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Das RS 100 Profi bietet Ihnen eine flexible Losung fiir Allgemeine Bestelldaten
lhre Montagebediirfnisse, da sowohl eine Tragschienen-
montage als auch eine Wandmontage moglich ist. Diese Ausfuehrung Profilgehiuse, RS 80 blassgriin, Strangprofil,
Vielseitigkeit erleichtert die Integration in verschiedene Breite: 2000 mm
. . Best.-Nr. 1396730000

Umgebungen und Anwendungen. Das Gehause ist fiir oSt

) Art PF RS 80 GN 2000MM
den Eurokarten leiterplatten Standard nutzbar. GTIN (EAN) 2050118202229
Das Profil ist individuell zuschneidbar, sodass Sie es VPE 32M

genau an lhre spezifischen Anforderungen anpassen kon-
nen. Fir besonders schwere Bauteile konnen zusatzliche
RastfiiRe verwendet werden, die fiir eine verbesserte Sta-
bilitat sorgen und somit die Sicherheit lhrer Installation
erhohen.

Ein weiteres praktisches Feature ist die Moglichkeit, ein
Abdeckprofil fiir den Schutz groRBer Bauteile, zu nutzen.
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Abmessungen und Gewichte

Tiefe 15.7 mm Tiefe (inch) 0.6181 inch
Hohe 84 mm Hohe (inch) 3.3071 inch
Breite 2000 mm Breite (inch) 78.74 inch
Nettogewicht 1159

Temperaturen

Betriebstemperatur -50 °C...60 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC lber 0,1 Gew.-%

Werkstoffdaten

Oberflache unbehandelt Werkstoff PVC

Allgemeine Daten

Farbe blassgriin Schutzart IPOO

Farbtabelle (dhnlich) RAL 6021

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Beim Abdeckprofil und bei den Abschlussplatten stehen 3 Bauhohen zur Wahl:
TS-Montage ohne Abdeckung: TS 32 =45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm
TS-Montage mit niedriger Abdeckung: TS 32 =72 mm, TS 35x7,5=67,5 mm
TS-Montage mit hoher Abdeckung: TS 32 =91 mm, TS 35x7,5 =86,5 mm
Direktmontage ohne/niedrige/hohe Abdeckung: 17 / 44 / 63 mm
Abmessungen der Leiterplatte:

Dicke: 1,6 (£0,2) mm, Breite: 67,8 (+0,2) mm

MaR RS-Abschnitt = Leiterplattenlange minus 4,5 mm

MaR ADP-Abschnitt = Leiterplattenlange minus 2 mm

Beispiel:

Leiterplattenlange 160 mm, RS-Abschnitt = 155,5 mm, ADP-Abschnitt = 158 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC002779 ETIM 9.0 EC002779
ETIM 10.0 EC002779 ECLASS 14.0 27-19-06-01
ECLASS 15.0 27-19-06-01
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