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Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Adapter, gewinkelt, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/
IEC 11801), IP67

Best.-Nr. 1514940000

Art IE-AD-M12DRJ45-MF-90

GTIN (EAN) 4050118322309

VPE 1ST

Erstellungs-Datum 18.03.2026 07:40:51 MEZ
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Zulassungen

or

LISTED

ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E471884
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht 3bg
Temperaturen
Lagertemperatur -40 °C..80°C Betriebstemperatur -25°C...80 °C
Verlegetemperatur
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitatsstatus Konform
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d1193a9e-dc7c-484a-bad8-176711eb392b
Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder
Polzahl 4 Codierung D-codiert
Kontaktoberflache vergoldet Gehausebasismaterial PA 66
Kategorie Cat.5 (ISO/IEC 11801) Schutzart 1P67
Allgemeine Daten
Polzahl 4 Anschluss 1 RJ45 90°
Anschluss 2 M12 Artikelbeschreibung Adapter, gewinkelt
Aufbau M12-Stift auf RJI45-Buchse  Gehé&usebasismaterial PA 66
Kategorie Cat.b (ISO/IEC 11801) Anschlussgewinde M12
Kontaktoberflache vergoldet Schirmung Ja
Schutzart IP67
Elektrische Eigenschaften
Kontaktwiderstand <10 mQ Strombelastbarkeit bei 50 °C 1A
Normen
Steckverbinder Norm IEC 60603-7-5, IEC

61076-2-101
Technische Daten Allgemein
Polzahl 4 Codierung D-codiert
Anschlussgewinde M12 Kontaktoberflache vergoldet
Ausflihrung gewinkelt Gehausebasismaterial PA 66
Schutzart IP67
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Klassifikationen

ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20
ECLASS 15.0 27-44-03-20
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