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Stromwandler mit Analogausgang

Die einfache Umwandlung "groBer" Strome (100 - 500

A AC) in einen analogen Wert ohne Zwischenschritte.
Geeignet flir nachgeschaltete Gerate, z.B. Grenzwerterfas-
sung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Primérstrom: 100 A, Ausgang : 0(4)-20 mA,
0(2)-10V, Burde: 1 VA

Best.-Nr. 1531940000

Art CMA-3151-100-A0-24DC-05

GTIN (EAN) 4050118337211

VPE 18T

Hersteller MBS AG

Erstellungs-Datum 28.11.2025 03:57:09 MEZ
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 71 mm Tiefe (inch) 2.7953 inch
Hohe 117.8 mm Hohe (inch) 4.6378 inch
Breite 80 mm Breite (inch) 3.1496 inch
Nettogewicht 250¢g

Temperaturen

Lagertemperatur Betriebstemperatur -20°C...60°C
Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform

REACH SVHC Keine SVHC uiber 0,1 Gew.-%

Messspannungseingang

Frequenzbereich, max. 60 Hz Frequenzbereich, min. 40 Hz
Abmessungen Stromfiihrender Leiter

Rundleiter 28.00 mm Schiene 30x 10 mm
Elektrische Attribute

Genauigkeitsklasse 0,5 Nenniibersetzungsverhaltnis 10 kKA/V
Sekundarstrom 0..0.02 A Biirde 1VA
Priméarstrom 100 A

Technische Eigenschaften

Schutzart IP20 Isolationsklasse E
Thermischer Nenndauerstrom 1,5 x IBemessung Nennfrequenz 50 Hz
Itherminsch

Ausgang

Ausgangsspannung, Bemerkung 0..10V, 2..10 V (mit 24- Ausgangsstrom 0..20 mA, 4...20 mA (mit

V-DC-Hilfsspannung)

24V DC Hilfsspannung)

Isolationskoordination

Prifspannung 4 kV Galvanische Trennung zwischen Eingang/
Ausgang

Genauigkeitsklasse 0,5

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002048 ETIM 7.0 EC002048

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048

ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 9.0 27-21-09-02

ECLASS 9.1 27-21-09-02 ECLASS 10.0 27-21-09-02
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ECLASS 11.0 27-21-09-02 ECLASS 12.0 27-21-09-02
ECLASS 13.0 27-21-09-02 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02
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| UA: 0-10 Vdc / 2-10 Vdc
IA: 0 /4-20mA

UH: Self-powered

Erstellungs-Datum 28.11.2025 03:57:09 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4



