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Für häufige Lastwechsel: Die „Anhängerkupplung“ für
den Steckverbinder.
Die Zugentlastung kann mehr als nur die Belastung der
Leiter verringern:
Einfach auf den Stecker aufstecken und
• Leiter bündeln
• Kabel führen
• als Steck- und Ziehhilfe verwenden
Keine Beschädigungen an den Anschlusstellen, übersicht-
liche, saubere Verkabelung und einfache Handhabung.
Die Benutzervorteile: Permanente Schwerlastverbinder für
raue Industrieumgebungen und eine komfortable Bedie-
nung sorgen für eine verbesserte Systemverfügbarkeit.

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Zugentlas-

tung, schwarz, Polzahl: 12
Best.-Nr. 1563300000
Art RSV1,6 ZE12 BK BX
GTIN (EAN) 4008190095871
VPE 25 ST
Produkt-Kennzahlen  
Verpackung Box
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Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Abmessungen und Gewichte
 
Nettogewicht 10.64 g
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
 

Werkstoffdaten
 
Isolierstoff PA Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011 Moisture Level (MSL)
Kontaktmaterial Cu-leg Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C
 

Bemessungsdaten nach IEC
 
geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
 

Verpackungen
 
Verpackung Box VPE Länge 186.00 mm
VPE Breite 112.00 mm VPE Höhe 90.00 mm
 

Wichtiger Hinweis
 
IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen

entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im
Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber
hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.

Hinweise • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

 

Klassifikationen
 
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-02
ECLASS 15.0 27-46-04-02
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Natural

Kabelbinder CB bieten Befestigungen von Kabeln und
Markierungen.
• Eignen sich insbesondere für das Befestigen der

Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS
• IEC 62275: 2006 konform
• Bruchfestes Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2

nach UL-94

Allgemeine Bestelldaten
Art CB 140/3,5 NC Ausfuehrung
Best.-Nr. 1278700000
GTIN (EAN) 4008190155759
VPE 9000 ST

Kabelbinder, 3.5 x 140 mm, Polyamid 66, 180 N
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