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Produktbild

Abbildung ahnlich
Mit dieser Leiterplattenklemmme mit bewahrtem Zugbi-
gelanschluss im Raster 7,50 mm und 7,62 mm, Leiterab-
gangsrichtung in 135°Ausfihrung sind Prifabgriff, 1000
Volt, 32 A und 6 mm?2 Leiterquerschnitt realisierbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 3, 90°,
Lotstiftlange (1): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbi-
gelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm?2, Box

Best.-Nr. 1594450000
Art LPP 7.50/03/90 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190107949
VPE 100 ST
Produkt-Kennzahlen IEC: 1000V /32 A/ 0.5-6 mm2
UL: 300V /20 A /AWG 26 - AWG 12
Verpackung Box

Erstellungs-Datum 08.03.2026 08:14:24 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/1594450000

LPP 7.50/03/90 3.2SN OR BX

Technische Daten

Zulassungen

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zulassungen

P

ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite

Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 13.4 mm Tiefe (inch) 0.5276 inch
Hohe 20.2 mm Hohe (inch) 0.7953 inch
Hohe niedrigstbauend 17 mm Breite 23.1T mm
Breite (inch) 0.9094 inch Nettogewicht 5.66 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC

Keine SVHC (ber 0,1 Gew.-%

Systemkennwerte

Produktfamilie

OMNIMATE Signal - Serie
LP

Leiteranschlusstechnik

Zugbiigelanschluss

Montage auf der Leiterplatte THT-Lotanschluss Leiterabgangsrichtung 90°

Raster in mm (P) 7.50 mm Raster in Zoll (P) 0.295"

Polzahl 3 Polreihenzahl 1

Kundenseitig anreihbar Ja Anzahl Reihen 1

maximal anreihbare Pole je Reihe 16 Lotstiftlange (1) 3.2 mm

Lotstift-Abmessungen 0,75 x 0,9 mm Bestiickungsloch-Durchmesser (D) 1.3 mm

Bestiickungsloch-Durchmesser Toleranz + 0,1 mm Anzahl Lotstifte pro Pol 1

(D)

Schraubendreherklinge 0,6 x3,5 Schraubendreherklinge Norm DIN 5264

Anzugsdrehmoment, min. 0.5 Nm Anzugsdrehmoment, max. 0.6 Nm

Klemmschraube M3 Abisolierlange 6 mm

L1in mm 15.00 mm L1 in Zoll 0.591"

Beriihrungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 Beriihrungsschutz nach DIN VDE 57 fingersicher
106

Schutzart IP20 Durchgangswiderstand 1,20 mQ

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA Farbe orange

Farbtabelle (dhnlich) RAL 2000 Isolierstoffgruppe |

Kriechstromfestigkeit (CTI) =600 Moisture Level (MSL)

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2 Kontaktmaterial Cu-leg

Kontaktoberflache verzinnt Beschichtung 1-3 um Ni, 4-6 pm SN

Verzinnungsart matt Schichtaufbau - Lotanschluss 4.6 umNi/ 4.6 ym Sn

Lagertemperatur, min. -40 °C Lagertemperatur, max. 70°C

Betriebstemperatur, min. -50 °C Betriebstemperatur, max. 100 °C

Temperaturbereich Montage, min. -25°C Temperaturbereich Montage, max. 100°C

AnschlieBbare Leiter

Klemmbereich, min. 0.13 mm?2
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Klemmbereich, max. 6 mm?2

Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12

eindrahtig, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?
eindrahtig, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
mehrdrahtig, max. HO7V-R 6 mm?2
feindrahtig, min. HO5(07) V-K 0.5 mm2
feindrahtig, max. HO5(07) V-K 4 mm?2

mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.0.5 mm?

mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, 2.5 mm?2

max.
mit Aderendhiilse nach DIN 46 228/1, 0.5 mm?2
min.
mit Aderendhiilse nach DIN 46 228/1, 2.5 mm?2
max.

Lehrdorn nach EN 60999 ax b; o 2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm

Klemmbare Leiter

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 0.5 mm?2

Aderendhiilse Abisolierlange ‘ nominal 8 mm
Empfohlene HO,5/12 OR

Aderendhiilse

Abisolierlange

‘ nominal 6 mm

Empfohlene
Aderendhiilse

HO,6/6

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 0.75 mm?2

Aderendhiilse Abisolierldnge \ nominal 8 mm
Empfohlene HO,75/12 W

Aderendhiilse

Abisolierlange

‘ nominal 6 mm

Empfohlene HO,75/6
Aderendhiilse
Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 1T mm?2
Aderendhiilse Abisolierlange ‘ nominal 8 mm
Empfohlene H1,0/12 GE

Aderendhiilse

Abisolierlange

‘ nominal 6 mm

Empfohlene

H1,0/6

Aderendhiilse

Hinweistext Die Lange der Aderendhiilse ist in Abhangigkeit vom Produkt und von der jeweiligen
Bemessungsspannung auszuwahlen., Der AuBendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht

groBer als das Raster (P) sein.

Bemessungsdaten nach IEC

geprift nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984 Bemessungsstrom, min. Polzahl 32A
(Tu=20°C)
Bemessungsstrom, max. Polzahl 32A Bemessungsstrom, min. Polzahl 32A
(Tu=20°C) (Tu=40°C)
Bemessungsstrom, max. Polzahl 305 A Bemessungsspannung bei 1000V
(Tu=40°C) Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad
/2
Bemessungsspannung bei 500V Bemessungsspannung bei 500V
Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad
/2 /3
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6 kv

BemessungsstoBspannung bei

Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad

/2

6 kV

BemessungsstoRspannung bei

Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad

/3

6 kv

Kurzzeitstromfestigkeit

3x1smit 120 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) CSA Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1202191
Nennspannung (Use group B / CSA) 300V Nennspannung (Use group D / CSA) 300V
Nennstrom (Use group B / CSA) 20A Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26 Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind
Maximalwerte, Details
siehe Zulassungs-
Zertifikat.
Nenndaten nach UL 1059
Institut (UR) UR Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 300V Nennspannung (Use group D / UL 300V
1059) 1059)
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 20 A Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26 Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind
Maximalwerte, Details
siehe Zulassungs-
Zertifikat.
Verpackungen
Verpackung Box VPE Lange 162.00 mm
VPE Breite 96.00 mm VPE Hohe 84.00 mm
Typpriifungen
Prifung: Haltbarkeit der Markierungen ~ Norm DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Prifung Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung,
Bemessungsspannung, Bemessungsquerschnitt,
Raster, Zulassungskennzeichnung SEV,
Lebensdauer
Bewertung vorhanden
Prifung: Klemmbarer Querschnitt Norm DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 07.98,
DIN EN 60999 Abschnitt 6 und 8.1 / 04.94
Leitertyp Leitertyp und eindrahtig 0,12 mm?2

Leiterquerschnitt

Leitertyp und
Leiterquerschnitt

mehrdréahtig 0,12 mm?

Leitertyp und
Leiterquerschnitt

mehrdrahtig 4 mm?

Leitertyp und
Leiterquerschnitt

eindrahtig 6 mm?2

Leiterquerschnitt

Leitertyp und AWG 26/1
Leiterquerschnitt

Leitertyp und AWG 26/19
Leiterquerschnitt

Leitertyp und AWG 12/1
Leiterquerschnitt

Leitertyp und AWG 12/19
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Technische Daten
Bewertung bestanden
Priifung auf Beschadigung und Norm DIN EN 60999 Abschnitt 8.4 / 04.94
unbeabsichtigtes Losen von Leitern Anforderung 0.2 kg
Leitertyp Leitertyp und AWG 24/1
Leiterquerschnitt
Leitertyp und AWG 24/19
Leiterquerschnitt
Bewertung bestanden
Anforderung 0,3 kg
Leitertyp Leitertyp und eindrahtig 0,5 mm?2
Leiterquerschnitt
Leitertyp und mehrdrahtig 0,5 mm2
Leiterquerschnitt
Bewertung bestanden
Anforderung 0,9 kg
Leitertyp Leitertyp und mehrdrahtig 4 mm?2
Leiterquerschnitt
Leitertyp und AWG 12/1
Leiterquerschnitt
Leitertyp und AWG 12/19
Leiterquerschnitt
Bewertung bestanden
Anforderung 1.4 kg
Leitertyp Leitertyp und eindrahtig 6 mm?2
Leiterquerschnitt
Bewertung bestanden
Pull-Out Test Norm DIN EN 60999 Abschnitt 8.5 / 04.94
Anforderung 210N
Leitertyp Leitertyp und AWG 26/1
Leiterquerschnitt
Leitertyp und AWG 26/19
Leiterquerschnitt
Bewertung bestanden
Anforderung 230N
Leitertyp Leitertyp und HO5V-UO0.b
Leiterquerschnitt
Leitertyp und HO5V-KO0.5
Leiterquerschnitt
Bewertung bestanden
Anforderung 260 N
Leitertyp Leitertyp und HO7V-K4
Leiterquerschnitt
Leitertyp und AWG 12/1
Leiterquerschnitt
Leitertyp und AWG 12/19
Leiterquerschnitt
Bewertung bestanden
Anforderung 280 N
Leitertyp Leitertyp und HO7V-U6
Leiterquerschnitt
Bewertung bestanden
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformitat Konformitat: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen

entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im
Datenblatt bzw. erfiillen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 ,Class2”. Darliber
hinaus gehende Anspriiche an die Produkte kénnen auf Anfrage bewertet werden.

Hinweise * Additional variants on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
* Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
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Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

The test point can only be used as potential-pickup point.

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Befestigungsblocke

Allgemeine Bestelldaten

Kleine Komponente, groRe Wirkung:

Anrastbare Befestigungselemente erhohen die
mechanische Belastbarkeit der Leiterplatten-Klemmen.
Optional anrastbar oder fertig vormontiert - immer die
passende Losung:

* stabile, passgenaue Schwalbenschwanz-Verrastung
* Metallgewindeeinsatze fir hohe Belastung

* einsetzbar fir alle Abgangsrichtungen

Soviel Stabilitdt wie notig, so wenig Aufwand wie
moglich:

* hohe Belastbarkeit flir haufiges Verschrauben

¢ vollstandiges Set fir einfache Auswahl

Das Ergebnis: Mehr Ausfallsicherheit fiir die Lotstellen,
die Kontakte und die gesamte Baugruppe bei
mechanischem Stress wie z.B. Vibrationen und
Zugbelastung.

Art LPBB MU OR Ausfuehrung

Best.-Nr. 1747530000 Leiterplattenklemme, Zubehor, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 1
GTIN (EAN) 4008190992217

VPE 100 ST

Art LPBB OR Ausfuehrung

Best.-Nr. 1747540000 Leiterplattenklemme, Zubehor, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 1

GTIN (EAN) 4008190992224
VPE 100 ST

weiteres Zubehor

Allgemeine Bestelldaten

Keine Aufgabe ist zu klein fiir die optimale Losung.

Verbindungen sind nur ein Teil des Gesamtprozesses.

Kleine Details sind oft der Schliissel zur perfekten Losung

in Anwendungen, in denen Potenziale getestet, gruppiert

oder sogar isoliert werden.

Ein System ist kein System ohne die unentbehrlichen

Kleinigkeiten:

* Priifstecker ermoglichen den sicheren Abgriff an
Prifbuchsen

Fertigungsbegleitend und Anwendungsgerecht.

Art PS 2.0 MC Ausfuehrung

Best.-Nr. 0310000000 Leiterplattensteckverbinder, Zubehor, Prifstecker, rot, Polzahl: 1

GTIN (EAN) 4008190000059
VPE 20 ST
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Trennelemente

Allgemeine Bestelldaten

Effiziente Isolierung - sichere Inspektionen:

Das Trennelement trennt die Stromkreise direkt

am Klemmpunkt und lasst sich leicht nachriisten

- eines der vielseitigsten und effizientesten

Klemmenbedruckungssysteme im 5-mm-Raster: die LP-

Baureihe von Weidmiiller.

Geeignet fiir die direkte Befestigung an der Klemmen-

Rickseite.

* Fingersicher gekapselt

* 2in 1 - Bezeichnungstrager fir Stromkreisnummer und
Sicherungsbezeichnung

* Aufnahmeprofil fiir Dekafix-Markierer

Sichere Wartung und schnelles Priifen durch eindeutige

Zuordnung der Trennelemente zum richtigen

Leiterabgang.

Sicherheit auf kleinster Flache - fur den Servicetechniker

und die Anwendungskomponenten.

Art LPA TR STI3.2 OR Ausfuehrung

Best.-Nr. 1495460000 Leiterplattenklemme, Zubehor, Abstandshalter, orange, Polzahl: 1
GTIN (EAN) 4008190044688

VPE 100 ST

Art LPA TR STI4.5 OR Ausfuehrung

Best.-Nr. 1495560000 Leiterplattenklemme, Zubehor, Abstandshalter, orange, Polzahl: 1

GTIN (EAN) 4008190156732
VPE 100 ST
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