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Produktbild

Dank ihrer kompakten Bauform eignen sich Mini Rei-

henklemmen optimal fiir Arbeiten in beengten Platz-

verhéltnissen wie zum Beispiel kleinen Gehausen und
Anschlusskasten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungs-
querschnitt: 2.5 mm?, Zugfederanschluss, blau,
Direktmontage

Best.-Nr. 1704700000

Art ZDUB 2.5-2/4AN/DB BL

GTIN (EAN) 4008190948498

VPE 100 ST

Lieferstatus Dieser Artikel ist demnéchst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2025-12-31T00:00:00+01:00

Erstellungs-Datum 15.03.2026 01:37:38 MEZ
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Zulassungen

c € @' c“US CURUSEX ATEX
UK

IECEXx ca

ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite

Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Zertifikat-Nr. (cCURusEX) E184763

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 24 mm Tiefe (inch) 0.9449 inch
Hohe 33.56mm Hohe (inch) 1.3189 inch
Breite 10.2 mm Breite (inch) 0.4016 inch
Nettogewicht 6.99¢g

Temperaturen

Lagertemperatur -25°C...55 °C Umgebungstemperatur -5°C...40°C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 120°C
Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC uiber 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12 Einbauhinweis Direktmontage
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26 Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2.5 mm?2 Bemessungsspannung 800V
Bemessungsspannung DC 800V Nennstrom 24 A

Strom bei max. Leiter 30A Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemaB IEC 1.33 mQ BemessungsstoRspannung 8 kV
60947-7-x

Verlustleistung gemaB IEC 60947-7-x 0.77 W Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO 16ATEX1808U Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD16.0036U
Spannung max (ATEX) 550V Strom (ATEX) 21A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 2.5 mm?2 Spannung max (IECEX) 550V

Strom (IECEX) 21TA Leiterquerschnitt max (IECEX) 2.5 mm?2
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb Il C Gb Kennzeichnung Ex 2014/34/EU N2GD
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Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG Spannung Gr C (CSA) 600V
Strom Gr C (CSA) 25 A Zertifikat-Nr. (CSA) 12400-379
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 12 AWG Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Leitergr. Field wiring min (cURus) 26 AWG Leitergr. Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Spannung Gr C (cURus) 600V Strom Gr C (cURus) 20 A
Leitergr. Field wiring max (cURus) 12 AWG

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Lehrdorn nach 60 947-1 A2 Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Anschlussrichtung oben Abisolierlange 10 mm
Anschlussart Zugfederanschluss Anzahl Anschliisse 4
Klemmbereich, max. 4 mm? Klemmbereich, min. 0.13 mm?2
KlingenmaR 0,6 x 3,5 mm Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26

Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig 1.5 mm?2
AEH mit Kunststoffkragen DIN
46228/4, max.

Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig 0.13 mm?2
AEH mit Kunststoffkragen DIN
46228/4, min.

Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig 1.5 mm?2
mit AEH DIN 46228/1, max.

Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig 0.13 mm?2
mit AEH DIN 46228/ 1,min.

Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, 2.5 mm?2
max.

Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, 0.13 mm?2
min.

Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrahtig, 4 mm?2
max.

Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrahtig, 0.13 mm?2
min.

Leiteranschlussquerschnitt, eindréahtig, 4 mm?2
max.

Leiteranschlussquerschnitt, eindréahtig, 0.13 mm?2
min.

Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrahtig,0.13 mm?2
min.

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Zugfederanschluss
MaRe
Versatz TS 15 17 mm
Systemkennwerte
Ausfiihrung Zugfederanschluss, nur Abschlussplatte erforderlich Ja
in Klemmstelle briickbar,
einseitig offen
Anzahl der Potentiale 1 Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage 4 Anzahl der Potentiale pro Etage 1
Etagen intern gebriickt Ja PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35 N-Funktion Ja
PE-Funktion Nein PEN-Funktion Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff Wemid Farbe blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
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weitere technische Daten

Offene Seiten rechts Einbauhinweis Direktmontage
explosionsgepriifte Ausfiihrung Ja Montageart Direktmontage
Klassifikationen

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Querverbindungen

7

Allgemeine Bestelldaten

Die Verteilung oder Vervielfaltigung eines Potentials

auf benachbarte Reihenklemmen wird tber

eine Querverbindung realisiert. Zusatzlicher
Verdrahtungsaufwand lasst sich so einfach vermeiden.
Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine
Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewabhrleistet.
Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare
Querverbindungssysteme fiir Reihenklemmen an.

Art ZQB 2.5-2 Ausfuehrung

Best.-Nr. 1677120000 Zubehor, Querverbinder, 24 A
GTIN (EAN) 4008190467678

VPE 50 ST

Abschlussplatten und Trennplatten

Allgemeine Bestelldaten

Trennwéande und Abschlussplatten sind wichtige
Zubehorteile fir Reihenklemmen. Trennwande

dienen der optischen und elektrischen Trennung
verschiedener Potentiale und Funktionsgruppen, erhéhen
die Sicherheit und sorgen fiir eine tUbersichtliche Struktur
im Schaltschrank. Abschlussplatten schlieRen die
Klemmenreihe seitlich ab, schitzen vor Beriihrung
spannungsfiihrender Teile und gewahrleisten einen
sauberen, stabilen Abschluss. Beide Komponenten sind
exakt auf die jeweilige Weidmiiller-Reihenklemmenserie
abgestimmt und tragen zu einer sicheren, normgerechten
und professionellen Verdrahtung bei.

Art ZAP ZDUB Ausfuehrung

Best.-Nr. 1704750000 Z-Reihe, Abschlussplatte
GTIN (EAN) 4008190948405

VPE 50 ST

Art ZAP ZDUB BL Ausfuehrung

Best.-Nr. 1704760000 Z-Reihe, Abschlussplatte
GTIN (EAN) 4008190948412

VPE 50 ST

Art ZAP ZDUB OR Ausfuehrung

Best.-Nr. 1704770000 Z-Reihe, Abschlussplatte
GTIN (EAN) 4008190948429

VPE 50 ST

Art ZTW ZDUB Ausfuehrung

Best.-Nr. 1704340000 Z-Reihe, Trennwand
GTIN (EAN) 4008190948597

VPE 50 ST

Art ZBB ZDUB Ausfuehrung

Best.-Nr. 1704740000 Zubehdr, Befestigungsbock
GTIN (EAN) 4008190948399

VPE 50 ST
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Schienenhalter

Allgemeine Bestelldaten

Fir die einfache Handhabung und auch Erganzung
unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an
Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen
Uber Isolierhiilsen bis hin zu verschiedener Schrauben,
sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander
abgestimmt und erleichtern lhnen so die Montage
unter Einhaltung der jeweiligen Normen und
Schutzbestimmungen.

Art MOFU 15/35 ZDUB Ausfuehrung
Best.-Nr. 1723660000 Zubehor, Montagefu
GTIN (EAN) 4008190975531

VPE 50 ST

Sonderdruck

Allgemeine Bestelldaten

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle

Markierer fir alle Leitungs- und Steckverbinder

sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich

insbesondere fir kurze Zahlenfolgen und umfasst eine

groRBe Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lasst ein schnelles Aufrasten

in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar,

kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhaltlich.

* GroRe Auswahl an einsatzfertigen Markierern

* Streifenmontage fiir schnelles Aufrasten

* Klemmenmarkierer passend fiir alle Weidmiiller
Leitungsverbinder

* Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck
angeboten

Fir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fir ihre

Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer

Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO

Online (ohne Installation).

Art DEK 5/5 MC SDR Ausfuehrung

Best.-Nr. 1609810000

GTIN (EAN) 4008190456597 Weidmueller, nach Kundenwunsch
VPE 200 ST

Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
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Neutral

oo

Allgemeine Bestelldaten

ZS-Markierer - im bewahrten MultiCard-Format - sind
speziell fur die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine
groBe Markiererflache. Durch den Klappmechanismus
sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage
gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in

Streifen aufrastbare Einzelschilder gewahrleistet. Die
Einzelschilder sind leicht trennbar.

¢ Klappbare Markiererflache

* In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Fir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fir ihre
Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Art

ZS 10/5 MC NE WS

Ausfuehrung

Best.-Nr. 1610000000 ZS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190263171 Weidmueller, Allen-Bradley, weil}

VPE 480 ST

Bezeichnungstrager

Allgemeine Bestelldaten

Die Bezeichnungstrager bieten die Maoglichkeit der
zusatzlichen Aufnahme von Standard Markierern im
Raster von 5 bzw. 5.1 mm.Die gewinkelten Aufnahmen
lassen sich wahlweise iber miteinander verrasten und
lassen sich in allen Standard Markierungskanalen der
Klippon® Connect Reihenklemmen montieren.Passende
Markierer typen befinden sich unter dem jeweiligen
Zubehor der Bezeichnungstrager.

Art

BZT 1 WS 10/5

Ausfuehrung

Best.-Nr. 1805490000 Zubehdr, Bezeichnungstrager
GTIN (EAN) 4032248270231

VPE 100 ST

Art BZT 1 ZAWS 10/5 Ausfuehrung

Best.-Nr. 1805520000 Zubehor, Bezeichnungstrager

GTIN (EAN) 4032248270248

VPE

100 ST
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Schlitz-Schraubendreher

Allgemeine Bestelldaten

VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter
Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC
1500V, DIN EN 60900, IEC 900. Gepriifte Sicherheit GS,
stlickgeprift. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-
Molybdan-Stahl, durchgehend gehértet, briniert.

Art SDIS SLIM 0.6X3.56X100 Ausfuehrung

Best.-Nr. 2749610000 Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlange: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118896350 Klingenstarke (A): 0.6 mm

VPE 18T
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