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Produktbild

Das Durchfiihren von Energie, Signalen und Daten ist

die klassische Anforderung in der Elektrotechnik und im
Schaltschrankbau. Die maRgeblichen Merkmale sind
dabei der Isolierstoff, die Anschlusstechnik und der Auf-
bau der Reihenklemmen. Mithilfe von Durchgangsreihen-
klemmen kénnen ein oder mehrere Leiter zusammenge-
flihrt und/oder angeschlossen werden. Sie konnen eine
oder mehrere Anschlussebenen haben, die auf dem glei-
chen Potenzial liegen oder voneinander getrennt sind.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schutzleiter-Reihenklemme, Zugfederanschluss,
1.5 mm2, 180 A (1,5 mm?), griin / gelb

Best.-Nr. 1775510000

Art ZPE 1.5

GTIN (EAN) 4032248181452

VPE 50 ST
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Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen

.c € C c“us CURUSEX ATEX

EXi |IECEx

ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite

Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Zertifikat-Nr. (cCURusEX) E184763

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 36.5 mm Tiefe (inch) 1.437 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 37 mm Hohe 54.5 mm
Hohe (inch) 2.1457 inch Breite 3.5 mm
Breite (inch) 0.1378 inch Nettogewicht 8.06 g
Temperaturen

Lagertemperatur -25°C...55 °C Umgebungstemperatur -50°C...75 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 120°C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC uber 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16 Einbauhinweis Direktmontage

Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.  AWG 30 Normen IEC 60947-7-2

Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 1.5 mm?2 Bemessungsspannung zur 500V
Nachbarklemme

Bemessungsspannung DC 500V Normen IEC 60947-7-2

Durchgangswiderstand gemaB IEC 1.83 mQ BemessungsstoRspannung zur 6 kV

60947-7-x Nachbarklemme

Verlustleistung gemaB IEC 60947-7-x  0.00 W Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO 15ATEX1467U Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD 15.0008U
Leiterquerschnitt max (ATEX) 1.5 mm?2 Leiterquerschnitt max (IECEX) 1.5 mm?2
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb Il C Gb Kennzeichnung Ex 2014/34/EU N2GD
Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 14 AWG Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1152892
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
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Leitergr. Factory wiring max (cURus) 14 AWG Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Leitergr. Field wiring min (cURus) 26 AWG Leitergr. Factory wiring min (cURus) 26 AWG

Leitergr. Field wiring max (cURus) 14 AWG

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Lehrdorn nach 60 947-1 B1

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16

Anschlussrichtung oben

Abisolierlange 10 mm

Anschlussart Zugfederanschluss

Anzahl Anschlisse 2

Klemmbereich, max. 1.5 mm?

Klemmbereich, min. 0.05 mm?

KlingenmaR 0,4x2,0 mm

Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30

Leiteranschlussquerschnitt, feindréahtig 1.5 mm?2

AEH mit Kunststoffkragen DIN

46228/4, max.

Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig 0.05 mm?2

AEH mit Kunststoffkragen DIN

46228/4, min.

Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig 1.5 mm2

mit AEH DIN 46228/1, max.

Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig 0.05 mm?2

mit AEH DIN 46228/1,min.

Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, 1.5 mm?2

max.

Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, 0.05 mm?2

min.

Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrahtig, 1.5 mm?2

max.

Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrahtig, 0.05 mm?2

min.

Zwillings-Aderendhiilse, max. 0.75 mm?2

Zwillings-Aderendhiilse, min. 0.5 mm?2

Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig, 1.5 mm?

max.

Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig, 0.05 mm?2

min.

Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrahtig,0.05 mm?2

min.

Rohrlange fir AEH mit Kunststoffkragen Rohrlange min. 6 mm

DIN 46228/4 max. 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt nominal 0.5 mm?2
Rohrlange min. 6 mm

max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt nominal 0.75 mm?
Rohrléange min. 6 mm
max. 12 mm

Leiteranschlussquerschnitt nominal 1T mm?2

Rohrlange fiir AEH ohne Rohrléange nominal 10 mm

Kunststoffkragen DIN 46228/1 Leiteranschlussquerschnitt nominal 0.5 mm?
Rohrlange nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt nominal 0.75 mm?2
Rohrlange nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt nominal 1T mm?2
Rohrlange min. 10 mm
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Technische Daten
‘ max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt \ nominal 1.5 mm?2

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Zugfederanschluss

Systemkennwerte

Ausfiihrung Zugfederanschluss, mit PE-  Abschlussplatte erforderlich Ja
Anschluss, einseitig offen

Anzahl der Potentiale 1 Anzahl der Etagen 1

Anzahl der Klemmstellen je Etage 2 Etagen intern gebriickt Nein

PE-Anschluss Ja Tragschiene TS 356

PE-Funktion Ja PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid Farbe grin / gelb

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Offene Seiten rechts Anzahl gleicher Klemmen 1
Einbauhinweis Direktmontage explosionsgepriifte Ausfiihrung Ja
Montageart gerastet

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC000901 ETIM 9.0 EC000901
ETIM 10.0 EC000901 ECLASS 14.0 27-25-01-03
ECLASS 15.0 27-25-01-03

Erstellungs-Datum 24.03.2026 12:50:19 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4



Weidmiiller 3t

ZPE 15 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Erstellungs-Datum 24.03.2026 12:50:19 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen b



Weidmiiller 3t

ZPE 15 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Abschlussplatten und Trennplatten

Trennwande und Abschlussplatten sind wichtige
Zubehorteile fur Reihenklemmen. Trennwande

dienen der optischen und elektrischen Trennung
e M verschiedener Potentiale und Funktionsgruppen, erhéhen
\ 3 | die Sicherheit und sorgen fiir eine tbersichtliche Struktur
e im Schaltschrank. Abschlussplatten schlieRen die

Klemmenreihe seitlich ab, schiitzen vor Bertuihrung
spannungsfihrender Teile und gewahrleisten einen
sauberen, stabilen Abschluss. Beide Komponenten sind
exakt auf die jeweilige Weidmdiller-Reihenklemmenserie
abgestimmt und tragen zu einer sicheren, normgerechten
und professionellen Verdrahtung bei.

Allgemeine Bestelldaten

Art ZAP/TW ZDU1.5/2AN Ausfuehrung

Best.-Nr. 1776030000 Z-Reihe, Abschlussplatte, Trennwand

GTIN (EAN) 4032248188116

VPE 20 ST

Art ZAP/TW ZDU1.5/2AN BL Ausfuehrung

Best.-Nr. 1776040000 Z-Reihe, Abschlussplatte, Trennwand

GTIN (EAN) 4032248188123

VPE 20 ST

Art ZAP/TW ZDU1.5/2AN OR Ausfuehrung

Best.-Nr. 1776050000 Z-Reihe, Abschlussplatte, Trennwand

GTIN (EAN) 4032248188130

VPE 20 ST

Endwinkel
‘-4?"&”?%. Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene
bfﬁg’(]kig zu gewabhrleisten und ein verrutschen zu verhindern
e -‘e‘%l 4 hat Weidmdiller Endwinkel im Pro Es sind

LV gramm. Es sin
% 4 Ausfuhrungen mit Schraube und schraubenlose
7 Ausfiihrungen erhéltlich. Auf den Endwinkeln
P bestehen Markierungsmoglichkeiten, ebenfalls fiir
;{\\‘\;{é Gr_L_Jppenmarkierer und die Moglichkeit der Aufnahme fiir
..\g“r 4 Prifstecker.

Allgemeine Bestelldaten

Art WEW 35/1 Ausfuehrung

Best.-Nr. 1059000000 Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190172282

VPE 50 ST

Art WEW 35/2 Ausfuehrung

Best.-Nr. 1061200000 Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, HB, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190030230

VPE 50 ST

Art ZEW 35 Ausfuehrung

Best.-Nr. 9540000000 Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 6 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190956264

VPE 20 ST
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Art
Best.-Nr.
GTIN (EAN)
VPE

ZEW 35/2
8630740000
4032248348916
20 ST

Ausfuehrung

Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C

Priifadapter und Priifbuchsen

'y
ol

Allgemeine Bestelldaten

Testadapter und Priifstecker dienen der elektrischen
Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem
Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand
ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen
durchgefiihrt werden.

Art ZTA B Ausfuehrung

Best.-Nr. 1776210000 Zubehor, Testadapter, 13.5 A
GTIN (EAN) 4032248190676

VPE 25 ST

Art ZTA5/ZA Ausfuehrung

Best.-Nr. 1776220000 Zubehor, Testadapter, 13.56 A
GTIN (EAN) 4032248190683

VPE 25 ST

Reduzierhiilsen

Allgemeine Bestelldaten

Durch den Einsatz von Reduzierhiilsen wird das
Anschlieen von Leitern kleinerer Querschnittbereiche
vereinfacht. Leiter kdnnen sicher, ohne AbspleiRen der
Litzen, in die Klemmstelle eingefiihrt werden. Der Leiter
wird durch den Einsatz der Reduzierhiilse in der Mitte der
Leitereinflihrung zentriert.

Art
Best.-Nr.
GTIN (EAN)
VPE

ZRH 1.5S/1
1781950000
4032248199525
500 ST

Ausfuehrung
Zubehdr, Reduzierhiilse
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Sonderdruck

Allgemeine Bestelldaten

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle

Markierer fir alle Leitungs- und Steckverbinder

sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich

insbesondere fiir kurze Zahlenfolgen und umfasst eine

groRBe Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lasst ein schnelles Aufrasten

in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar,

kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhaltlich.

* GroRe Auswahl an einsatzfertigen Markierern

» Streifenmontage fiir schnelles Aufrasten

* Klemmenmarkierer passend fiir alle Weidmiuiller
Leitungsverbinder

* Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck
angeboten

Fir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fir ihre

Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer

Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO

Online (ohne Installation).

Art DEK 5/3.5 MC SDR Ausfuehrung

Best.-Nr. 1767730000 Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50
GTIN (EAN) 4032248102532 Weidmueller, nach Kundenwunsch

VPE 100 ST

Neutral

Allgemeine Bestelldaten

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle

Markierer fir alle Leitungs- und Steckverbinder

sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich

insbesondere fiir kurze Zahlenfolgen und umfasst eine

groRBe Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lasst ein schnelles Aufrasten

in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar,

kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhaltlich.

* GroRe Auswahl an einsatzfertigen Markierern

» Streifenmontage fiir schnelles Aufrasten

* Klemmenmarkierer passend fiir alle Weidmiuiller
Leitungsverbinder

* Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck
angeboten

Fir Sonderdruck: Bitte senden Sie uns fiir ihre

Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer

Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO

Online (ohne Installation).

Art DEK 5/3.5 MC NE WS
Best-Nr. 1755270000

GTIN (EAN) 4032248017348
VPE 500 ST

Ausfuehrung

Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50

Weidmueller, weill
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Art WS 12/3.5 MC NE WS Ausfuehrung

Best.-Nr. 1778270000 WS, Klemmenmarkierung, 12 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50

GTIN (EAN) 4032248161041 Weidmueller, Allen-Bradley, wei

VPE 600 ST

DEK 5/3.5
WS/ DEK
Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem
innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten

- ausgestattet. Die harte FuRkontur des Markierers rastet
f sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberflache

Allgemeine Bestelldaten

macht ein leichtes Montieren maoglich. Das speziell
gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und
toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich
insbesondere bei langen Klemmbloécken aufaddieren
konnen. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit
der Oberflache, die materialseitig eine langlebige
widerstandsfahige Beschriftung gewahrleistet. Bei einer
Druckerauflosung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr
gut lesbares Schriftbild.

lhre Vorteile mit MultiMark

* Fester Halt und langlebiger Druck

* Endlosstreifen spart Montagezeit

* Einfaches Montieren dank innovativem
Verbundmaterial

* GroRes Schriftfeld fiir beste Lesbarkeit

* Hohe Flexibilitat durch Herstellerunabhangigkeit

Art DEK 5/3.5 MM WS Ausfuehrung
Best.-Nr. 2007100000 Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, weif
GTIN (EAN) 4050118391992

VPE 1000 ST
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WS 12/3.5
WS/ DEK
Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem
innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten
— ausgestattet. Die harte FuRBkontur des Markierers rastet
{ sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberflache

macht ein leichtes Montieren moglich. Das speziell
gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und

_ toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich
insbesondere bei langen Klemmbldcken aufaddieren
konnen. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit
der Oberflache, die materialseitig eine langlebige
widerstandsfahige Beschriftung gewahrleistet. Bei einer
Druckerauflosung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr
gut lesbares Schriftbild.
lhre Vorteile mit MultiMark
* Fester Halt und langlebiger Druck
* Endlosstreifen spart Montagezeit
* Einfaches Montieren dank innovativem
Verbundmaterial
* GroRes Schriftfeld flir beste Lesbarkeit
* Hohe Flexibilitat durch Herstellerunabhangigkeit

Allgemeine Bestelldaten

Art
Best.-Nr.

GTIN (EAN)

VPE

WS 12/3.56 MM WS Ausfuehrung

2007180000 WS, Klemmenmarkierung, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, weil
4050118392203

1000 ST

Schlitz-Schraubendreher

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,
Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Art
Best.-Nr.
GTIN (EAN)
VPE

SDS 0.4X2.0X60 Ausfuehrung

2749260000 Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, Klingenlange: 60 mm,
4050118895537 Klingenstarke (A): 0.4 mm

18T
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