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Abbildung dhnlich

Neben Kabelverschraubungen fiir die unterschiedlichs-
ten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Ver-
schlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und
das dazugehorige Zubehor an Gegenmuttern, Dichtrin-
gen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung SKMU MS EMV (Messinggegenmutter - EMV),
Gegenmutter, PG 36, 4.6 mm, Messing, vernickelt

Best.-Nr. 1777710000

Art SKMU EMV PG 36

GTIN (EAN) 4032248157983

VPE 18T

Lieferstatus Abgekiindigt

Lieferbar bis 2024-08-31T00:00:00+02:00

Erstellungs-Datum 15.03.2026 03:25:54 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/1777710000

SKMU EMV PG 36

Technische Daten
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Hohe 5.6 mm Hohe (inch) 0.2205 inch
Nettogewicht 225¢g

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ 6¢c

bekannt)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP f350dea6-3de 1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Allgemeine Angaben

AuBendurchmesser 58.91 mm Gewindesteigung 1.59 mm
Halogene Nein Schlisselweite 1 51 mm
Verschraubung PG 36 Werkstoff Messing, vernickelt
Gewinde (auBen) PG 36 Gewinde (innen) PG 36
Gewindelange 4.6 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC000940 ETIM 9.0 EC000940
ETIM 10.0 EC000940 ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05
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