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Vnmrum

Die HDC-Gehause sind dank einer speziellen Druckgussle- Allgemeine Bestelldaten

gierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfla-

che perfekt geschutzt. Ausfuehrung HDC - Gehause, BaugroRe: 4, Schutzart: IP65, im

Das ausgekliigelte Verriegelungssystem wird konsequent gestecktem Zustand, Sockelgehause, Langsbigel
. . . . am Unterteil, Standard, GroRe Kabeleingédnge: M

aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korri- 25

sionsbestandigkeit und Schlagfestigkeit. Best.-Nr. 1787650000

Die Verriegelung der Geh&use bietet Sicherheit mit Sys- Art HDC 10B SLU 2M25G

tem. Unser einzigartiges, patentiertes Bligelsystem gibt \G/:EN (EAN) ?0512248204991

der Gehauseverriegelung sicheren Halt und schiitzt vor
unbeabsichtigtem Offnen.

Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf
einem Blick ermoglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort
zuordnen konnen, ist eine dauerhafte Kennzeichnung
direkt auf das Gehause gelasert.

Weidmiiller RockStar® Gehause IP65 / NEMA Typ 4X
sind lhre erste Wahl, wenn es um Industriegehause in der
Schutzart IP65 geht.
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Zulassungen

CER..

ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite

Zertifikat-Nr. (cURus) E92202

Abmessungen und Gewichte

Hohe 57 mm Hohe (inch) 2.2441 inch
Breite 77.7 mm Breite (inch) 3.059 inch
BefestigungsmaR Hohe 40 mm BefestigungsmaR Breite 82 mm
Nettogewicht 262g

Temperaturen

Grenztemperatur -40°C...125°C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Chemische Bestandigkeit

Substanz Aceton
Chemische Bestandigkeit Bedingt bestandig
Substanz Bohrol
Chemische Bestandigkeit Besténdig
Substanz Diesel
Chemische Bestandigkeit Besténdig
Substanz Ethylalkohol
Chemische Bestandigkeit Bestandig
Substanz Getriebeol
Chemische Bestéandigkeit Bestandig
Substanz Hydraulikol
Chemische Bestandigkeit Bestandig
Substanz Kihlflissigkeit
Chemische Bestandigkeit Bestandig
Substanz Petroleumbenzin
Chemische Bestandigkeit Bestandig
Substanz Schweil’
Chemische Bestandigkeit Bestandig

Substanz

Superbenzin

Chemische Bestandigkeit

Bedingt bestandig

Substanz Wasser
Chemische Bestandigkeit Besténdig
Substanz uv
Chemische Bestandigkeit Unbestandig
Substanz Ozon

Chemische Bestandigkeit

Unbestandig

Abmessungen
Lochabstand Lange A2 82 mm Kabeleingang mit Gewinde
Breite Gehause C 43 mm Breite Sockel C1 53.5 mm
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Lange Gehause 73 mm Hohe Gehause B 57 mm

Hohe Sockel B1 5 mm

Allgemeine Daten

Oberflache Pulverlack Schutzart IP65, im gestecktem
Zustand

Ausfiihrung

GroRe Kabeleingange M 25 Oberteil/Unterteil/Deckel Unterteil

Abdeckung ohne Deckel Anzahl Kabeleingang oben 0

Anzahl Kabeleingang seitlich 2 Ausfiihrung Gehause Sockelgehause

Ausfiihrung Verschlusssystem Léangsbligel am Unterteil Bauform Standard

BaugroRRe 4 Kabeleingang mit Gewinde

Typ Aufbau (Sockel) Biigelausfiihrung Langsbugel

Dichtung NBR Gewinde (innen) M 25

Farbe (RAL) RAL 7035 BG 4

Geeignet fir ModuPlug® Nein

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02

ECLASS 15.0 27-44-02-02
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