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HDC - Kits sind standardisierte Bausédtze um einen kom-
pletten Steckverbinder herzustellen.

Die HDC - Kits bestehen in der Regel aus Stifteinsatz,
Buchseneinsatz, Steckergehause, Anbaugehause und
Kabelverschraubung.

Weidmiiller bietet Ihnen ein Sortiment der gangigen
Steckverbinder-Kombinationen mit metrischen oder PG-
Kabeleingangsgewinde an.

Die Leiteranschlussebene ist als Schraubelement ausge-
legt. Alle Schraubanschlusselemente sind mit einer Draht-
schutzfeder ausgestattet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit,
HA, BaugréBe: 1, Pole: 3, Schraubanschluss, 400
V, 16 A, Aluminiumdruckguss, M 20

Best.-Nr. 1802450000

Art HDC-KIT-HA 03.302 M
GTIN (EAN) 4032248256914
VPE 18T

Erstellungs-Datum 16.03.2026 06:57:11 MEZ
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Zulassungen

ROHS Konform
Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 153 g
Temperaturen

Grenztemperatur -40°C ... 100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Allgemeine Daten

Oberflache Pulverlack Schutzart IP65

Baureihe HA

Ausfiihrung

GroBe Kabeleingange M 20 Anzahl Kabeleingang oben 1

Anzahl Kabeleingang seitlich 0 Anschlussart Schraubanschluss
Ausfiihrung Verschlusssystem Querbiigel am Unterteil BaugroRRe 1

Dichtung NBR Farbe (RAL) RAL 7035

BG 1

Allgemeine Angaben

Polzahl 3 Anschlussart PE Schraubanschluss
BaugroBe 1 Verschraubung M 20

Werkstoff Aluminiumdruckguss Baureihe HA
Bemessungsspannung (DIN EN 61984) 400 V Bemessungsstrom (DIN EN 61984) 16 A

BG 1

Ausfiihrung

Anschlussart Schraubanschluss BaugroRRe 1
Leiteranschlussquerschnitt, max. 2.5 mm?2 Leiteranschlussquerschnitt, min. 0.5 mm?2
Oberflache Pulverlack Anzugsdrehmoment max. Hauptkontakt 0.55 Nm

Werkstoff Aluminiumdruckguss Anzugsdrehmoment min. Hauptkontakt 0.5 Nm

BG 1

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
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