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Produktbild

Niedrige einreihige und mehrreihige Leiterplattenklem-
men mit bewahrtem Zugbuigelanschluss im Raster 5,00
mm und 5,08 mm mit Leiterabgangsrichtung in 90°-Aus-
fliihrung. Fur Leiterquerschnitte bis 6,0 mm?2 geeignet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 51, 90°,
Lotstiftlange (1): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbi-
gelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm?2, Box

Best.-Nr. 1979190000
Art LL3R 5.08/51/90 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248674336
VPE 10 ST
Produkt-Kennzahlen IEC: 500V /325 A /0.5-6 mm?2
UL: 300V /20 A /AWG 26 - AWG 12
Verpackung Box
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Zulassungen

P

ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite

Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 32 mm Tiefe (inch) 1.2598 inch
Hohe 48.47 mm Hohe (inch) 1.9083 inch
Hohe niedrigstbauend 45.27 mm Breite 89.55 mm
Breite (inch) 3.5256 inch Nettogewicht 107.08 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC

Keine SVHC (ber 0,1 Gew.-%

Systemkennwerte

Produktfamilie

OMNIMATE Signal - Serie
LL

Leiteranschlusstechnik

Zugbiigelanschluss

Eigenschaft, Klemmstelle WireReady Montage auf der Leiterplatte THT-Lotanschluss
Leiterabgangsrichtung 90° Raster in mm (P) 5.08 mm
Raster in Zoll (P) 0.200" Polzahl 51
Polreihenzahl 3 Kundenseitig anreihbar Ja
Anzahl Reihen 3 maximal anreihbare Pole je Reihe 24
Lotstiftlange (1) 3.2 mm Lotstift-Abmessungen 0,75x 0,9 mm
Bestiickungsloch-Durchmesser (D) 1.3 mm Bestlickungsloch-Durchmesser Toleranz + 0,1 mm
(D)

Anzahl Lotstifte pro Pol 1 Schraubendreherklinge 0,6x35
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264 Anzugsdrehmoment, min. 0.5 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0.6 Nm Klemmschraube M 3
Abisolierlange 6 mm L1 in mm 81.28 mm
L1 in Zoll 3.200" Beriihrungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20 gesteckt/ IP 10

ungesteckt
Beriihrungsschutz nach DIN VDE 57 fingers. ungest./ Schutzart IP20
106 handriickens. gesteckt
Werkstoffdaten
Isolierstoff Wemid (PA) Farbe orange
Farbtabelle (dhnlich) RAL 2000 Isolierstoffgruppe |
Kriechstromfestigkeit (CTI) =600 Moisture Level (MSL)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0 Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktoberflache verzinnt Beschichtung 4-6 pm SN
Verzinnungsart matt Schichtaufbau - Lotanschluss 4...6 ym Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C Lagertemperatur, max. 70°C
Betriebstemperatur, min. -50 °C Betriebstemperatur, max. 120°C
Temperaturbereich Montage, min. -25°C Temperaturbereich Montage, max. 120°C
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Klemmbereich, min. 0.08 mm?2
Klemmbereich, max. 6 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
eindrahtig, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
eindrahtig, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
feindrahtig, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?
feindrahtig, max. HO5(07) V-K 4 mm?

mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.0.5 mm?

mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, 2.5 mm?2
max.
mit Aderendhiilse nach DIN 46 228/1, 0.5 mm?2
min.
mit Aderendhiilse nach DIN 46 228/1, 2.5 mm?2

max.
Lehrdorn nach EN 60999 ax b; @
Klemmbare Leiter

2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm

Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 0.5 mm?2

Aderendhiilse Abisolierlange \ nominal 8 mm
Empfohlene HO,5/12 OR

Aderendhiilse

Abisolierlange

‘ nominal 6 mm

Empfohlene HO,5/6
Aderendhiilse
Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 0.75 mm?
Aderendhiilse Abisolierlange ‘ nominal 8 mm
Empfohlene HO,75/12 W

Aderendhiilse

Abisolierlange

‘ nominal 6 mm

Empfohlene HO,75/6
Aderendhiilse
Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig
nominal 1T mm?2
Aderendhiilse Abisolierlange ‘ nominal 8 mm
Empfohlene H1,0/12 GE

Aderendhiilse
Abisolierlange

Empfohlene
Aderendhiilse

‘ nominal 6 mm

H1.0/6

Hinweistext

Die Lange der Aderendhiilse ist in Abhangigkeit vom Produkt und von der jeweiligen
Bemessungsspannung auszuwahlen., Der AuBendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht

groBer als das Raster (P) sein.

Bemessungsdaten nach IEC

geprift nach Norm IEC 60664-1, IEC Bemessungsstrom, min. Polzahl 325A

60947-7-4 (Tu=20°C)
Bemessungsstrom, max. Polzahl 26 A Bemessungsstrom, min. Polzahl 275 A
(Tu=20°C) (Tu=40°C)
Bemessungsstrom, max. Polzahl 22 A Bemessungsspannung bei 500V
(Tu=40°C) Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad

/2

Bemessungsspannung bei 320V Bemessungsspannung bei 250V
Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad
/2 /3
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4 kV

BemessungsstoBspannung bei

Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad

/2

4 kV

BemessungsstoRspannung bei

Uberspannungsk./Verschmutzungsgrad

/3

4 kV

Kurzzeitstromfestigkeit

3x1smit 120 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) CSA Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1202191
Nennspannung (Use group B / CSA) 300V Nennspannung (Use group D / CSA) 300V
Nennstrom (Use group B / CSA) 20A Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26 Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind

Maximalwerte, Details

siehe Zulassungs-

Zertifikat.
Nenndaten nach UL 1059
Institut (UR) UR Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 300V Nennspannung (Use group D / UL 300V
1059) 1059)
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 20 A Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26 Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind

Maximalwerte, Details

siehe Zulassungs-

Zertifikat.
Verpackungen
Verpackung Box VPE Lange 188.00 mm
VPE Breite 117.00 mm VPE Hohe 90.00 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformitat

Konformitat: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen
entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im
Datenblatt bzw. erfiillen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 ,Class2”. Dariiber
hinaus gehende Anspriiche an die Produkte konnen auf Anfrage bewertet werden.

Hinweise * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643

ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01

ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Schlitz-Schraubendreher

VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, 1SO 2380/1,
SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Art SDIS 0.6X3.5X100 Ausfuehrung

Best.-Nr. 9008390000 Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN) 4032248056354

VPE 18T

Art SDS 0.6X3.56X100 Ausfuehrung

Best.-Nr. 9008330000 Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN) 4032248056286

VPE 18T

Art SDS 0.6X3.56X200 Ausfuehrung

Best.-Nr. 9010110000 Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN) 4032248300754

VPE 18T
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