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Die Verteilung oder Vervielfaltigung eines Potentials auf
benachbarte Reihenklemmen wird {iber eine Querverbin-
dung realisiert. Zusatzlicher Verdrahtungsaufwand lasst
sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen
Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihen-
klemmen gewahrleistet. Unser Portfolio bietet steck- und
schraubbare Querverbindungssysteme fiir Reihenklem-
men an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5
A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja,
Breite: 12.5 mm

Best.-Nr. 1985690000

Art ZQV 1.5N/4 RD
GTIN (EAN) 4050118370515
VPE 60 ST

Erstellungs-Datum 23.02.2026 01:01:32 MEZ
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Technische Daten

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 21.9 mm Tiefe (inch) 0.8622 inch
Hohe 2.8 mm Hohe (inch) 0.1102 inch
Breite 12.5 mm Breite (inch) 0.4921 inch
Nettogewicht 1.21¢g

Temperaturen

Lagertemperatur -25°C..55 °C Umgebungstemperatur -5°C..40°C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 130°C
Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC lber 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Polzahl 4

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung 400V Nennstrom 175 A
Male

Raster in mm (P) 3.50 mm

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid Farbe rot
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gesteckt explosionsgepriifte Ausfiihrung Ja

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis

Aus Stabilitats- und Temperaturgriinden ist es nur moglich 60% der Kontaktelemente aus zu
brechen.Der Einsatz von Querverbindern reduziert die Bemessungsspannung auf 400 V.Die
Spannung reduziert sich auf 25 V bei geschnittenen Querverbindungen mit blanken schnittkanten.

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03
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