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Weidmiiller bietet fiir den Bereich der Sensor-Aktor Verka-
belung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehor an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Cable gland tool adapter for moulded M 12 lines,
K- and L-coded

Best.-Nr. 2522710000

Art SCREWTY M12 K+L 2.5 0.SD

GTIN (EAN) 4050118534566

VPE 1ST

Verpackung Kunststoffbeutel

RoHS

Vnm-um

Erstellungs-Datum 16.11.2025 03:08:04 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/2522710000

Datenblatt

SCREWTY M12 K+L 2.5 0.SD

Technische Daten
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 18.8¢g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Nicht betroffen

REACH SVHC Keine SVHC uber 0,1 Gew.-%

Schraubwerkzeuge

Anschlussgewinde M12 GroRe 17.5 mm
Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000149 ETIM 7.0 EC000149
ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 9.0 21-04-50-03
ECLASS 9.1 21-01-90-90 ECLASS 10.0 21-04-50-03
ECLASS 11.0 21-01-90-90 ECLASS 12.0 21-01-90-90
ECLASS 13.0 21-01-90-90 ECLASS 14.0 21-01-90-90
ECLASS 15.0 21-01-90-90
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