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Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem inno-
vativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausge-
stattet. Die harte FuRkontur des Markierers rastet sicher
in den Verbinder ein. Die elastische Oberflache macht
ein leichtes Montieren moglich. Das speziell gestanzte
Material macht den Streifen dehnbar und toleriert mini-
male Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei
langen Klemmblocken aufaddieren konnen. Ein weiterer
Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberflache, die
materialseitig eine langlebige widerstandsfahige Beschrif-
tung gewahrleistet. Bei einer Druckerauflosung von 300
dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.
lhre Vorteile mit MultiMark

* Fester Halt und langlebiger Druck

* Endlosstreifen spart Montagezeit

¢ Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmate-
rial

¢ GroBes Schriftfeld fiir beste Lesbarkeit

* Hohe Flexibilitat durch Herstellerunabhangigkeit

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung WS, Klemmenmarkierung, 12 x 6.6 mm, Weidmu-
eller, wei}

Best.-Nr. 2619930000

Art WS 12/6.56 MM WS

GTIN (EAN) 4050118626155

VPE 600 ST

Erstellungs-Datum 10.03.2026 10:02:35 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/2619930000
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Technische Daten

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Hohe 12 mm Hohe (inch) 0.4724 inch

Breite 6.5 mm Breite (inch) 0.2559 inch

Nettogewicht 0.17g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -50...90 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC uiber 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Ausflihrung halogenfrei Breite 6.5 mm

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2 Einsatztemperaturbereich, max. 90 °C

Einsatztemperaturbereich, min. -50 °C Farbe weill

Halogene Nein Werkstoff PC-ABS, TPU

Aufgedruckte Zeichen neutral SchriftfeldgroRe 10.5 x 5.8 mm

kompatibler Drucker THM MULTIMARK, THM Einsatztemperaturbereich -50...90 °C
MULTIMARK PLUS

Applikation / Hersteller Weidmueller

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761

ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01

ECLASS 15.0 27-28-11-01

Erstellungs-Datum 10.03.2026 10:02:35 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/2599430000
https://eshop.weidmueller.com/p/2599440000
https://eshop.weidmueller.com/p/2599440000
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Farbbinder

Allgemeine Bestelldaten

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualitat durch
Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien
und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter
Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Art RIBBON MM-TB 25/360 SW Ausfuehrung
Best.-Nr. 2005090000 Ink ribbon
GTIN (EAN) 4050118390216

VPE 18T

THM MULTIMARK

Allgemeine Bestelldaten

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualitat durch
Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien
und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter
Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Art MULTIMARK ROLLER TB Ausfuehrung
Best.-Nr. 2438500000

GTIN (EAN) 4050118498721

VPE 18T

THM MULTIMARK PLUS

Allgemeine Bestelldaten

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualitat durch
Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien
und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter
Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Art MULTIMARK PLUS ROLLER TB  Ausfuehrung
Best.-Nr. 2661600000

GTIN (EAN) 4050118681246

VPE 18T

Erstellungs-Datum 10.03.2026 10:02:35 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/2005090000
https://eshop.weidmueller.com/p/2438500000
https://eshop.weidmueller.com/p/2661600000

