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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 455 mm Tiefe (inch) 17.9134 inch
Hohe 320 mm Hohe (inch) 12.5984 inch
Breite 255 mm Breite (inch) 10.0394 inch
Nettogewicht 800¢g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/

7a, 7cl

bekannt)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33¢

Anschlussdaten

Anschlussart PUSH IN

Systemdaten

Konfigurationsschnittstelle Micro USB 2.0 Prozessor Dual Core ARM Cortex
A9, 624 MHz, 512 Mbyte
RAM

Anschluss PUSH IN Programmierumgebung webbasierend

Speicher (Flash) 8 GB Echtzeituhr Batterie gepuffert

Feldbusprotokoll

EtherCAT, Modbus/TCP,

PROFINET, EtherNet/IP

Versorgung

Versorgungsspannung fur Ausgange

24V DC +20 %/ -15 %

Versorgungsspannung fir System und
Eingénge

24V DC +20 %/ -15 %

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC000236 ETIM 9.0 EC000236
ETIM 10.0 EC000236 ECLASS 14.0 27-24-22-07
ECLASS 15.0 27-24-22-07
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