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Gebäudeinstallationsverdrahtung
Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsys-
tem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal auf-
einander abgestimmten Komponenten: von Installati-
ons-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu
umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sam-
melschienenhaltern.

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung Endwinkel, blau, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 6.1

mm, 130 °C
Best.-Nr. 2690440000
Art AEB ITB 2.5/4 BB BL
GTIN (EAN) 4064675266464
VPE 25 ST
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Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Abmessungen und Gewichte
 
Tiefe 50.1 mm Tiefe (inch) 1.9724 inch
Höhe 50.5 mm Höhe (inch) 1.9882 inch
Breite 6.1 mm Breite (inch) 0.2402 inch
Nettogewicht 10.32 g
 

Temperaturen
 
Lagertemperatur -25 °C...55 °C Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
 

Allgemeines
 
Tragschiene TS 35
 

Systemkennwerte
 
Tragschiene TS 35
 

Werkstoffdaten
 
Werkstoff Wemid Farbe blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
 

weitere technische Daten
 
Montageart gerastet Arretierung schraubenlos
 

Klassifikationen
 
ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
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Neutral

Der WAD Klemmenmarkierer ist geeignet für die
Klemmen der W-Reihe sowie für die Endwinkel WEW
35/2 und ZEW 35/2. Die Markierer sind neutral, als
Sonderdruck oder als Standarddruck mit Blitzpfeil
erhältlich. Die MultiCard Markierer vom Typ WAD
eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet
CONNECT Drucker.Für Sonderdruck: Bitte senden Sie
uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten
Art WAD 5 MC NE WS Ausfuehrung
Best.-Nr. 1112910000
GTIN (EAN) 4032248891689
VPE 48 ST

Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, weiß

mit Blitz

Der WAD Klemmenmarkierer ist geeignet für die
Klemmen der W-Reihe sowie für die Endwinkel WEW
35/2 und ZEW 35/2. Die Markierer sind neutral, als
Sonderdruck oder als Standarddruck mit Blitzpfeil
erhältlich. Die MultiCard Markierer vom Typ WAD
eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet
CONNECT Drucker.Für Sonderdruck: Bitte senden Sie
uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten
Art WAD 5 MC B GE/SW Ausfuehrung
Best.-Nr. 1120450000
GTIN (EAN) 4032248901272
VPE 48 ST

Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, gelb

Sonderdruck

Der WAD Klemmenmarkierer ist geeignet für die
Klemmen der W-Reihe sowie für die Endwinkel WEW
35/2 und ZEW 35/2. Die Markierer sind neutral, als
Sonderdruck oder als Standarddruck mit Blitzpfeil
erhältlich. Die MultiCard Markierer vom Typ WAD
eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet
CONNECT Drucker.Für Sonderdruck: Bitte senden Sie
uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten
Art WAD 5 MC SDR Ausfuehrung
Best.-Nr. 1112930000
GTIN (EAN) 4032248891764
VPE 12 ST

Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, nach Kundenwunsch
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Plus

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle
Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder
sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich
insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine
große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.
Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten
in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar,
kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.
• Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
• Streifenmontage für schnelles Aufrasten
• Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller

Leitungsverbinder
• Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck

angeboten
Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre
Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten
Art DEK 5/8 PLUS MC NE WS Ausfuehrung
Best.-Nr. 1046350000
GTIN (EAN) 4032248782055
VPE 800 ST

Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
Weidmueller, weiß

Neutral

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.
WS-Markierer eignen sich besonders für eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format
ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter
möglich.
• In Streifen oder einzeln montierbar
• Markierer im bewährten MultiCard-Format
Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre
Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten
Art WS 10/8 PLUS MC NE WS Ausfuehrung
Best.-Nr. 1905950000
GTIN (EAN) 4032248528103
VPE 420 ST

WS, Klemmenmarkierung, 10 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00
Weidmueller, weiß

Art DEK 5/6 MC NE WS Ausfuehrung
Best.-Nr. 1609820000
GTIN (EAN) 4008190203436
VPE 1000 ST

Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00
Weidmueller, weiß
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Schlitz-Schraubendreher

VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter
Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC
1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS,
stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-
Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten
Art SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Ausfuehrung
Best.-Nr. 2749610000
GTIN (EAN) 4050118896350
VPE 1 ST

Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm,
Klingenstärke (A): 0.6 mm

WS 8/6

WS/ DEK
Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem
innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten
ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet
sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche
macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell
gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und
toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich
insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren
können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit
der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige
widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer
Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr
gut lesbares Schriftbild.
Ihre Vorteile mit MultiMark
• Fester Halt und langlebiger Druck
• Endlosstreifen spart Montagezeit
• Einfaches Montieren dank innovativem
Verbundmaterial
• Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
• Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

Allgemeine Bestelldaten
Art WS 8/6 MM WS Ausfuehrung
Best.-Nr. 2007160000
GTIN (EAN) 4050118391879
VPE 600 ST

WS, Klemmenmarkierung, 8 x 6 mm, Weidmueller, weiß
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Prüfadapter und Prüfbuchsen

Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen
Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem
Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand
ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen
durchgeführt werden.

Allgemeine Bestelldaten
Art FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Ausfuehrung
Best.-Nr. 1276300000
GTIN (EAN) 4008190026080
VPE 20 ST

Stecker (Klemmen), Steckanschluss, 2 mm², Anzahl Anschlüsse: 2,
Polzahl: 1, Breite: 9 mm
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