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Weidmüller SoftFinish-Schraubendreher für allgemeine
Anwendungen, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vana-
dium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattver-
chromt.

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung Schraubendreher Satz
Best.-Nr. 2749200000
Art SD SET S2.5-5.5/PH1/2
GTIN (EAN) 4050118895506
VPE 1 ST
Verpackung Karton
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Abmessungen und Gewichte
 
Breite 292 mm Breite (inch) 11.496 inch
Nettogewicht 404.8 g
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Nicht betroffen
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
 

Technische Daten
 
Artikelbeschreibung Schlitz- und Kreuzschlitz-

PH-Schraubendreher-Satz
 

Schraubwerkzeuge
 
Anzahl 6 Form Schlitz, Kreuzschlitz
 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC000149 ETIM 7.0 EC011815
ETIM 8.0 EC011815 ETIM 9.0 EC011815
ETIM 10.0 EC011815 ECLASS 9.0 21-04-50-03
ECLASS 9.1 21-04-50-03 ECLASS 10.0 21-04-50-03
ECLASS 11.0 21-04-50-16 ECLASS 12.0 21-04-50-16
ECLASS 13.0 21-04-50-16 ECLASS 14.0 21-04-50-16
ECLASS 15.0 21-04-50-16
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Schlitz-Schraubendreher

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,
Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten
Art SDS 0.4X2.5X75 Ausfuehrung
Best.-Nr. 2749320000
GTIN (EAN) 4050118895544
VPE 1 ST

Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2.5 mm, Klingenlänge: 75 mm,
Klingenstärke (A): 0.4 mm

Art SDS 0.5X3.0X80 Ausfuehrung
Best.-Nr. 2749330000
GTIN (EAN) 4050118895551
VPE 1 ST

Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3 mm, Klingenlänge: 80 mm,
Klingenstärke (A): 0.5 mm

Art SDS 0.8X4.0X100 Ausfuehrung
Best.-Nr. 2749360000
GTIN (EAN) 4050118895582
VPE 1 ST

Schraubendreher, Klingenbreite (B): 4 mm, Klingenlänge: 100 mm,
Klingenstärke (A): 0.8 mm

Art SDS 1.0X5.5X150 Ausfuehrung
Best.-Nr. 2749380000
GTIN (EAN) 4050118895605
VPE 1 ST

Schraubendreher, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 150 mm,
Klingenstärke (A): 1 mm

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, SDK PH DIN
5262, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO 8764-PH,
Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten
Art SDK PH1 X 80 Ausfuehrung
Best.-Nr. 2749410000
GTIN (EAN) 4050118895636
VPE 1 ST

Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A):
1

Art SDK PH2 X 100 Ausfuehrung
Best.-Nr. 2749420000
GTIN (EAN) 4050118895643
VPE 1 ST

Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, 100 mm, Klingenstärke
(A): 2
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