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Produktbild

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 2830800000

Art SAI-WDF-M12-5P-L-COD-M 16
GTIN (EAN) 4064675389187

VPE 18T

Erstellungs-Datum 23.12.2025 12:34:25 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/SAI-WDF-M12-5P-L-COD-M16

SAI-WDF-M12-5P-L-COD-M16

Technische Daten

Zulassungen
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Zulassungen

c ec“us cA

ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E92202
Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 21129

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC

Keine SVHC lber 0,1 Gew.-%

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Polzahl 5 Codierung L-coded
Kontaktoberflache vergoldet Anschlussart Schraubanschluss
Gehausebasismaterial CuZn, vernickelt Kontaktmaterial CuZn
Nennspannung 63V Nennstrom 16 A

Schutzart IP65, IP67, IP68 Steckzyklen = 100
Verschmutzungsgrad 3 Verschraubung M 12
Schirmanschluss Ja Temperaturbereich Gehause -25...+85 °C
Normen

Norm Isolationsmaterial IEC 60664-1 Steckverbinder Norm IEC61076-2-111
Technische Daten Allgemein

Polzahl 5 Codierung L-coded
Anschlussgewinde M12 Buchse, M12 Stift Kontaktoberflache vergoldet
Anschlussart Schraubanschluss Gehausebasismaterial CuZn, vernickelt
Kontaktmaterial CuZn Nennspannung 63V
Nennstrom 16 A Schutzart IP65, IP67, IP68
Steckzyklen =100 Verschmutzungsgrad 3
Verschraubung M 12 Temperaturbereich Gehause -25..+85 °C
Klassifikationen

ETIM 8.0 EC002925 ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925 ECLASS 14.0 27-44-01-06
ECLASS 15.0 27-44-01-06
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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