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Nettogewicht

Og

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Nicht betroffen

REACH SVHC

Keine SVHC uiber 0,1 Gew.-%

Systemvoraussetzungen

Systemanforderungen fiir die u-OS App

Name der Software

CODESYS Development System

CODESYS Runtime SL

Unterstlitzte Softwareversion

3.5.19.10 oder héher

Lizenz erforderlich

Nein

Name der Software

Unterstiitzte Softwareversion

CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-
(O8]

4.7.0 oder hoher

Lizenz erforderlich Nein
Laufzeitversion auf dem zu Name der Software u-OS App CODESYS Runtime SL
lizenzierenden Gerat Unterstiitzte Softwareversion 4.9.0.0 oder héher
Einzelgerat-Lizenz erforderlich Ja

Lizenzinformationen

Optionale zusatzliche Feldbus-Instanzen,
max.

Instanzen weiterer Feldbus-Protokolle

CANopen Manager / CANopen Device /
PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus
TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU
Master / Modbus RTU Device

Anzahl unterstitzter Instanzen, max. 10
Anzahl der unterstiitzten Eingangs-/ 4096
Ausgangskanale, max.
GroRe des erzeugten Binarcodes, max. 6 MB

Lizenz der Visualisierungssoftware

Name der enthaltenen Visualisierungssoftware-
Lizenz

CODESYS-VISU-S

Anzahl verfligbarer Datenpunkte, max.

128 Datenpunkte

Name der zusatzlich buchbaren
Visualisierungssoftware-Lizenz

U-OS-CODESYS-VISU-M

Anzahl verfliigbarer Datenpunkte, max. 2048 Datenpunkte

Name der zusatzlich buchbaren U-OS-CODESYS-VISU-L

Visualisierungssoftware-Lizenz

Anzahl verfligbarer Datenpunkte, max. 4096 Datenpunkte

Name der zusatzlich buchbaren U-OS-CODESYS-VISU-XL

Visualisierungssoftware-Lizenz

Anzahl verfligbarer Datenpunkte, max. 8192 Datenpunkte

Name der zusatzlich buchbaren U-OS-CODESYS-VISU-XXL

Visualisierungssoftware-Lizenz

Anzahl verfliigbarer Datenpunkte, max. unbegrenzte Datenpunkte
Lizenz der Kommunikationssoftware Name der enthaltenen CODESYS-Communication S

Kommunikationssoftware-Lizenz

Anzahl verfliigbarer Datenpunkte, max. 512 Datenpunkte

Name der zusatzlich buchbaren U-OS-CODESYS-Communication M

Kommunikationssoftware-Lizenz

Anzahl verfligbarer Datenpunkte, max. 4096 Datenpunkte

Name der zusatzlich buchbaren
Kommunikationssoftware-Lizenz

U-OS-CODESYS-Communication XXL

Anzahl verfligbarer Datenpunkte, max.

unbegrenzte Datenpunkte

Wahlbare Ethernet-basierte Feldbus-
Instanzen

Instanzen Ethernet-basierter Feldbus-Protokolle

EtherCAT Manager / PROFINET Controller /
PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner /
EtherNet/IP Adapter
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Technische Daten
Anzahl unterstiitzter Instanzen, max. 2
Klassifikationen
ETIM 8.0 EC000809 ETIM 9.0 EC0O00809
ETIM 10.0 EC000809 ECLASS 14.0 27-24-25-01
ECLASS 15.0 27-24-25-01
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