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Flexibel

Die vier ModulbaugroBen ermoglichen individuelle und
maximal platzsparende Steckerldsungen. Zudem sorgt
das verkleinerte Rastermal fiir Bauformoptimierung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Modul, 1000 V, Polzahl: O, Crimpanschluss, Stift,
Bendtigte Steckplatze: 1.5

Best.-Nr. 3187670000

Art HDC MHP 300 MC

GTIN (EAN) 4099987958769

VPE 18T
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Zulassungen
ROHS Konform
Abmessungen und Gewichte
Tiefe 34 mm Tiefe (inch) 1.3386 inch
Hohe 56.2 mm Hohe (inch) 2.2126 inch
Breite 34 mm Breite (inch) 1.3386 inch
Lange 29.5 mm Lange (inch) 1.1614 inch
Nettogewicht 1949
Temperaturen
Grenztemperatur -40°C...125°C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitatsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC uiber 0,1 Gew.-%
Allgemeine Daten
Polzahl 0 Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Isolationswiderstand 102 Q Steckzyklen =500
Typ Stift Uberspannungskategorie 1]
Verschmutzungsgrad 3 Werkstoff Polycarbonat,
glasfaserverstarkt
Baureihe ModuPlug Bemessungsspannung (DIN EN 61984) 1000 V
Bemessungsspannung nach UL/CSA 600V BemessungsstoRspannung (DIN EN 8 kV
61984)
Benotigte Steckplatze 1.5
Anschlussdaten PE
Anschlussart PE Schraubanschluss tiber
Modulrahmen
Ausfiihrung
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4/0 Abisolierlange Bemessungsanschluss 19 mm
Anschlussart Crimpanschluss Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.  AWG 3/0
Leiteranschlussquerschnitt, max. 120 mm?2 Leiteranschlussquerschnitt, min. 95 mm?2
Leistungskontakt
Max. Anzugdrehmoment gemaR Leiterquerschnitt, min. 95 mm?2
Leitungsdurchmesser Leiterquerschnitt, max. 120 mm?2
Abisolierlange gemaR Leitungsdurchmesser, min. 9.5 mm
Kabeldurchmesser Leitungsdurchmesser, max. 9.5 mm
Klassifikationen
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-17
ECLASS 15.0 27-44-02-17

Erstellungs-Datum 27.03.2026 11:50:04 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



Weidmiiller 3t

HDC MHP 300 MC Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

4450
$T400 —
350~~~
300 I~ (1)
1 o [ | 250 ~
@ 200 ™~ e
150
[] M 100-@ = 120 mm’ =L N
50@=95mm’° = \
! g 0
= J—222 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120130

—
[°C]

Erstellungs-Datum 27.03.2026 11:50:04 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 3



HDC MHP 300 MIC

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimpkontakte 300 A
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Allgemeine Bestelldaten

Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere
und zuverlassige Verbindung zwischen Leiter und
Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und
korrosionsfest.

Art HDC MHP300 M 95 Ausfuehrung

Best.-Nr. 3187690000 Stift, Silber, 95 - 95 mm?2
GTIN (EAN) 4099987958783

VPE 18T

Art HDC MHP300 M 120 Ausfuehrung

Best.-Nr. 3187700000 Stift, Silber, 120 - 120 mm?
GTIN (EAN) 4099987958806

VPE 18T
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