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Produktbild

Abbildung ahnlich
Einzelrelais der TERMSERIES
* elektromechanische Relais
* Verschiedene Kontaktmaterialien

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung TERMSERIES, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler
AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 12 V DC,
Dauerstrom: 8 A, Steckanschluss, Priiftaste vor-
handen: Nein

Best.-Nr. 4074580000

Art RCL425012

GTIN (EAN) 4032248604845
VPE 20 ST

Vt:oupum

Erstellungs-Datum 26.03.2026 03:40:00 MEZ
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Zulassungen

& A s

ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite

Zertifikat-Nr. (cURus) E522350

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 15.7 mm Tiefe (inch) 0.6181 inch
Hohe 29 mm Hohe (inch) 1.1417 inch
Breite 12.7 mm Breite (inch) 0.5 inch
Nettogewicht 12g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Umgebungstemperatur -40°C..70°C
Betriebstemperatur Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte,

keine Betauung

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC

Keine SVHC (ber 0,1 Gew.-%

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E522350

Steuerseite

Nennsteuerspannung 12V DC Nennstrom DC 33.3mA
Nennleistung 400 mW Spulenwiderstand 360Q*+10%
Statusanzeige Nein

Lastseite

Nennschaltspannung 250V AC Dauerstrom 8 A

max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0.1 Hz Einschaltstrom 15A/4s
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 2000 VA Schaltleistung DC (ohmsch), max. 192W @24V
Einschaltverzégerung <8 ms Ausschaltverzogerung <6 ms

Kontaktausfiihrung 2 CO contact (AgNi gold- Mechanische Lebensdauer 30 X 106 Schaltungen
plated)

min. Schaltleistung TmA@1V

Allgemeine Daten

Priiftaste vorhanden Nein Mechanische Schaltstellungsanzeige  Nein

Farbe transparent Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 250V Verschmutzungsgrad 2

Uberspannungskategorie 1l Isolierstoffgruppe llla

Erstellungs-Datum 26.03.2026 03:40:00 MEZ
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Datenblatt

RCL425012

Technische Daten

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - 210 mm Spannungsfestigkeit Steuerseite - 5 kVeff / Tmin
Lastseite Lastseite

Spannungsfestigkeit benachbarte 2,5 KVeff / 1 Min. Spannungsfestigkeit offener Kontakt 1 kVeff / 1 min
Kontakte

Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (CSA) 249409-2426937 Zertifikat-Nr. (cURus) E522350
Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Steckanschluss Raster in mm (P) 5.00 mm
Klassifikationen

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Schaltbild Diagramm

DC load breaking capacity
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300

g \
= wm \ N
ﬂ 7A7.I7 777777777777777777 ‘: é’ 100 \ 1 \v\') contacts in serie:
| 14 | g N i !
: 12 11 14 3 S >
‘:j | : 50 1 contact | h
| 22 21 24 m
! A2 I NN
|\ ! 30
20
10
01 02 05 1 2 5 10 20
Switching current [A]
Ansicht auf Pins von unten Lastgrenzkurve DC Ohmsche Last
Diagramm
Electrical endurance
250 V AC Resistive load
2 10F
S i 29 12,7
:
=S\
E’ 10° \
é \\ 2x8A ~
2N =
— '
| [T 1
05 05
©)
o
10
0 2 4 6 8 10

Switching current [A]
Elektrische Lebensdauer 250 V AC ohmsche Last
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Klingenbergstralle 26
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Germany
Sonstiges
[Ree [ L L L 1]
Type RIDER Control Low —J | \E:m\;qmim
white
Type of construction n.v. transparent
3 ll}ll& pinning 5 mm Coil voltage
. pinning 5 mm
S 16 Al,J pinni?lg 5 mm, inrush version ﬂ}i ;i 3 EE
048 4BVDC
Type of contact 10 110VOC
1100
2200 524 24VAC
3 INO 615 115VAC
730 230VAC
Contact material
4 AgNi 90/10
5 Aghi 90/10 hard gold plated
L AgSn0z
T AgSn0z + Tungsten (W) pre-make contact

Typenschlissel

Erstellungs-Datum 26.03.2026 03:40:00 MEZ
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Schraubanschluss

TERMSERIES Leersockel mit:

* 2 CO Kontakte

* Einzigartiger Multispannungseingang von 24 bis
230V UC

¢ Eingangsspannungen von 5 V DC bis 230 V UC mit
farbiger Markierung: AC: rot, DC: blau, UC: weil}

* Dank hochwertiger Ausfiihrung und keinen scharfen
Kanten keine Verletzungsgefahr bei der Montage

* Trennwande zur optischen Trennung und
Isolationsverstarkung

Allgemeine Bestelldaten

Art TRS 12VDC 2CO EMPTY Ausfuehrung
Best.-Nr. 1123970000

TERMSERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler,

GTIN (EAN) 4032248905591 Nennsteuerspannung: 12 V DC 20 %, Dauerstrom: 10 A,
VPE 10 ST Schraubanschluss
Zugfederanschluss

TERMSERIES Leersockel mit:

* 2 CO Kontakte

¢ Einzigartiger Multispannungseingang von 24 bis
230V UC

* Eingangsspannungen von 5 V DC bis 230 V UC mit
farbiger Markierung: AC: rot, DC: blau, UC: weil}

* Dank hochwertiger Ausfiihrung und keinen scharfen
Kanten keine Verletzungsgefahr bei der Montage

¢ Trennwande zur optischen Trennung und
Isolationsverstarkung

Allgemeine Bestelldaten
Art TRZ 12VDC 2CO EMPTY Ausfuehrung
Best-Nr. 1124090000
GTIN (EAN) 4032248906239
VPE 10 ST

TERMSERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler,
Nennsteuerspannung: 12 V DC 20 %, Dauerstrom: 10 A,
Zugfederanschluss

PUSH IN Anschluss

TERMSERIES Leersockel mit:

¢ 2 CO Kontakte

¢ Einzigartiger Multispannungseingang von 24 bis
230V UC

¢ Eingangsspannungen von 5 V DC bis 230 V UC mit
farbiger Markierung: AC: rot, DC: blau, UC: weil}

* Dank hochwertiger Ausfiihrung und keinen scharfen
Kanten keine Verletzungsgefahr bei der Montage

* Trennwande zur optischen Trennung und
Isolationsverstarkung

Allgemeine Bestelldaten
Art TRP 12VDC 2CO EMPTY Ausfuehrung
Best.-Nr. 2680960000
GTIN (EAN) 4050118695168
VPE 10 ST

TERMSERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler,
Nennsteuerspannung: 12 V DC £20 %, Dauerstrom: 10 A, PUSH IN

Erstellungs-Datum 26.03.2026 03:40:00 MEZ
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Schraubanschluss

TERMSERIES Leersockel mit:

* 2 CO Kontakte

* Einzigartiger Multispannungseingang von 24 bis
230V UC

¢ Eingangsspannungen von 5 V DC bis 230 V UC mit
farbiger Markierung: AC: rot, DC: blau, UC: weil}

* Dank hochwertiger Ausfiihrung und keinen scharfen
Kanten keine Verletzungsgefahr bei der Montage

* Trennwande zur optischen Trennung und
Isolationsverstarkung

Allgemeine Bestelldaten

Art TRS 12VDC 2CO EMPTY Ausfuehrung
Best.-Nr. 1123970000

TERMSERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler,

GTIN (EAN) 4032248905591 Nennsteuerspannung: 12 V DC 20 %, Dauerstrom: 10 A,
VPE 10 ST Schraubanschluss
Zugfederanschluss

TERMSERIES Leersockel mit:

* 2 CO Kontakte

¢ Einzigartiger Multispannungseingang von 24 bis
230V UC

* Eingangsspannungen von 5 V DC bis 230 V UC mit
farbiger Markierung: AC: rot, DC: blau, UC: weil}

* Dank hochwertiger Ausfiihrung und keinen scharfen
Kanten keine Verletzungsgefahr bei der Montage

¢ Trennwande zur optischen Trennung und
Isolationsverstarkung

Allgemeine Bestelldaten
Art TRZ 12VDC 2CO EMPTY Ausfuehrung
Best-Nr. 1124090000
GTIN (EAN) 4032248906239
VPE 10 ST

TERMSERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler,
Nennsteuerspannung: 12 V DC 20 %, Dauerstrom: 10 A,
Zugfederanschluss

PUSH IN Anschluss

TERMSERIES Leersockel mit:

¢ 2 CO Kontakte

¢ Einzigartiger Multispannungseingang von 24 bis
230V UC

¢ Eingangsspannungen von 5 V DC bis 230 V UC mit
farbiger Markierung: AC: rot, DC: blau, UC: weil}

* Dank hochwertiger Ausfiihrung und keinen scharfen
Kanten keine Verletzungsgefahr bei der Montage

* Trennwande zur optischen Trennung und
Isolationsverstarkung

Allgemeine Bestelldaten
Art TRP 12VDC 2CO EMPTY Ausfuehrung
Best.-Nr. 2680960000
GTIN (EAN) 4050118695168
VPE 10 ST

TERMSERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler,
Nennsteuerspannung: 12 V DC £20 %, Dauerstrom: 10 A, PUSH IN

Erstellungs-Datum 26.03.2026 03:40:00 MEZ
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