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Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25
mm?2

Best.-Nr. 7789756015

Art PAC-UNIV-HE40-F-1M5

GTIN (EAN) 4032248211630

VPE 1ST

Erstellungs-Datum 01.04.2026 12:11:26 MEZ
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PAC-UNIV-HE40-F-1M5

Technische Daten
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 304 g

Temperaturen

Lagertemperatur -10...60 °C Betriebstemperatur -10..50
Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform

REACH SVHC

Keine SVHC lber 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Kabellange 1.56m Geeignet fur digitale Signale
Werkstoff PVC Kabel Kabel LiYY
Anschluss Schnittstelle FLAT CABLE PLANO HE10  Anzahl der Pole, min. 40 Pole

40P

AuBendurchmesser 11,7+ 1 mm Anschluss SPS HO0.25/10 (FERRULES
0.25mm?2)

Leiterquerschnitt 0.25 mm?2

Elektrische Daten

Gesamtstrom, max. 3A Hochspannungs Test 1KV/1s

Zulassige Stromstarke je Pfad, max. TA Nennspannung <60 Vdc =25 Vac

Widerstand <80 mQ/m Betriebsspannung s60VDC=25VAC

Kapazitat Ader / Adern 300 pF/m Kapazitat Ader / Schirm 300 pF/m

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237

ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20

ECLASS 15.0 27-24-22-20
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