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Abbildung dhnlich
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Abbildung ahnlich

Die glasfaserverstarkten Polyestergehause Klippon® POK

eignen sich Uberall dort, wo Korrosionsbestandigkeit,

Schlagfestigkeit und eine hohe IP-Schutzart gefordert

sind.

Wesentliche Features des umfangreichen Produktsorti-

ments:

e Erhaltlich in 17 BaugroRen

¢ 2 Standardausfiihrungen (Farben): Grau (ahnlich RAL
7001 fiir den industriellen Einsatz) und Schwarz (dhn-
lich RAL 9011 fiir raue Umgebungen, Ex)

¢ Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schiltzaus-
fiihrung

¢ Silikon oder Chloropren Formdichtung

* Montagebohrungen auRerhalb des Dichtigkeitsbereichs
gewabhrleisten einen hohen IP-Schutz (IP66)

* Schlagfestigkeit von bis zu 7 Joule

* Direktmontage in das Gehduse oder mit innerer Monta-
geplatte

* Direkte Wandmontage durch Befestigungslocher oder
per MontagefiiBe maoglich

* Aufnahmegewinde fiir Tragschienen und Montageplat-
ten

* Bis Feuerwiderstandsklasse EGO je nach Konfiguration

e Weidmiiller fertigt und liefert die Gehause - entspre-
chend den Kundenwiinschen - komplett bestiickt mit
Klemmen und Verschraubungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 239 mm,
ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert

Best.-Nr. 8000003912

Art TS35X7.5 ST POK 2525

GTIN (EAN) 4050118652727

VPE 20 ST
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 7.5 mm Tiefe (inch) 0.2953 inch
Hohe 35 mm Hohe (inch) 1.378 inch
Breite 239 mm Breite (inch) 9.4094 inch
Nettogewicht 8bg

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC uiber 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Materialstarke T mm Normen DIN EN 60715
Oberflache verzinkt und passiviert Werkstoff Stahl
Einbaubefestigung geschraubt Stempelmal 6,3 x 20 mm
Klassifikationen

ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02
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Montagematerial

Allgemeine Bestelldaten

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die
passende Erganzung fur jeden Anwendungsfall

Das durchgéangig strukturierte Systemzubehor der
neuen Klippon® TB Gehausereihe ermoglicht eine
einfache Anpassung der Gehause an die spezifischen
Anforderungen der jeweiligen Applikation.
Befestigungsmaterialsets

Fir Typenschildhalter, Dokumentenhalter und
Regenhauben sind fiir einfache und schnelle Montage
Befestigungsmaterialsets vorgesehen.

Das Label Befestigungs Set - SD ist notwendig fiir die
Installation eines Kunststoff (Trafolyte) Identifikations-
oder Typenschildes. Dieses Set ermoglicht es, das
Identifikations- oder Typenschildes direkt auf den
Gehausedeckel zu montieren. Dieses Label Befestigung
Set ist speziell fir diesen Einsatz entwickelt worden. Nur
mit diesem Befestigung Set kann sichergestellt werden,
dass keine Leckagen im Geh&ause entstehen oder das
Schild beschadigt wird.

Das universale Befestigungs Set - TPSD ist entwickelt
worden um eine sichere und schnelle Installation von
beispielweise Typenschildhaltern, Regenhauben oder
Dokumentenhalter zu ermaoglichen. Durch den Einsatz
dieses Befestigungs Set kann das Risiko von Leckagen
verringert oder gar ausgeschlossen werden.

Art FKSC M6X8 D9/SW3 Ausfuehrung

Best.-Nr. 0642600000 Klippon TB (Terminal Box), Befestigungsschraube, Werkstoff: Stahl

GTIN (EAN) 4008190058258
VPE 50 ST
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