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Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung , Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuer-
spannung: 230 V AC, Dauerstrom: 8 A, Schraub-
anschluss, Priiftaste vorhanden: Nein

Best.-Nr. 8000158770

Art CRIKIT S 230VAC 2CO L UL

GTIN (EAN) 4099987368490

VPE 10 ST

Erstellungs-Datum 04.09.2026 06:37:41 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/8000158770

CRIKIT S 230VAC 2CO L UL

Technische Daten

Zulassungen
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Zulassungen

M us

UL File Number Search UL Webseite

Zertifikat-Nr. (cURus) E223474

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 72.8 mm Tiefe (inch) 2.8661 inch

Hohe 80 mm Hohe (inch) 3.1496 inch

Breite 15.8 mm Breite (inch) 0.622 inch

Nettogewicht 4749¢g

Temperaturen

Lagertemperatur Umgebungstemperatur -20°C...70°C

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC lber 0,1 Gew.-%

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E223474

Steuerseite

Nennsteuerspannung 230V AC Nennstrom AC 5.7 mA

Nennleistung 1.29 VA Spulenwiderstand 38500 Q+ 10 %

Statusanzeige LED griin Spulenspannung Ersatzrelais Nein
abweichend zur Nennsteuerspannung

Spulenspannung Ersatzrelais 230V AC

Lastseite

Nennschaltspannung 250V AC Dauerstrom 8A

max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0.1 Hz Schaltspannung (AC), max. 250V

Schaltspannung (DC), max. 250V Schaltleistung AC (ohmsch), max. 2000 VA

Schaltleistung DC (ohmsch), max. 192We 24V Einschaltverzogerung <12 ms

Ausschaltverzogerung <20 ms Kontaktausfiihrung 2 CO contact (AgNi)

Mechanische Lebensdauer

3 x 107 Schaltungen

min. Schaltleistung

1M0mA@12V, 100 mA @

5V

Allgemeine Daten

Einsatzhohe

<2000 m, tber N.N.

Tragschiene TS 35

Priftaste vorhanden Nein

Farbe schwarz

Komponente mit Brennbarkeitsklasse Komponente Sockel

nach UL94 Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2
Komponente Relaishaube
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Isolationskoordination

Uberspannungskategorie ] Spannungsfestigkeit Steuerseite - 5 kVeff / Tmin
Lastseite

Spannungsfestigkeit benachbarte 3 KVeff / 1 Min. Spannungsfestigkeit zur Tragschiene 5 kVeff / 1 min

Kontakte

StehstoRspannung 4 kV (1,2/50 ps) Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cURus) E223474

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss Abisolierlange Bemessungsanschluss 8 mm
Anzugsdrehmoment, min. 0.7 Nm Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2.5 mm?
Klemmbereich, min. 2.5 mm? Klemmbereich, max. 4 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, eindréahtig, 2.5 mm?2 Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig, 4 mm?2
min. max.

Zwillings-Aderendhiilse, min. 1.5 mm? Zwillings-Aderendhiilse, max. 2.5 mm?
KlingenmaB PZ 1

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Querverbindungen

Allgemeine Bestelldaten

Querverbindung fiir die Sockel aus der CUBESERIES CRI.

* Versionen mit rotem und blauem Kunststoff fiir eine
mogliche Codierung

Versionen fir PUSH IN-Sockel:

¢ 8-polige Querverbindung fir A1 und A2 der Spule

¢ 2-polige Steckbriicke zum Verbinden der benachbarten
Sockel

* 2-polige Steckbriicke zum Verbinden der
Ausgangskanale innerhalb eines Sockels

Version fur Schraubsockel:

¢ 8-polige Querverbindung zum Verbinden der
benachbarten Sockel

Art CXI CCS 8P GY Ausfuehrung

Best.-Nr. 3052620000 CUBESERIES, Querverbindung
GTIN (EAN) 4099987022446

VPE 28T

Bezeichnungstriger

Allgemeine Bestelldaten

Art CXI LABEL FLAP S Ausfuehrung
Best.-Nr. 3169130000 CUBESERIES, Etikett
GTIN (EAN) 4099987828048

VPE 100 ST

Erstellungs-Datum 04.09.2026 06:37:41 MEZ
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