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Abbildung dhnlich

¢ Fiir Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitun-
genvon @ 2,5..8 mm

* 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Zubehor, Messerkassette
Best.-Nr. 9032000000

Art MEKA GN CST

GTIN (EAN) 4008190010102

VPE 18T
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MEKA GN CST

Technische Daten
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Abmessungen und Gewichte

Tiefe 20 mm Tiefe (inch) 0.7874 inch
Hohe 10 mm Hohe (inch) 0.3937 inch
Breite 40 mm Breite (inch) 1.5748 inch
Lange 40 mm Lange (inch) 1.56748 inch
Nettogewicht 9¢
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitétsstatus Nicht betroffen
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed 1e-4a45-9¢c 1b-c5c8cbf13bf0
Technische Daten
Artikelbeschreibung Messerkassette fiir CST

dreistufig Lange 7,Tmm,

5,Tmm
Abisolierwerkzeuge
Farbe grin Abisoliermal} B 7.1 mm
Abisoliermall C 5.1 mm
Klassifikationen
ETIM 8.0 EC001509 ETIM 9.0 EC001509
ETIM 10.0 EC001509 ECLASS 14.0 21-04-48-91
ECLASS 15.0 21-04-48-91
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