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* Lose verpackt im Polybeutel
* Weidmiuiller Farbcode

* DIN-Farbcode

* Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Aderendhiilse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
Best.-Nr. 9202900000

Art HO,5/16S OR

GTIN (EAN) 4032248519026

VPE 500 ST

Verpackung lose

Erstellungs-Datum 16.03.2026 02:03:34 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/9202900000
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Technische Daten

Zulassungen

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zulassungen

ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E354986
Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0.08¢g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC

Keine SVHC lber 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung Aderendhiilse mit Ausfiihrung Standard
Kunststoffkragen,
Sondergrole, Farbe
orange
Aderendhiilsen
Kontaktflachendurchmesser (D 1) T mm Kontaktflachenlange (L2) 10 mm
Kragendurchmesser (D2) 2.9 mm Kunststoffkragendicke (S2) 0.25 mm
L1 in mm 16.00 mm Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 20
Metallhiilsendicke (S1) 0.15 mm Abisolierlange 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt 0.5 mm?2 Farbcode Miscellaneous
Klassifikationen
ETIM 8.0 EC0O00005 ETIM 9.0 ECO00005
ETIM 10.0 ECO00005 ECLASS 14.0 27-40-02-01
ECLASS 15.0 27-40-02-01
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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