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Los adaptadores frontales para tarjetas de Siemens
S7-300 de 20 y 40 polos.La tensién de alimentaciéon
puede ser suministrada directamente al adaptador frontal
y puede ser distribuida de forma comun o separada por
byte (8 senales).

Datos generales para pedido

Versién Interfaz, FAD, Especifico, Conectores segun IEC
60603-13 / DIN 41651 20p

Cédigo 1127850000

Tipo FAD S7/300 HE20 16DIO

GTIN (EAN) 4032248909278

Cantidad 1 Pieza

Estado de entrega Retirado
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Homologaciones

Homologaciones

ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Anchura 23 mm Anchura (pulgadas) 0.9055 inch
Longitud 124 mm Longitud (pulgadas) 4.8819 inch
Peso neto 857.92¢g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40...60 °C Temperatura de servicio -25..50

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme

RoHS

REACH SVHC

Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de conexion

Conector de alimentacién

LM 3.6mm

Conexioén a la tarjeta

6ES7 321-1BHO1-0AAO,
6ES7 321-1BH81-0AAO,
6ES7 321-1BH50-0AAO0,
6ES7 321-7RDO0-0ABO,
6ES7 322-1BHO1-0ABO,
6ES7 322-1BH81-0AAQ

Conexioén (lado campo)

Conectores segun IEC
60603-13 / DIN 41651
20p

Conexion a PLC

Siemens S7-300

Especificaciones

Tension de servicio 30VAC/60VDC Corriente maxima por canal TA
Corriente maxima por byte 2A

Aislamiento aplicado (EN50178)

Conformidad DIN EN 50178 Tensioén de aislamiento nominal <50V AC
Categoria de sobretension 1l Grado de polucion 2

Tensién de impulso(1,2/50us) 0.5 kv Tensién de prueba de aislamiento AC ~ 0.35 kV
Conexién de alimentacion

Tipo de conexion Conexion brida-tornillo Seccién de embornado, min. 0.08 mm?2
Seccion de embornado, méax. 1.5 mm? Rigido, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
Firme, max. HO5(07) V-U 1.5 mm? Flexible con manguito, min. 0.5 mm?2
Seccién para puntera con collar de 0.75 mm?2 Seccién del conductor, min., AWG AWG 28
plastico, max.

Seccién del conductor, max., AWG AWG 14 Par de apriete, min. 0.2 Nm
Par de apriete, max. 0.25 Nm Longitud de desaislado 5 mm
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Clasificaciones

ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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$7300 40 poles connector

I

He10 40 poles connector
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