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Imagen de producto

Similar a la ilustracion
Relés DRH DC (con soplado magnético)
* 1 contacto normalmente cerrado con conexién en serie
de contactos
* Bobinas CA o CC a elegir
¢ Con pulsador de prueba y LED de estado integrado

Datos generales para pedido

Version D-SERIES DRW / DRH, Relé, Nimero de contactos:
1, Contacto NC con soplado magnético AgSnO,
Tension de mando nominal: 220 V DC, Intensidad
permanente: 16 A, Conexiones por terminales pla-
nos enchufables (4,8 mm x 0,5 mm), Pulsador de
prueba disponible: Si

Cédigo 1219980000
Tipo DRH174220LT
GTIN (EAN) 4032248998463
Cantidad 10 Pieza
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Homologaciones

Homologaciones

M us

ROHS Conformidad

UL File Number Search Sitio web UL

Ndam. de certificacién (cURus) E312083

Dimensiones y pesos

Profundidad 48 mm Profundidad (pulgadas) 1.8898 inch
Altura 36 mm Altura (pulgadas) 1.4173 inch
Anchura 36 mm Anchura (pulgadas) 1.4173 inch
Peso neto 83.3¢g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...60 °C Temperatura ambiente -40 °C...60 °C

Temperatura de servicio

Humedad

5...85% de humedad
relativa, sin condensacion

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

Conforme sin exencion

REACH SVHC

Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos nominales UL

Nam. de certificacidon (cURus) E312083

Lado de mando

Tension de mando nominal 220V DC Intensidad nominal DC 6.7 mA

Potencia nominal 1.6W Resistencia inductiva 33000Q+ 10 %
Indicador de estado LED verde

Lado de carga

Tensién nominal de conexion 500V AC Intensidad permanente 16 A

Frecuencia de conex. méax. con carga 0.1 Hz Tensién de conex. AC, max. 400V

nom.

Tensioén de conex. DC, max. 300V Intensidad de conexion 80A/50ms
Potencia de conmutacion AC (6hmica), 8000 VA Potencia de conmutacion DC (6hmica), 2200 W @ 220V
max. max.

Retardo de conexion <20 ms Retardo en la desconexién <20 ms

Tipo de contacto

1 NC contact with blow-
out magnet (AgSnO)

Vida util mecéanica

10 x 106 conmutaciones

Potencia de conexiéon minima 100mA @12V
Datos generales
Pulsador de prueba disponible Si

Versién del pulsador de prueba

Boton de test bloqueable, Botén de test temporal

Indicador de posicidn del interruptor Si
mecanico
Color transparente
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Componente de indice de inflamabilidad Componente

uL94

Caja
indice de inflamabilidad UL94 V-2
Componente Placa base de relé
indice de inflamabilidad UL94 V-0
Componente Indicador de estado del relé
indice de inflamabilidad UL94 HB
Componente Pulsador de prueba de relé

indice de inflamabilidad UL94

HB

Coordinacion de aislamiento

Coordinacién de aislamiento conforme a EN 61810-1:2008 Tensién nominal 500V
Grado de polucién 3 Categoria de sobretensién I
Grupo de materiales aislantes Ila Distancia de fuga y aire Entrada/Salida =8 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S 4 kVeff / 1 min Tipo de proteccion IP20
Informacion adicional sobre homologaciones/normas
Nam. de certificacién (cURus) E312083
Datos de conexion
Técnica de conexion de conductores Conexiones por terminales

planos enchufables (4,8

mm x 0,5 mm)
Clasificaciones
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Miscellaneous

DRH
Type J
DRH
Type of contact
173 1NO
174 1NC

Cédigos de tipo

With LED and test button

LT

Coil voltage

012 12VDC 524 24VAC
024 24VDC h48 48VAC
048 48VDC 615 115VAC
110 110V DC 730 230V AC
220 220V DC

Fecha de creacién 16.03.2026 07:01:49 MEZ

Versién del catalogo / Dibujos



Weidmiiller 3t

DRH174220LT Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

- www.weidmueller.com
Accesorios

Conectores hembra

Zocalos portarrelés para relés D-SERIES DRW/DRH
* Hasta 3 contactos conmutados
* Conexién por tornillo

Datos generales para pedido

Tipo SPW ECO 3CO Version

Codigo 1220250000 D-SERIES DRW / DRH, Base portarrelés, Numero de contactos: 3,
GTIN (EAN) 4032248100101 Contacto conmutado, Intensidad permanente: 16 A, Conexion brida-
Cantidad 10 ST tornillo

Mddulos de proteccion

Maodulos de proteccion enchufables para los zécalos
portarrelés D-SERIES, con funciones de proteccion
opcionales.

¢ Con diodo antiparalelo o filtro de RC

Datos generales para pedido

Tipo RIM 5 6/230VDC Version
Cadigo 1174650000 D-SERIES, Diodo antiparalelo, Tension de mando nominal: 6...230 V
GTIN (EAN) 4032248971305 DC, Conexién enchufable

Cantidad 10 ST

Clips de retencion

Clip de retencion para los relés D-SERIES DRW/DRH
* Clip de retencion metalico

Datos generales para pedido

Tipo DRW/DRH CLIP M Version

Codigo 1220260000 D-SERIES DRW / DRH, Clip de retencién
GTIN (EAN) 4032248999576

Cantidad 10 ST
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Tapa del pulsador de prueba

Datos generales para pedido

Tapa de pulsador de prueba para relés D-SERIES DRW/
DRH.

Tipo TEST LEVER BLOCK DRH/DRW
Cédigo 7760056249

GTIN (EAN) 6944169641626

Cantidad 10 ST

Versiéon
D-SERIES DRW / DRH, Cubierta de pulsador de prueba

Datos generales para pedido

El sistema ESG es un reconocido sefalizador en
formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos
equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una
sefalizacién de equipos excelente con una imagen de
alto contraste.
Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de
fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc.
Andlisis rapido de ventajas:
 Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal,
segun el tipo
* En el caso de equipos conectados en linea,
como fusibles automaticos, tenemos disponibles
sefalizadores ESG para insertar en la guia para
etiquetas
* Impresién personalizada en calidad laser segun
indicaciones del cliente
Impresion especial: Envie un archivo del software de
sefnalizaciéon M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin
instalacion) con sus especificaciones de senalizacion.

Tipo ESG 6/15 K MC NE GE
Cédigo 1880130000

GTIN (EAN) 4032248478910
Cantidad 200 ST

Versiéon
ESG, Senalizadores de dispositivos x 15 mm, PA 66, Color: amarillo,

autoadhesivo

Tipo ESG 6/15 K MC NE WS
Cédigo 1880100000

GTIN (EAN) 4032248478781
Cantidad 200 ST

Versién
ESG, Senalizadores de dispositivos x 15 mm, PA 66, Color: blanco,

autoadhesivo

Tipo ESG 6/17 KMC NE GE
Cédigo 1880110000

GTIN (EAN) 4032248478798
Cantidad 200 ST

Version
ESG, Senalizadores de dispositivos x 17 mm, PA 66, Color: amarillo,
autoadhesivo
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Tipo ESG 6/17 K MC NE WS Version

Codigo 1880120000 ESG, Senalizadores de dispositivos x 17 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN) 4032248478804 autoadhesivo

Cantidad 200 ST

Tipo ESG 9/11 K MC NE WS Versiéon

Codigo 1857440000 ESG, Senalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN) 4032248402731 autoadhesivo

Cantidad 200 ST

ClipCard - Sin imprimir - Autoadhesivo

Datos generales para pedido

SM es un sefializador MultiCard para el etiquetado

de equipos de mando y avisadores. Las etiquetas se

enclavan en los soportes o se fijan con una ldamina

adhesiva ya preparada. Los sistemas de senalizacion

PrintJet CONNECT o Plotter permiten crear etiquetas

personalizadas.

* Elaboracién rapida de etiquetas conforme a sus
necesidades

* No es necesario almacenar costosas etiquetas estandar

¢ Con el sistema PrintJet se consigue una calidad
de impresién de alta resistencia como sustituto del
grabado

* Para exigencias extremas, se recomienda la ld&mina de
proteccién ETO SM

¢ Se pueden utilizar soportes para pulsadores manuales
de 22 mm o 30 mm de didmetro de Siemens, ABB,
Moeller y Télémécanique

Impresiéon especial: Envie un archivo del software de

sefalizacién M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin

instalacion) con sus especificaciones de senalizacion.

Tipo SM 18/9.5 K MC NE WS Version

Codigo 1248580000 SwitchMark, Sefalizadores de dispositivos, 9.5 x 18 mm, blanco
GTIN (EAN) 4050118038965

Cantidad 200 ST

Tipo SM 18/9.5 K MC NE GR Version

Codigo 1248610000 SwitchMark, Sefalizadores de dispositivos, 9.5 x 18 mm, gris
GTIN (EAN) 4050118038675

Cantidad 200 ST

Tipo SM 18/9.5 K MC NE GE Version

Codigo 1248590000 SwitchMark, Sefalizadores de dispositivos, 9.5 x 18 mm, Siemens 3
GTIN (EAN) 4050118038958 SB, amarillo

Cantidad 200 ST
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ESG 6/17

Datos generales para pedido

Larga vida util garantizada: ESG

Las etiquetas de multiples colores y formatos disponen

de una potente capa de adhesivo que garantiza la mayor

adherencia posible a la superficie. El poliéster de doble

capa permite que el material de la base sea muy fino y

extremadamente resistente a la rotura.

Ventajas de MultiMark

¢ “Distintos materiales para diferentes requisitos”

* Posibilidad de uso con equipos de diferentes
fabricantes

¢ Senalizadores de equipos con un diseno familiar

Tipo ESG 6/17 MM WS Version

Codigo 2005100000 ESG, Senalizadores de dispositivos, 6 x 17 mm, blanco

GTIN (EAN) 4050118390728
Cantidad 3000 ST
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Conectores hembra

Zocalos portarrelés para relés D-SERIES DRW/DRH
* Hasta 3 contactos conmutados
* Conexién por tornillo

Datos generales para pedido

Tipo SPW ECO 3CO Version

Codigo 1220250000 D-SERIES DRW / DRH, Base portarrelés, Numero de contactos: 3,
GTIN (EAN) 4032248100101 Contacto conmutado, Intensidad permanente: 16 A, Conexion brida-
Cantidad 10 ST tornillo
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