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FTA directas de entrada/salida digitales para C300

Honeywell IOTA's.

Interfaces pasivos (FTA) para conectar a las IOTAS digita-

les de Honeywell C300.

¢ Clara identificacién: Mismo conector y orientacién en la
FTAy enla IOTA.

¢ El indicador luminoso (LED) muestra el estado de con-
mutacion.

¢ Posibilidad de alimentar la IOTA desde el FTA (protec-
cién por fusible).

¢ Proteccion por fusible por canal (opcional).

¢ Tornillo o conexién directa.

Datos generales para pedido

Cédigo 1246920000

Tipo FTA-C300-32DO-FUSE-Z

GTIN (EAN) 4050118034899

Cantidad 1 Pieza

Estado de entrega Retirado

Disponible hasta 2014-05-20T00:00:00+02:00
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Homologaciones
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Homologaciones

ROHS Conformidad

UL File Number Search Sitio web UL

Num. de certificacion (UR) E141197

Dimensiones y pesos

Profundidad 95 mm Profundidad (pulgadas) 3.7401 inch

Altura 133 mm Altura (pulgadas) 5.2362 inch

Anchura 217 mm Anchura (pulgadas) 8.5433 inch

Peso neto 858¢g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40...60 °C Temperatura de servicio -25..60 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exencién

RoHS

Exencién RoHS (si procede/conocida) 6¢, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e

Datos nominales UL

Corriente nominal IN TA Temperatura de funcionamiento UL, min.O °C

Temperatura de funcionamiento UL, 25°C Tensién nominal UN 24V DC

max.

Tension nominal DC UN (alimentacion) 24V Corriente nominal (alimentacién) b A

Fusible de corriente nominal b A Fusible de corriente nominal (canal) 05 A

(alimentacion)

Caracteristicas generales

Indicacién de estado LED por canal No Tipo de punto de prueba No

Fusible por canal 500 mA Indicacion de estado LED de Amarillo
alimentacion

Fusible de tensién de alimentacion 5A

Datos de conexion

Conexion (lado de control) SLDV-THR 5.08

Especificaciones

Tension de servicio 24V DC £ 10% Corriente maxima por canal TA

Aislamiento aplicado (EN50178)

Tensién de aislamiento nominal <60V AC Categoria de sobretension 11}

Grado de polucién 2 Tensién de impulso(1,2/50us) 0.8 kV
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Tension de prueba de aislamiento AC  0.35 kV

Conexion de campo

Seccion de embornado, max. 2.5 mm?2 Seccién de embornado, min. 0.13 mm?2
Conexion de alimentacion

Seccién de embornado, min. 0.13 mm?2 Seccién de embornado, max. 2.5 mm?2
Clasificaciones

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-62
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