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Para la conexion lateral de aparatos, dentro del campo del

cableado de sensores y actuadores, son necesarios dife-
rentes conectores de montaje. Estan disponibles en las
variantes M 12, M8 y naturalmente también en Mb.

Datos generales para pedido

Version Conector de instalacion, M12, Conector hembra,
recto, PG 9, Numero de polos: 2, 0.5 m

Cédigo 1279480050

Tipo SAIE-M12B-PB-0.5U HW

GTIN (EAN) 4050118071504

Cantidad 1 Pieza

Estado de entrega

Este articulo no estara disponible en el futuro.

Disponible hasta

2026-02-27T00:00:00+01:00
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Datos técnicos

Homologaciones
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ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto

41.36¢g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exencién

RoHS

Exencién RoHS (si procede/conocida)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Datos técnicos del cable

Longitud de cable 05m Color de revestimiento Violeta (similar a RAL
4001)

Funcién PE No Seccion del conductor 0.25 mm?

Longitud de cable/conductor 0.5m Numero de polos 2

Datos técnicos conectores de libre configuracion

Ndmero de polos

2

Codificacion

Codificacion B

Superficie de contacto

bafiado en oro

Tipo de conexion

Conector hembra

Material capotas Fundicion inyectada de Seccién de conexién del conductor, 0.25 mm?
zinc, niquelado max.

Tension nominal 250V Corriente nominal 4 A

Tipo de proteccion IP68 Ciclos de enchufado =500

Grado de polucion 3 Prensaestopas PG 9

Rango de temperatura caja -20 ...+60 °C

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC003570 ETIM 9.0 EC003570

ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 14.0 27-44-01-03

ECLASS 15.0 27-44-01-03
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