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Madulos adaptadores de alimentacion de corriente para
la alimentacién y distribucién separada de la tension de
alimentacién

para los convertidores de senales Serie ACT20 /
MICROSERIES.

Los médulos de alimentacion con una anchura de 22,5 /
6.1 mm se montan directamente junto al convertidor de
sefales analdégicas,

para ello existe la opcién de puentear la tensién de ali-
mentacién de 24 VDC a través del bus de carril CH20M
(Serie ACT20) o sencillamente

a través de conexiones transversales enchufables ZQV 4N
(MICROSERIES).

Ademas, el ACT20-Feed-In-PRO-S detecta averias de
todos los dispositivos conectados al perfil CH20 BUS

En caso de averia, el relé de estado integrado envia una
alarma colectiva al sistema de control externo. También
se pueden

conectar dos equipos de alimentacién al ACT20 Feed-In
PRO-S para el suministro primario y de refuerzo. Una ali-
mentacién

100% redundante es posible a través de dos mdédulos de
alimentacion montados en el perfil CH20 BUS

. Tres LED muestran los estados de la tensién de alimenta-
cién y los avisos de error.

Los ACT20M-Feed-In PRO también se pueden utilizar en
aplicaciones de zona Ex 2/ Division 2.
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Datos generales para pedido

Versiéon Supply module, Distributes supply voltage to rail
bus

Cédigo 1282490000

Tipo ACT20-FEED-IN-BASIC-S

GTIN (EAN) 4050118072730

Cantidad 1 Pieza
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ATEX - KEMA

ROHS Conformidad

UL File Number Search Sitio web UL

N.2 de certificado (cULus) E337701

Dimensiones y pesos

Profundidad 114.3 mm Profundidad (pulgadas) 4.5 inch

Altura 112.5 mm Altura (pulgadas) 4.4291 inch

Anchura 6.1 mm Anchura (pulgadas) 0.2402 inch

Peso neto 83g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -20°C...85 °C Temperatura ambiente -25°C..70°C

Temperatura de servicio -20 °C...60 °C Humedad 40°C / 95% de humedad
relativa, sin condensacion

Probabilidad de averia

SIL segln IEC 61508 Ninguno

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva

RoHS

Conforme con exencién

Exencién RoHS (si procede/conocida)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Entrada

Numero de entradas
Corriente de entrada

1
0.5..25 ADC

Tensién de entrada

21.6..26.4VDC

Salida

Ndmero de salidas

Corriente de salida

1

Se corresponde con la
corriente de entrada., 2,5
A

Tension de salida, observacione

Tension de alimentacion (salida)

Se corresponde con la
tensién de entrada.

24V DC

Datos generales

Tipo de proteccion

IP20

Tension de alimentacion

21.6..26.4V DC

Carril de montaje

TS 35, CH20M Bus

Configuracion

ninguna

Consumo max. de corriente

W
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Coordenadas de aislamiento

Normas EMC EN 61326-1

Datos de conexion

Tipo de conexion Conexién brida-tornillo Par de apriete, min. 0.4 Nm

Par de apriete, max. 0.6 Nm Seccién de embornado, conexion 2.5 mm?2
nominal

Seccion de embornado, min. 0.5 mm?2 Seccion de embornado, max. 2.5 mm?2

Seccion de conexién del conductor AWG 30 Secciéon de conexién del conductor AWG 14

AWG, min. AWG, max.

Descripcion del articulo

Descripcion del producto El alimentador ACT20-FEED-IN-BASIS-S suministra alimentacion al bus de carril portante CH20M
de Weidmidiller a una tension de conexion externa de 24V DC £30%. La ampacidad de este
alimentador asciende a un maximo de 2,5 A.
La corriente de entrada debe limitarse a ese valor.

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC001600 ETIM 9.0 EC001600
ETIM 10.0 EC001600 ECLASS 14.0 27-24-26-10
ECLASS 15.0 27-24-26-10
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Accesorios
Sin imprimir
]

Datos generales para pedido

MultiFit es el sistema de sefializacién de Weidmdiller que

se utiliza para bornes de otros fabricantes. Similares al

sistema Dekafix de Weidmiiller, los sefalizadores MultiFit

estan listos para su uso con impresién estandar.

Cuando utilice los sefializadores MultiFit por primera vez,

se recomienda realizar una prueba con senalizadores de

muestra en los bornes.

¢ Un sefalizador adecuado para distintas marcas de
bornes.

» Senalizadores impresos listos para utilizar con
impresion estandar.

¢ Senalizadores sin imprimir para la impresion con la
impresora PrintJet CONNECT o con un Plotter.

¢ Suministro de senalizadores con impresién
personalizada segun las especificaciones o datos CAE
del cliente.

* Un sistema de sefializacion para todas las aplicaciones.

Impresion especial: Envie un archivo del software de

sefnalizaciéon M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin

instalacion) con sus especificaciones de senalizacion.

Tipo MF 5/7.5 MC NE WS Version
Caédigo 1877680000 MultiFit, Terminal marker, 5 x 7.5 mm, Paso en mm (P): 7.50 Adels
GTIN (EAN) 4032248468270 RKW, Phoenix, blanco

Cantidad 320ST
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ACT20 (incl. fuentes de alimentacion y bus de carril DIN)

Datos generales para pedido

Modulos adaptadores de alimentacidon de corriente para
la alimentacién y distribucidén separada de la tension de
alimentacién

para los convertidores de senales Serie ACT20 /
MICROSERIES.

Los moédulos de alimentacion con una anchura de 22,5 /
6.1 mm se montan directamente junto al convertidor de
sefales analdgicas,

para ello existe la opcidon de puentear la tensién de
alimentaciéon de 24 VDC a través del bus de carril CH20M
(Serie ACT20) o sencillamente

a través de conexiones transversales enchufables ZQV 4N
(MICROSERIES).

Ademas, el ACT20-Feed-In-PRO-S detecta averias de
todos los dispositivos conectados al perfil CH20 BUS

En caso de averia, el relé de estado integrado envia una
alarma colectiva al sistema de control externo. También
se pueden

conectar dos equipos de alimentacién al ACT20 Feed-

In PRO-S para el suministro primario y de refuerzo. Una
alimentacién

100% redundante es posible a través de dos mddulos de
alimentaciéon montados en el perfil CH20 BUS

. Tres LED muestran los estados de la tension de
alimentacién y los avisos de error.

Los ACT20M-Feed-In PRO también se pueden utilizar en
aplicaciones de zona Ex 2/ Division 2.

Tipo SAMPLE CH20M BUS 250MM Version

Cadigo 1335140000 Montaje del sistema de bus de carril, Juego de muestra, OMNIMATE
GTIN (EAN) 4050118138375 Housing - Serie CH20M, Anchura: 25.1 mm

Cantidad 18T

Tipo SAMPLE CH20M BUS 250MM Versién

Cadigo 1335150000 Montaje del sistema de bus de carril, Juego de muestra, OMNIMATE
GTIN (EAN) 4050118138382 Housing - Serie CH20M, Anchura: 25.1 mm

Cantidad 1ST
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