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Similar a la ilustracion

Los interfaces analdgicos son suministrados con conec-
tores de 40 polos (KS). Existen versiones con seccionado-
res y puntos de prueba muy utiles para la medida de ten-
sion o corriente. También hay versiones con espadin muy
util si el cliente desea incorporar algun tipo de elemento
(resistencia...) para realizar conversiones tensién/corriente
o monitorizacion del bucle de corriente.

Datos generales para pedido

Versién Interfaz, RS, 2 x KS (40P), LM2NZF 5.08mm
Cédigo 1371550000

Tipo TBY-C3-16AI-2KS-Z

GTIN (EAN) 4050118204872

Cantidad 1 Pieza
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Homologaciones

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad 52 mm Profundidad (pulgadas) 2.0472 inch
Altura 70 mm Altura (pulgadas) 2.7559 inch
Anchura 90 mm Anchura (pulgadas) 3.5433 inch
Peso neto 153.84 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40...85 °C Temperatura de servicio -25..70°C
Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exencion

RoHS

Exencién RoHS (si procede/conocida) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP f9d70a48-3ece-4d7 1-ba78-a0d6 1726 6ffc

Caracteristicas generales

Indicacién de estado LED por canal No Desconexion por canal No

Tipo de punto de prueba No Contactor No

Fusible por canal No Indicacién de estado LED de No

alimentacion

Fusible de tensién de alimentacion No

Datos de conexion

Numero de polos (lado de control) 40 polos macho Conexion (lado campo) LM2NZF 5.08mm
Conexion (lado de control) 2 x KS (40P)

Especificaciones

Tensién de servicio BOVAC/70VvDC Corriente maxima por canal TA
Aislamiento aplicado (EN50178)

Tensién de aislamiento nominal <b0VAC Categoria de sobretension 1]

Grado de polucion 2 Tensién de impulso(1,2/50us) 0.8 kV

Tension de prueba de aislamiento AC  0.35 kV

Conexion de campo

Seccion de conductor min., AWG AWG 24 Tipo de conexion Conexion directa
Terminales con aislamiento de plastico, 1.5 mm?2 Seccién para puntera con collar de 0.25 mm?2

max. plastico, min.

Seccién para puntera, max. 1.5 mm?2 Flexible, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
Flexible, min. HO5(07) V-K 0.2 mm? Rigido, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2
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Rigido, min. HO5(07) V-U 0.2 mm? Longitud de desaislado 7.5 mm

Seccién de embornado, méax. 2.5 mm? Seccién de embornado, min. 0.13 mm?2

Seccion de conductor max., AWG AWG 14

Conexion de alimentacion

Tipo de conexion Conexion directa Seccién de embornado, min. 0.13 mm?2

Seccién de embornado, max. 2.5 mm?2 Rigido, min. HO5(07) V-U 0.2 mm2

Firme, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2 Flexible, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2

Flexible, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2 Seccién para puntera, max. 1.5 mm?2

Flexible con manguito, min. 0.25 mm?2 Seccién para puntera con collar de 1.5 mm?2
plastico, max.

Seccion del conductor, min., AWG AWG 14 Seccién del conductor, max., AWG AWG 24

Longitud de desaislado 7.5 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780

ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52

ECLASS 15.0 27-14-11-52
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Signal CN1 CN2 X10

wies || %o § 168,
e | | %410 164,

wisg | | ot 198,
wisa | | ol 12 154,

e | | 3L 8,
INTA o 40 Mo

OBSE li 1

CBSE Z 2
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