BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

Conectores hembra con conexion TOP para conexién

de conductores con direccion de salida recta 1802. Los
conectores hembra ofrecen espacio para la sefalizacién y

se pueden codificar. HC = Alta intensidad

Datos generales para pedido

.

Versién Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08
mm, Nimero de polos: 3, 180°, Conexién TOP,
Seccién de embornado, méax. : 2.5 mmz2, Caja

Cédigo 1501910000

Tipo BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

GTIN (EAN) 4008190863661

Cantidad 102 Pieza

Valores caracteristicos del IEC: 400V /27 A/ 0.2 - 2.5 mm?2

producto

UL: 300V /17 A/ AWG 26 - AWG 14

Embalaje

Caja
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Homologaciones

Homologaciones

& A s

ROHS Conformidad

UL File Number Search Sitio web UL

Ndam. de certificacién (cURus) E60693

Dimensiones y pesos

Profundidad 31.8 mm Profundidad (pulgadas) 1.252 inch
Altura 12.2 mm Altura (pulgadas) 0.4803 inch
Anchura 17.26 mm Anchura (pulgadas) 0.6795 inch
Peso neto 9.34g¢g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

Conforme sin exencién

REACH SVHC

Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Parametros del sistema

Familia del producto

OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08

Tipo de conexion

Conexion de campo

Técnica de conexion de conductores Conexion TOP
Paso en mm (P) 5.08 mm
Paso en pulgadas (P) 0.200"
Direccidn de salida de conductor 180°

Ndmero de polos 3

L1 en mm 10.16 mm

L1 en pulgadas 0.400"
Nudmero de series 1

Ndmero de filas de polos 1

Seccién nominal 2.5 mm?2

Proteccién contra contacto seguin DIN
VDE 57106

proteccion de dedos

Proteccién contra contacto segin DIN
VDE 0470

IP 20 insertado / IP 10 no insertado

Tipo de proteccion IP20
Resistencia de paso <5 mQ
Codificable Si
Longitud de desaislado 13 mm
Tornillo de apriete M 2,5
Punta de destornillador 0,6 x3,6
Punta de destornillador normativa DIN 5264
Ciclos de enchufado 25

Fuerza de insercién/polo, max. 8N
Fuerza de extraccién/polo, max. 7N

Par de apriete Tipo de par Conexion de conductor

Informacién de aplicacion

Par de apriete

min. 0.4 Nm

max. 0.5 Nm
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Datos del material

Materiales aislantes

PBT

Color

negro

Carta de colores (similar)

RAL 9011

Grupo de materiales aislantes

llla

indice de resistencia al encaminamiento
eléctrico (CTI)

=200

Moisture Level (MSL)

Grado inflamabilidad segin UL 94 V-0 Material de contacto Aleacion de Cu

Superficie de contacto estafado Estructura de capas del contacto del 4...8 ym Sn hot-dip tinned
conector

Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C

Temperatura de servicio, min. -50°C Temperatura de servicio, max. 100 °C

Gama de temperatura, montaje, min. -25°C Gama de temperatura, montaje, max. 100 °C

Conductores aptos para conexion

Seccién de embornado, min. 0.13 mm?2
Seccioén de embornado, méx. 2.5 mm?2
Seccién de conexion del conductor AWG 28
AWG, min.

Seccién de conexion del conductor AWG 14
AWG, max.

Rigido, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2
Rigido, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2
Flexible, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2
Flexible, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?2
con term. tub. con aislamiento DIN 46 0.2 mm?
228/4,min.

con term. tub. con aislamiento DIN 46 1.5 mm?
228/4,max

con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, 0.2 mm?
min.

con terminal tubular seguin DIN 46 1.5 mm?

228/1, méx.

Calibre macho de conformidad con la
norma EN 60999 ax b; @

2,4mmx 1,5 mm; 2,4 mm

Conductor embornable

Texto de referencia

Seccién de conexion del conductor Tipo conductor fino
nominal 0.5 mm?2

Terminal tubular Longitud de desaislado‘ nominal 14 mm
Terminal tubular HO,5/18 OR
recomendado

Seccion de conexién del conductor Tipo conductor fino
nominal 1T mm?2

Terminal tubular Longitud de desaislado‘ nominal 15 mm
Terminal tubular H1.0/18 GE
recomendado

Seccion de conexién del conductor Tipo conductor fino
nominal 1.5 mm?2

Terminal tubular Longitud de desaislado‘ nominal 15 mm
Terminal tubular H1,5/18D SW
recomendado
Longitud de desaislado‘ nominal 12 mm

Terminal tubular
recomendado

H1.5/12

El diametro exterior de la abrazadera de plastico no debe ser superior al paso (P), La longitud de
los terminales tubulares se debe elegir en funcién del producto y de la tensién nominal.
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Datos nominales conformes a IEC

testado segun la norma

IEC 60664-1, IEC 61984

Corriente nominal, nimero de polos min.27 A

(Tu=20 °C)
Corriente nominal, nimero de polos 19 A Corriente nominal, nimero de polos min.24 A
maéx. (Tu=20 °C) (Tu=40 °C)
Corriente nominal, nimero de polos 16 A Tensién nominal con categoria de 400V
max. (Tu=40 °C) sobretension/grado de polucion I1/2
Tensiéon nominal con categoria de 320V Tensidon nominal con categoria de 250V
sobretension/grado de polucién 1l1/2 sobretensiéon/grado de polucién lll/3
Tensiéon nominal con categoria de 4 kv Tensidon nominal con categoria de 4 kV
sobretensién/grado de polucién 11/2 sobretension/grado de polucion ll1/2
Sobretensién de choque nominal con 4 kV Resistencia a corrientes de corta 3x 1smit 100 A
categoria de sobretensién/grado de duracién
polucién lll/3
Datos nominales segin CSA
Instituto (CSA) CSA Num. de certificacién (CSA) 200039-1121690
Tensién nominal (Use Group B / CSA) 300V Tensién nominal (Use group D / CSA) 300V

Intensidad nominal (Use Group B / CSA) 15 A

Intensidad nominal (Use Group D / CSA) 15 A

Seccion de conexién del conductor AWG 26 Seccién de conexién del conductor AWG 14
AWG, min. AWG, méax.
Referencia para valores de Las especificaciones
homologacion son valores maximos;
para mas informacién,
ver certificado de
homologacion.
Datos nominales segin UL 1059
Instituto (cURus) CURUS NUm. de certificacion (cURus) E60693
Tensién nominal (Use Group B / UL 300V Tensién nominal (Use Group D / UL 300V
1059) 1059)
Intensidad nominal (Use GroupB /UL 17 A Intensidad nominal (Use GroupD /UL 10A
1059) 1059)
Seccion de conexién del conductor AWG 26 Secciéon de conexién del conductor AWG 14
AWG, min. AWG, max.
Referencia para valores de Las especificaciones
homologacion son valores maximos;
para mas informacion,
ver certificado de
homologacion.
Embalaje
Embalaje Caja Longitud de VPE 352.00 mm
Anchura VPE 140.00 mm Altura de VPE 38.00 mm
Pruebas tipo
Prueba: durabilidad de los marcajes Estandar DIN EN 61984, seccién 7.3.2 / 09.02 siguiendo
el patron de DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Prueba marca de origen, tipo de material, reloj con fecha
Evaluacién disponible
Prueba durabilidad
Evaluacién superado
Prueba: error de acoplamiento (no Estandar DIN EN 61984, secciones 6.3y 6.9.1 / 09.02,
intercambiable) DIN EN 60512-13-5 / 11.06
Prueba giro de 180° con elementos de codificacion
Evaluacién superado
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Prueba examen visual
Evaluacién superado
Prueba: seccion ajustable Estandar DIN EN 60999-1, secciones 7y 9.1 / 12.00, DIN

EN 60947-1, seccion 8.2.4.5.1 / 12.02

Tipo de conductor

Tipo de conductor y
seccion de conductor

rigido de 0,08 mm?2

Tipo de conductor y
seccion de conductor

semirrigido de 0,08
mm?2

Tipo de conductor y
seccion de conductor

rigido de 2,5 mm?

Tipo de conductor y
seccion de conductor

semirrigido de 2,5 mm?2

Tipo de conductory  AWG 26/1
seccion de conductor

Tipo de conductory  AWG 26/19
seccion de conductor

Tipo de conductory  AWG 14/1
seccion de conductor

Tipo de conductory  AWG 14/19

seccion de conductor

Evaluacién

superado

Prueba de daios y liberacién accidental

de conductores

Prueba de extraccion

Estandar

DIN EN 60999-1, seccién 9.4 / 12.00

Requerimiento

Tipo de conductor

0,2 kg
Tipo de conductory  AWG 28/1
seccion de conductor
Tipo de conductory  AWG 26/19

seccion de conductor

Evaluacién

superado

Requerimiento

0,3 kg

Tipo de conductor

Tipo de conductor y
seccion de conductor

rigido de 0,5 mm?2

Tipo de conductor y
seccion de conductor

semirrigido de 0,5 mm?2

Evaluacién

superado

Requerimiento

0,7 kg

Tipo de conductor

Tipo de conductor y
seccion de conductor

rigido de 2,5 mm?

Tipo de conductor y
seccion de conductor

semirrigido de 2,5 mm?2

Tipo de conductory  AWG 14/1
seccién de conductor
Tipo de conductory  AWG 14/19

seccion de conductor

Evaluacién superado

Estandar DIN EN 60999-1, seccion 9.5 / 12.00

Requerimiento 25 N

Tipo de conductor Tipo de conductory  AWG 28/1
seccion de conductor

Evaluacién superado

Requerimiento 210N

Tipo de conductor Tipo de conductory  AWG 26/19

seccion de conductor

Evaluacién

superado

Requerimiento

220N

Tipo de conductor

Tipo de conductor y
seccion de conductor

rigido de 0,5 mm?

Tipo de conductor y

seccion de conductor

semirrigido de 0,5 mm?2

Evaluacién

superado

Requerimiento

240N
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Tipo de conductor

Tipo de conductory  AWG 14/1
seccion de conductor
Tipo de conductory  AWG 14/19

seccion de conductor

Evaluacién

superado

Requerimiento

250 N

Tipo de conductor

Tipo de conductor y
seccion de conductor

rigido de 2,5 mm?

Tipo de conductor y

seccion de conductor

semirrigido de 2,5 mm?2

Evaluacién

superado

Indicaciéon importante

Conformidad con IPC

Conformidad: Los productos se disefan, fabrican y entregan de conformidad con los estandares

y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las caracteristicas especificadas en la
hoja técnica o, segun el producto, con las caracteristicas decorativas de conformidad con la norma
IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.

Notas * Additional variants on request

¢ Gold-plated contact surfaces on request

* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

* Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

* Crimp form A for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool are recommended for the largest
cable sizes.

* P on drawing = pitch

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

* In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC002638 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Graph Ventaja del producto
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Lower assembly costsSecure in a matter of seconds
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Ventaja del producto

Guaranteed secure fixingFor wall
thickness from 0.5 to 2 mm
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Bloques de fijacion

@

Datos generales para pedido

) LAl

%

-

h.

Componente menor, gran efecto:

los elementos de fijacion encajables aumentan la

resistencia mecanica de toda la conexién enchufable

mediante

* |a fijacién de los conectores macho a la placa de
circuito

¢ y la conexién a prueba de vibraciones entre los
conectores hembra y los conectores macho

Opcionalmente insertables o premontados, pero siempre

la solucion mas adecuada:

¢ Conexién de cola de milano precisa y segura

* Insertos roscados metalicos para cargas elevadas

¢ Uso en cualquier direccion de salida

Dar toda la estabilidad necesaria, pero reducir el esfuerzo

al minimo:

* elevada resistencia para atornillamientos frecuentes

* Juego completo para simplificar la seleccién

Resultado: mayor resistencia de los puntos de soldadura,

los contactos y todo el mdédulo si se ven sometidos a

esfuerzos mecéanicos, como vibraciones o traccion.

Tipo BBDF OR Version

Caédigo 1307570000 Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijacion, naranja,
GTIN (EAN) 4050118109566 Numero de polos: O

Cantidad 100 ST

Tipo BBDF BK Version

Cadigo 1307580000 Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijacion, negro,
GTIN (EAN) 4050118109764 Numero de polos: O

Cantidad 100 ST

Tipo SLA BB12R SW Version

Cadigo 1626880000 Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijacion, negro,
GTIN (EAN) 4008190198213 Numero de polos: O

Cantidad 100 ST

Tipo SLABB11R SW Version

Codigo 1692340000 Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijacion, negro,
GTIN (EAN) 4008190864965 Numero de polos: O

Cantidad 20 ST

Tipo SLABB1R OR Version

Codigo 1723430000 Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijacion, naranja,
GTIN (EAN) 4008190365981 Ndmero de polos: O

Cantidad 20 ST

Tipo SLA BB2R OR Versiéon

Codigo 1723440000 Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijacion, naranja,
GTIN (EAN) 4008190365998 Numero de polos: O

Cantidad 20 ST

Tipo SLA BB5R OR Version

Cdédigo 1723460000 Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijacion, naranja,
GTIN (EAN) 4008190366018 Numero de polos: O

Cantidad 20 ST

Tipo SLA BB6R OR Version

Cdédigo 1723470000 Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijacion, naranja,
GTIN (EAN) 4008190366025 Numero de polos: O

Cantidad 20 ST
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Tipo SLABB1R SW Versiéon

Codigo 1723480000 Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijacion, negro,
GTIN (EAN) 4008190366032 Ndmero de polos: O

Cantidad 20 ST

Tipo SLA BB2R SW Versiéon

Codigo 1723490000 Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijacion, negro,
GTIN (EAN) 4008190366049 Numero de polos: O

Cantidad 20 ST

Tipo SLA BB5R SW Version

Cdédigo 1723510000 Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijacion, negro,
GTIN (EAN) 4008190366063 Ndmero de polos: O

Cantidad 20 ST

Tipo SLA BB6R SW Version

Cdédigo 1723520000 Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijacion, negro,
GTIN (EAN) 4008190366070 Ndmero de polos: O

Cantidad 20 ST

Elementos de codificacion

Datos generales para pedido

Unir solamente aquello que no se debe separar: la
conexion correcta en el lugar adecuado.

Los elementos de codificacion y los dispositivos de
bloqueo asignan claramente los elementos de conexién
durante el proceso de fabricacion y en funcionamiento
Los elementos de codificacion y los dispositivos de
blogueo se insertan antes del montaje o durante la fase
de confeccion del cable. Una alternativa de Weidmidiller:
seleccionar con la aplicacién de configuracién una
variante personalizada y recibirla ya precodificada.

De esta forma se evitan errores en la dotacion de la placa
de circuito impreso, asi como conexiones incorrectas de
los elementos.

Ventajas: se suprime el proceso de localizacién de fallos
en la fase de produccién y se evitan errores de manejo
por parte de los usuarios.

Tipo BLZ/SL KO BK BX Version

Caédigo 1545710000 Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificacion, negro,
GTIN (EAN) 4008190087142 Numero de polos: 1

Cantidad 50 ST

Tipo BLZ/SL KO OR BX Version

Codigo 1573010000 Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificacion,

GTIN (EAN) 4008190048396 naranja, Nimero de polos: 1

Cantidad 100 ST

Fecha de creacién 27.01.2026 07:56:39 MEZ

Version del catalogo / Dibujos

10


https://eshop.weidmueller.com/p/1723480000
https://eshop.weidmueller.com/p/1723490000
https://eshop.weidmueller.com/p/1723510000
https://eshop.weidmueller.com/p/1723520000
https://eshop.weidmueller.com/p/1545710000
https://eshop.weidmueller.com/p/1573010000

BLT 5.08HC/03/180B SN BK BX

Accesorios

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Protectores antitraccion

Datos generales para pedido

Para cambios de carga frecuentes: el “acoplamiento para
remolque” para conectores enchufables.

La descarga de traccion puede hacer mucho mas que
aliviar la tensién de los conductores:

basta con acoplarla al conector y

* agrupar los conductores

e guiar los cables

e utilizar como ayuda para la conexién y desconexion.
No se dafian los puntos de conexién; cableado claro y
limpio, y manejo sencillo.

Ventajas para el usuario: mayor disponibilidad de las
instalaciones gracias a que sus conexiones soportan las
cargas de forma permanente, especialmente en entornos
industriales rigurosos; comodidad de manejo.

Tipo BLAT ZEO4 OR BX Version
Cadigo 1577980000 Conector para placa c.i., Accesorios, Protector antitraccion, naranja,
GTIN (EAN) 4008190078249 Numero de polos: 4

Cantidad 50 ST

Bloques de fijacion

Datos generales para pedido

Componente menor, gran efecto:

los elementos de fijacion encajables aumentan la

resistencia mecanica de toda la conexién enchufable

mediante

¢ la fijacién de los conectores macho a la placa de
circuito

* y la conexién a prueba de vibraciones entre los
conectores hembra y los conectores macho

Opcionalmente insertables o premontados, pero siempre

la soluciéon mas adecuada:

¢ Conexién de cola de milano precisa y segura

* Insertos roscados metélicos para cargas elevadas

* Uso en cualquier direcciéon de salida

Dar toda la estabilidad necesaria, pero reducir el esfuerzo

al minimo:

* elevada resistencia para atornillamientos frecuentes

¢ Juego completo para simplificar la seleccién

Resultado: mayor resistencia de los puntos de soldadura,

los contactos y todo el médulo si se ven sometidos a

esfuerzos mecanicos, como vibraciones o traccion.

Tipo SLABB12R OR Versiéon

Codigo 1593450000 Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijacion, naranja,
GTIN (EAN) 4008190122164 Numero de polos: O

Cantidad 100 ST

Tipo SLABB11R OR Version

Codigo 1604120000 Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de fijacion, naranja,
GTIN (EAN) 4008190182977 Numero de polos: O

Cantidad 20 ST
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SL 5.00/90

-

Datos generales para pedido

Conectores macho con direccion de salida 902. La
longitud del terminal de soldadura esta optimizada para
la utilizacion de soldadura por ola. Los conectores macho
ofrecen espacio para rotulacién y se pueden codificar.

Tipo SL 5.00/03/90 4.5SN BK ... Version

Codigo 1626000000 Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,

GTIN (EAN) 4008190197308 Conexién por soldadura THT, 5.00 mm, Nimero de polos: 3, 90°,
Cantidad 100 ST Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estafiado, negro, Caja
SLS 5.08/180 SN

<

Datos generales para pedido

Conectores macho con conexién brida-tornillo para
conexion de conductores. Los conectores macho
disponen de espacio para rotulacién y se pueden
codificar.

Tipo SLS 5.08/03/180 SN ORBX  Version

Codigo 1627100000 Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4008190199616 3, 180°, Conexidn brida-tornillo, Seccién de embornado, méx. : 3.31
Cantidad 120 ST mm?, Caja

SLDF 5.08

Datos generales para pedido

Conectores macho de paso para montaje de placa frontal
con funcién de bloqueo opcional. La conexién interna

se realiza por conexion de soldadura o por conexién de
enchufe plana. Los conectores macho se pueden rotular y
codificar.

Tipo SLDF 5.08 L/F 3 SN BK BX Version

Codigo 1635750000 Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Namero de

GTIN (EAN) 4008190264185 polos: 3, 180°, Conexidn por terminales planos enchufables, Conexion
Cantidad 48 ST por soldadura, Caja
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SLS 5.08/180 SN

Conectores macho con conexién brida-tornillo para

conexion de conductores. Los conectores macho
disponen de espacio para rotulacién y se pueden
codificar.

Datos generales para pedido

Tipo SLS 5.08/03/180 SN BK BX  Version

Codigo 1644930000 Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4008190284145 3, 180°, Conexidn brida-tornillo, Seccién de embornado, méx. : 3.31
Cantidad 120 ST mm?, Caja

SLZF 5.08/90

Conector macho para conexién a conductor mediante

conexion directa. Los conectores macho disponen de
espacio para rotulacion y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

Tipo SLZF 5.08/03/90 SN ORBX  Version
Codigo 1673100000 Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Nimero de polos: 3,
GTIN (EAN) 4008190434809 90°, Conexion directa, Seccion de embornado, max. : 3.31 mm2, Caja

Cantidad 100 ST

SLZF 5.08/180

Conector macho para conexién a conductor mediante
conexion directa. Los conectores macho disponen de

. espacio para rotulacion y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

Tipo SLZF 5.08/03/180 SN OR ...  Version

Codigo 1709380000 Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4008190395896 3, 180°, Conexion directa, Seccién de embornado, méax. : 3.31 mm?2,
Cantidad 100 ST Caja
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Tipo SLZF 5.08/03/180 SN BK ...  Version
Codigo 1709610000 Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4008190318918 3, 180°, Conexion directa, Seccion de embornado, méax. : 3.31 mm?,
Cantidad 100 ST Caja
SL 5.08/180
Conectores macho con direccion de salida recta. La
longitud del terminal de soldadura esta optimizada para
la utilizacién de soldadura por ola. Los conectores macho
ofrecen espacio para rotulacién y se pueden codificar.
Datos generales para pedido
Tipo SL 5.08/03/180 3.2SN BK...  Version
Codigo 1517310000 Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,
GTIN (EAN) 4008190192990 Conexioén por soldadura THT, 5.08 mm, Numero de polos: 3, 180°,
Cantidad 100 ST Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estafiado, negro, Caja
Tipo SL 5.08/03/180 3.2SN DK...  Version
Codigo 1517350000 Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,
GTIN (EAN) 4008190111199 Conexioén por soldadura THT, 5.08 mm, Numero de polos: 3, 180°,
Cantidad 100 ST Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm, estafiado, verde
signal, Caja
Tipo SL 5.08/03/180 3.2SN OR... ~ Version
Cdédigo 1517360000 Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,
GTIN (EAN) 4008190057077 Conexién por soldadura THT, 5.08 mm, Nimero de polos: 3, 180°,
Cantidad 100 ST Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm, estafiado, naranja,
Caja
Tipo SL 5.08/03/180 4.5SN BK... ~ Version
Codigo 1521910000 Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,
GTIN (EAN) 4008190177928 Conexidn por soldadura THT, 5.08 mm, Numero de polos: 3, 180°,
Cantidad 100 ST Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estafiado, negro, Caja
Tipo SL 5.08/03/180 4.5SN OR...  Version
Codigo 1521960000 Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,
GTIN (EAN) 4008190090807 Conexion por soldadura THT, 5.08 mm, Numero de polos: 3, 180°,
Cantidad 100 ST Longitud del terminal de soldadura (I): 4.5 mm, estafiado, naranja,

Caja
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Contrapiezas

SL 5.00/90

Conectores macho con direccion de salida 902. La
longitud del terminal de soldadura esta optimizada para
la utilizacion de soldadura por ola. Los conectores macho
ofrecen espacio para rotulacién y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

Tipo SL 5.00/03/90 3.2SNOR ...  Version

Codigo 1571140000 Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,

GTIN (EAN) 4008190167202 Conexién por soldadura THT, 5.00 mm, Nimero de polos: 3, 90°,

Cantidad 100 ST Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm, estafiado, naranja,
Caja

SLDF 5.08

Conectores macho de paso para montaje de placa frontal
con funcién de bloqueo opcional. La conexién interna

se realiza por conexion de soldadura o por conexiéon de
enchufe plana. Los conectores macho se pueden rotular y

codificar.
Datos generales para pedido
Tipo SLDF 5.08 L/F 3 SN OR BX Version
Codigo 1599140000 Conector para placa c.i., Conector macho, 5.08 mm, Nimero de
GTIN (EAN) 4008190077853 polos: 3, 180°, Conexion por terminales planos enchufables, Conexiéon
Cantidad 48 ST por soldadura, Caja
SLD 5.08/90G

Conector macho de doble piso con cara enchufable
paralela. La longitud del terminal de soldadura esta
optimizada para la utilizacion de soldadura por ola. Los
conectores macho ofrecen espacio para rotulacion y se
pueden codificar.
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Datos generales para pedido

Tipo SLD 5.08/06/90G 3.2SN O...
Codigo 1601800000

GTIN (EAN) 4008190045876

Cantidad 50 ST

Versiéon
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,
Conexioén por soldadura THT, 5.08 mm, Numero de polos: 6, 90°,

Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm, estafiado, naranja,

Caja

SLD 5.08/180G
Conector macho de doble piso con cara enchufable
paralela. La longitud del terminal de soldadura esta
optimizada para la utilizacion de soldadura por ola. Los
conectores macho ofrecen espacio para rotulacion y se
pueden codificar.

Datos generales para pedido

Tipo SLD 5.08/06/180G 3.2SN ...  Versi6n

Codigo 1602400000 Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,

GTIN (EAN) 4008190076887
Cantidad 50 ST

Conexioén por soldadura THT, 5.08 mm, Numero de polos: 6, 180°,

Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm, estafiado, naranja,

Caja
SL 5.08/135
Conectores macho con direccion de salida 135°. La
longitud del terminal de soldadura esta optimizada para
la utilizacién de soldadura por ola. Los conectores macho
ofrecen espacio para rotulacién y se pueden codificar.
Datos generales para pedido
Tipo SL5.08/03/135 3.2SN OR...  Versién
Codigo 1603070000 Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,

GTIN (EAN) 4008190089412
Cantidad 100 ST

Conexion por soldadura THT, 5.08 mm, Numero de polos: 3, 135°,
Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estafiado, naranja,

Caja
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SLT 5.08/180

Conectores macho con conexion Top para conectar el
conductor. Los conectores macho ofrecen espacio para
rotulaciéon y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

Tipo
Codigo
GTIN (EAN)
Cantidad

SLT 5.08/03/180 SN ORBX  Versién

1611570000 Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Nimero de polos: 3,
4008190192457 180°, Conexion TOP, Seccion de embornado, max. : 2.5 mmz2, Caja
100 ST

SLDV-THR 5.08/180F

Conector macho resistente a altas temperaturas, de doble
piso, desplazado lateralmente con brida o brida para
soldadura. Terminal de soldadura de 1,5 mm idéneo para
aplicaciones de soldadura reflow. Terminal de soldadura
de 3,2 mm idéneo para soldadura Reflow y por ola. Los
conectores macho ofrecen espacio para rotulaciéon y se
pueden codificar.

Datos generales para pedido

Tipo
Cadigo
GTIN (EAN)
Cantidad

SLDV-THR 5.08/06/180F 1... Versién

1828900000 Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexién por
4032248335596 soldadura THT/THR, 5.08 mm, Nimero de polos: 6, 180°, Longitud
44 ST del terminal de soldadura (I): 1.5 mm, estaiiado, negro, Caja

SLDV-THR 5.08/180FLF

Conector macho resistente a altas temperaturas, de doble
piso, desplazado lateralmente con brida o brida para
soldadura. Terminal de soldadura de 1,5 mm idéneo para
aplicaciones de soldadura reflow. Terminal de soldadura
de 3,2 mm idéneo para soldadura Reflow y por ola. Los
conectores macho ofrecen espacio para rotulaciéon y se
pueden codificar.

Datos generales para pedido

Tipo
Cadigo
GTIN (EAN)
Cantidad

SLDV-THR 5.08/06/180FLF... Versién

1829020000 Conector para placa c.i., Conector macho, Brida / Brida para
4032248335718 soldadura, Conexién por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Nimero
44 ST
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de polos: 6, 180°, Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm,

estafiado, negro, Caja

SLDV-THR 5.08/180F

&

Datos generales para pedido

Conector macho resistente a altas temperaturas, de doble
piso, desplazado lateralmente con brida o brida para
soldadura. Terminal de soldadura de 1,5 mm idéneo para
aplicaciones de soldadura reflow. Terminal de soldadura
de 3,2 mm idéneo para soldadura Reflow y por ola. Los
conectores macho ofrecen espacio para rotulacion y se
pueden codificar.

Tipo SLDV-THR 5.08/06/180F 3...  Version

Cddigo 1828780000 Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexién por
GTIN (EAN) 4032248335466 soldadura THT/THR, 5.08 mm, Nimero de polos: 6, 180°, Longitud
Cantidad 44 ST del terminal de soldadura (I): 3.2 mm, estafiado, negro, Caja

SL-SMT 5.08HC/90F Box

e

Datos generales para pedido

Conector macho resistente a altas temperaturas,
embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura
de 1,5 mm, optimizado para el montaje automatico.

Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura
reflow y por ola. Los conectores macho disponen de
espacio para senalizacion y se pueden codificar. HC =
Alta intensidad

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/90F 3...  Version

Cdédigo 1837640000 Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexién por

GTIN (EAN) 4032248347452 soldadura THT/THR, 5.08 mm, Nimero de polos: 3, 90°, Longitud del
Cantidad 72 ST terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estafiado, negro, Caja

SL-SMT 5.08/180LF Box

\

Conector macho resistente a altas temperaturas,
embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura
de 1,5 mm, optimizado para el montaje automatico.

Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura
reflow y por ola. Los conectores macho disponen de
espacio para senalizacion y se pueden codificar. HC =
Alta intensidad
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Datos generales para pedido

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/180LF ...
Cédigo 1838450000

GTIN (EAN) 4032248348510

Cantidad 72 ST

Versiéon
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexiéon
por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Nimero de polos: 3, 180°,

Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm, estafiado, negro, Caja

SL-SMT 5.08/180 Box

%

Datos generales para pedido

Conector macho abierto, recto y resistente a altas
temperaturas. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin
de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje
automatico. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado

para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho
disponen de espacio para sefalizacién y se pueden
codificar. HC = Alta intensidad

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/180 3....
Cédigo 1837990000

GTIN (EAN) 4032248348053

Cantidad 100 ST

Versiéon

Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,
Conexién por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Nimero de polos: 3,
180°, Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm, estaiiado,

negro, Caja

SL-SMT 5.08/180G Box
Conector macho resistente a altas temperaturas,
embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura
de 1,5 mm, optimizado para el montaje automatico.
Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura
reflow y por ola. Los conectores macho disponen de
espacio para sefializacion y se pueden codificar. HC =
Alta intensidad

Datos generales para pedido

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/180G 3... Version

Codigo 1838220000 Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,

GTIN (EAN) 4032248348282
Cantidad 100 ST

Conexioén por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Namero de polos: 3,
180°, Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm, estafiado,

negro, Caja
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SL-SMT 5.00HC/90LF Box

R

Datos generales para pedido

Conector macho resistente a altas temperaturas,
embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura
de 1,5 mm, optimizado para el montaje automatico.

Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura
reflow y por ola. Los conectores macho disponen de
espacio para sefalizacion y se pueden codificar. HC =
Alta intensidad

Tipo SL-SMT 5.00HC/03/90LF 3... Version

Codigo 1840360000 Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexiéon
GTIN (EAN) 4032248351107 por soldadura THT/THR, 5.00 mm, Numero de polos: 3, 90°, Longitud
Cantidad 72 ST del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estaiiado, negro, Caja
SL-SMT 5.08HC/90G Box

“

Datos generales para pedido

Conector macho resistente a altas temperaturas,
embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura
de 1,5 mm, optimizado para el montaje automatico.

Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura
reflow y por ola. Los conectores macho disponen de
espacio para sefializaciéon y se pueden codificar. HC =
Alta intensidad

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/90G 3.... Version

Codigo 1780190000 Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,

GTIN (EAN) 4032248165513 Conexién por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Nimero de polos: 3,

Cantidad 100 ST 90°, Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm, estafiado, negro,
Caja

SLZF 5.08/180F

S

Conector macho para conexién a conductor mediante
conexion directa. Los conectores macho disponen de
espacio para rotulacion y se pueden codificar.
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Datos generales para pedido

Tipo SLZF 5.08/03/180F SN OR...  Version

Codigo 1846940000 Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4032248363117 3, 180°, Conexion directa, Seccién de embornado, méax. : 3.31 mm?2,
Cantidad 100 ST Caja

SLS 5.08/180FI

Conectores macho con conexién brida-tornillo para
conexion de conductores. Los conectores macho
disponen de espacio para rotulacién y se pueden

codificar.
Datos generales para pedido
Tipo SLS 5.08/03/180FI SN OR...  Version
Cadigo 1846220000 Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4032248362509 3, 180°, Conexion brida-tornillo, Seccion de embornado, max. : 3.31
Cantidad 72 ST mm?2, Caja
SLZF 5.08/180FI

Conector macho para conexién a conductor mediante
conexion directa. Los conectores macho disponen de
espacio para rotulacion y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

Tipo SLZF 5.08/03/180FI SN O...  Version

Cadigo 1846520000 Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4032248362820 3, 180°, Conexion directa, Seccion de embornado, max. : 3.31 mm2,
Cantidad 100 ST Caja
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SLS 5.08/180F

Datos generales para pedido

Conectores macho con conexién brida-tornillo para
conexion de conductores. Los conectores macho
disponen de espacio para rotulacién y se pueden
codificar.

Tipo SLS 5.08/03/180F SN OR ...  Version

Codigo 1846370000 Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4032248362073 3, 180°, Conexidn brida-tornillo, Seccién de embornado, méx. : 3.31
Cantidad 72 ST mm?, Caja

SL-SMT 5.08/180G Box

Datos generales para pedido

Conector macho resistente a altas temperaturas,
embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura
de 1,5 mm, optimizado para el montaje automatico.

Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura
reflow y por ola. Los conectores macho disponen de
espacio para sefializaciéon y se pueden codificar. HC =
Alta intensidad

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/180G 1... Version

Codigo 1775932001 Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,

GTIN (EAN) 4032248158928 Conexién por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Nimero de polos: 3,

Cantidad 100 ST 180°, Longitud del terminal de soldadura (I): 1.5 mm, estaiiado,
negro, Caja

SL-SMT 5.08HC/90LF Tape

Conector macho resistente a altas temperaturas,
embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura
de 1,5 mm, optimizado para el montaje automatico.

Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura
reflow y por ola. Los conectores macho disponen de
espacio para sefalizaciéon y se pueden codificar. HC =
Alta intensidad
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Datos generales para pedido

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/90LF 1...
Cédigo 1775244001

GTIN (EAN) 4032248167791

Cantidad 350 ST

Versiéon

Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexiéon
por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Nimero de polos: 3, 90°, Longitud
del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estafiado, negro, Tape

SL-SMT 5.08/180 Box

%

Datos generales para pedido

Conector macho abierto, recto y resistente a altas
temperaturas. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin
de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje
automatico. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado

para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho
disponen de espacio para sefalizacién y se pueden
codificar. HC = Alta intensidad

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/180 1....
Cédigo 1775572001

GTIN (EAN) 4032248157556

Cantidad 100 ST

Versiéon

Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,
Conexién por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Nimero de polos: 3,
180°, Longitud del terminal de soldadura (I): 1.5 mm, estaiiado,

negro, Caja

SL-SMT 5.08HC/90G Tape
Conector macho resistente a altas temperaturas,
embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura
de 1,5 mm, optimizado para el montaje automatico.
Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura
reflow y por ola. Los conectores macho disponen de
espacio para sefializacion y se pueden codificar. HC =
Alta intensidad

Datos generales para pedido

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/90G 1... Version

Codigo 1775014001 Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,

GTIN (EAN) 4032248167739
Cantidad 350 ST

Conexioén por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Namero de polos: 3,
90°, Longitud del terminal de soldadura (I): 1.5 mm, estafiado, negro,

Tape
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SL-SMT 5.08HC/90B Tape

S

Datos generales para pedido

Conector macho abierto, recto y resistente a altas
temperaturas. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin
de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje
automatico. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado

para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho
disponen de espacio para sefializacién y se pueden
codificar. HC = Alta intensidad

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/90B 1.... Version

Codigo 1804270000 Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,

GTIN (EAN) 4032248265725 Conexién por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Nimero de polos: 3,

Cantidad 350 ST 90°, Longitud del terminal de soldadura (I): 1.5 mm, estafiado, negro,
Tape

SL-SMT 5.08/180LF Box

oy

Datos generales para pedido

Conector macho resistente a altas temperaturas,
embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura
de 1,5 mm, optimizado para el montaje automatico.

Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura
reflow y por ola. Los conectores macho disponen de
espacio para sefalizacién y se pueden codificar. HC =
Alta intensidad

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/180LF ... Version

Codigo 1776372001 Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexion
GTIN (EAN) 4032248159154 por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Numero de polos: 3, 180°,
Cantidad 72 ST Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estafiado, negro, Caja

SL-SMT 5.08HC/90 Box

@

Conector macho resistente a altas temperaturas, acodado
909, abierto. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin
de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje
automatico. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado

para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho

disponen de espacio para sefalizacién y se pueden
codificar. HC = Alta intensidad
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Datos generales para pedido

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/90 1.5...
Codigo 1774772001

GTIN (EAN) 4032248155705

Cantidad 100 ST

Versiéon
Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,
Conexioén por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Namero de polos: 3,

90°, Longitud del terminal de soldadura (I): 1.5 mm, estafiado, negro,

Caja

SL-SMT 5.08HC/90G Box
Conector macho resistente a altas temperaturas,
embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura
de 1,5 mm, optimizado para el montaje automatico.
Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura
reflow y por ola. Los conectores macho disponen de
espacio para sefializacion y se pueden codificar. HC =
Alta intensidad

Datos generales para pedido

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/90G 1... Versién

Codigo 1775012001 Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,

GTIN (EAN) 4032248156030
Cantidad 100 ST

Conexioén por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Namero de polos: 3,

90°, Longitud del terminal de soldadura (I): 1.5 mm, estafiado, negro,

Caja

SL-SMarT 5.0xHC/90 Tape
Conector macho modular resistente a altas temperaturas.
Pin de soldadura de 1,5 mm, embalado en cinta,
optimizado para montaje automéatico e indicado para
soldadura reflow. Los conectores macho ofrecen espacio
para la senalizacion y se pueden codificar. HC = Alta
intensidad

Datos generales para pedido

Tipo SL-SMART 5.0XHC/03/90 1... Versién

Codigo 1812440000 Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,

GTIN (EAN) 4032248294022
Cantidad 350 ST

Conexion por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Numero de polos: 3,
90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estafado, negro,

Tape
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SL-SMT 5.08HC/90LF Box

Datos generales para pedido

Conector macho resistente a altas temperaturas,
embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura
de 1,5 mm, optimizado para el montaje automatico.

Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura
reflow y por ola. Los conectores macho disponen de
espacio para sefalizacion y se pueden codificar. HC =
Alta intensidad

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/90LF 1...
Cédigo 1775242001

GTIN (EAN) 4032248157228

Cantidad 72 ST

Versiéon
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexiéon
por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Numero de polos: 3, 90°, Longitud

del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estaiiado, negro, Caja

SL-SMT 5.08/180LF Tape

Datos generales para pedido

Conector macho resistente a altas temperaturas,
embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura
de 1,5 mm, optimizado para el montaje automatico.

Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura
reflow y por ola. Los conectores macho disponen de
espacio para sefializaciéon y se pueden codificar. HC =
Alta intensidad

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/180LF ...
Codigo 1776374001

GTIN (EAN) 4032248163496

Cantidad 250 ST

Versiéon
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexion
por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Nimero de polos: 3, 180°,

Longitud del terminal de soldadura (I): 1.5 mm, estafiado, negro, Tape

SL-SMT 5.00HC/90LF Tape

Datos generales para pedido

Conector macho resistente a altas temperaturas,
embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura
de 1,5 mm, optimizado para el montaje automatico.

Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura
reflow y por ola. Los conectores macho disponen de
espacio para sefializaciéon y se pueden codificar. HC =
Alta intensidad

Tipo SL-SMT 5.00HC/03/90LF 1...
Cédigo 1797760000

GTIN (EAN) 4032248239764

Cantidad 350 ST

Versién

Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexion
por soldadura THT/THR, 5.00 mm, Nimero de polos: 3, 90°, Longitud
del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estafiado, negro, Tape
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SL-SMT 5.08/180G Tape

=

Datos generales para pedido

Conector macho resistente a altas temperaturas,
embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura
de 1,5 mm, optimizado para el montaje automatico.

Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura
reflow y por ola. Los conectores macho disponen de
espacio para sefalizacion y se pueden codificar. HC =
Alta intensidad

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/180G 1... Version

Codigo 1775934001 Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente,

GTIN (EAN) 4032248160112 Conexién por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Nimero de polos: 3,

Cantidad 250 ST 180°, Longitud del terminal de soldadura (I): 1.5 mm, estaiiado,
negro, Tape

SL-SMT 5.00HC/90LF Box

R

Datos generales para pedido

Conector macho resistente a altas temperaturas,
embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura
de 1,5 mm, optimizado para el montaje automatico.

Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura
reflow y por ola. Los conectores macho disponen de
espacio para sefalizacién y se pueden codificar. HC =
Alta intensidad

Tipo SL-SMT 5.00HC/03/90LF 1... Version

Codigo 1797240000 Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexion
GTIN (EAN) 4032248238026 por soldadura THT/THR, 5.00 mm, Nimero de polos: 3, 90°, Longitud
Cantidad 100 ST del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estafiado, negro, Caja
SL-SMarT 5.0xHC/180 Tape

Conector macho modular resistente a altas temperaturas.
Pin de soldadura de 1,56 mm, embalado en cinta,
optimizado para montaje automatico e indicado para
soldadura reflow. Los conectores macho ofrecen espacio
para la senalizacién y se pueden codificar. HC = Alta
intensidad
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Datos generales para pedido

Tipo SL-SMART 5.0XHC/03/180 ...
Codigo 1812460000

GTIN (EAN) 4032248294046

Cantidad 270 ST

Versiéon
Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,
Conexioén por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Namero de polos: 3,

180°, Longitud del terminal de soldadura (I): 1.5 mm, estaiiado,

negro, Tape

SL-SMT 5.08HC/90LF Box
Conector macho resistente a altas temperaturas,
embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura
de 1,5 mm, optimizado para el montaje automatico.
Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura
reflow y por ola. Los conectores macho disponen de
espacio para sefializacion y se pueden codificar. HC =
Alta intensidad

Datos generales para pedido

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/90LF 3... Versién

Codigo 1780420000 Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexiéon

GTIN (EAN) 4032248165742
Cantidad 72 ST

por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Numero de polos: 3, 90°, Longitud

del terminal de soldadura (I): 3.2 mm, estaiiado, negro, Caja

SL-SMT 5.08HC/90 Box

%

Datos generales para pedido

Conector macho resistente a altas temperaturas, acodado
909, abierto. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin
de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje
automatico. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado

para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho
disponen de espacio para sefializacidon y se pueden
codificar. HC = Alta intensidad

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/90 3.2...
Cédigo 1779960000

GTIN (EAN) 4032248165285

Cantidad 100 ST

Versién

Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,
Conexioén por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Namero de polos: 3,
90°, Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm, estafiado, negro,

Caja
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SL-SMT 5.08/180F Box

~

Datos generales para pedido

Conector macho resistente a altas temperaturas,
embalado en caja o cinta. En cinta, con pin de soldadura
de 1,5 mm, optimizado para el montaje automatico.

Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado para soldadura
reflow y por ola. Los conectores macho disponen de
espacio para sefalizacion y se pueden codificar. HC =
Alta intensidad

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/180F 3... Version

Codigo 1820600000 Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexién por
GTIN (EAN) 4032248316564 soldadura THT/THR, 5.08 mm, Ndmero de polos: 3, 180°, Longitud
Cantidad 72 ST del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estaiiado, negro, Caja

SL-SMT 5.08HC/90 Tape

%

Datos generales para pedido

Conector macho resistente a altas temperaturas, acodado
909, abierto. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin
de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje
automatico. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado

para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho
disponen de espacio para sefalizacién y se pueden
codificar. HC = Alta intensidad

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/90 1.5...  Version

Cadigo 1821170000 Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,

GTIN (EAN) 4032248319817 Conexioén por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Namero de polos: 3,

Cantidad 350 ST 90°, Longitud del terminal de soldadura (I): 1.5 mm, estafiado, negro,
Tape

SL-SMT 5.08/180 Tape

%

Conector macho abierto, recto y resistente a altas
temperaturas. Embalaje en caja o cinta. En cinta, con pin
de soldadura de 1,5 mm, optimizado para el montaje
automatico. Pin de soldadura de 3,2 mm, indicado

para soldadura reflow y por ola. Los conectores macho
disponen de espacio para sefalizacién y se pueden
codificar. HC = Alta intensidad
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Datos generales para pedido

Tipo SL-SMT 5.08HC/03/180 1....
Codigo 1821110000

GTIN (EAN) 4032248319756

Cantidad 250 ST

Versiéon

Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,
Conexioén por soldadura THT/THR, 5.08 mm, Namero de polos: 3,
180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estafnado,

negro, Tape
SL 5.00/90B
Conectores macho con direccion de salida 902. La
longitud del terminal de soldadura esta optimizada para
la utilizacion de soldadura por ola. Los conectores macho
ofrecen espacio para rotulacién y se pueden codificar.
Datos generales para pedido
Tipo SL 5.00/03/90B 4.5SN BK...  Versién
Codigo 1626220000 Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para

GTIN (EAN) 4008190197520
Cantidad 100 ST

bloques de fijacion, Conexién por soldadura THT, 5.00 mm, Nimero
de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (I): 4.5 mm,

estafiado, negro, Caja

SLS 5.08/180B

<

Datos generales para pedido

Conectores macho con conexion brida-tornillo para
conexion de conductores. Los conectores macho
disponen de espacio para rotulacién y se pueden
codificar.

Tipo SLS 5.08/03/180B SN OR ...
Cédigo 1627250000

GTIN (EAN) 4008190199760

Cantidad 108 ST

Version
Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Nimero de polos:
3, 180°, Conexion brida-tornillo, Seccién de embornado, méx. : 3.31

mm?, Caja
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SL 5.08/135B

Conectores macho con direccion de salida 13b2. La
longitud del terminal de soldadura esta optimizada para
la utilizacion de soldadura por ola. Los conectores macho
ofrecen espacio para rotulacién y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

Tipo SL 5.08/03/135B 4.5SN B... ~ Version

Codigo 1635510000 Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para
GTIN (EAN) 4008190263942 bloques de fijacién, Conexién por soldadura THT, 5.08 mm, Niumero
Cantidad 100 ST de polos: 3, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm,

estafiado, negro, Caja

SLS 5.08/180B

Conectores macho con conexion brida-tornillo para
conexion de conductores. Los conectores macho
disponen de espacio para rotulacién y se pueden

codificar.
Datos generales para pedido
Tipo SLS 5.08/03/180B SN BK ...  Version
Codigo 1645240000 Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4008190284459 3, 180°, Conexiodn brida-tornillo, Secciéon de embornado, méx. : 3.31
Cantidad 108 ST mm?, Caja
SLZF 5.08/90B

Conector macho para conexién a conductor mediante
conexion directa. Los conectores macho disponen de
espacio para rotulacion y se pueden codificar.
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Datos generales para pedido

Tipo SLZF 5.08/03/90B SN OR ...  Version
Codigo 1673560000 Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Nimero de polos: 3,
GTIN (EAN) 4008190435271 90°, Conexion directa, Seccion de embornado, méax. : 3.31 mm?, Caja

Cantidad 100 ST

SLZF 5.08/270B

Conector macho para conexién a conductor mediante
conexion directa. Los conectores macho disponen de
espacio para rotulacion y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

Tipo SLZF 5.08/03/270B SN OR... Version

Cadigo 1706150000 Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4032248198009 3, 270°, Conexion directa, Seccién de embornado, méax. : 3.31 mm?2,
Cantidad 100 ST Caja

SLZF 5.08/180B

Conector macho para conexién a conductor mediante
conexion directa. Los conectores macho disponen de
espacio para rotulacion y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

Tipo SLZF 5.08/03/180B SN OR... Version

Cadigo 1710220000 Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4008190319533 3, 180°, Conexion directa, Seccion de embornado, max. : 3.31 mm2,
Cantidad 100 ST Caja

Tipo SLZF 5.08/03/180B SN BK...  Version

Codigo 1710450000 Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4008190319762 3, 180°, Conexion directa, Seccién de embornado, méax. : 3.31 mm?2,
Cantidad 100 ST Caja
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SL 5.08/90

Datos generales para pedido

Conectores macho con direccion de salida 902. La
longitud del terminal de soldadura esta optimizada para
la utilizacion de soldadura por ola. Los conectores macho
ofrecen espacio para rotulacién y se pueden codificar.

Tipo SL 5.08/03/90 3.2SN BK ...
Cédigo 1508110000

GTIN (EAN) 4008190095086

Cantidad 100 ST

Versiéon
Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,
Conexioén por soldadura THT, 5.08 mm, Numero de polos: 3, 90°,

Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm, estafiado, negro, Caja

Tipo SL 5.08/03/90 3.2SN DKG...
Cédigo 1508150000

GTIN (EAN) 4008190291761

Cantidad 100 ST

Version
Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,
Conexidn por soldadura THT, 5.08 mm, Numero de polos: 3, 90°,

Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm, estafiado, verde

signal, Caja
Tipo SL 5.08/03/90 3.2SN OR ... Version
Codigo 1508160000 Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,

GTIN (EAN) 4008190028879
Cantidad 100 ST

Conexion por soldadura THT, 5.08 mm, Numero de polos: 3, 90°,

Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estafiado, naranja,

Caja
SL 5.08/90B
Conectores macho con direccién de salida 90°. La
longitud del terminal de soldadura esta optimizada para
la utilizacién de soldadura por ola. Los conectores macho
ofrecen espacio para rotulaciéon y se pueden codificar.
Datos generales para pedido
Tipo SL 5.08/03/90B 3.2SNBK...  Version
Cdédigo 1510410000 Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para

GTIN (EAN) 4008190477677
Cantidad 100 ST

bloques de fijacién, Conexién por soldadura THT, 5.08 mm, Niumero
de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm,
estafiado, negro, Caja

Tipo SL 5.08/03/90B 3.2SN DK...
Codigo 1510450000

GTIN (EAN) 4008190292126

Cantidad 100 ST

Versiéon

Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para
bloques de fijacion, Conexién por soldadura THT, 5.08 mm, Nimero
de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm,

estafiado, verde signal, Caja
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Tipo SL 5.08/03/90B 3.2SN OR...
Cédigo 1510460000

GTIN (EAN) 4008190054892

Cantidad 100 ST

Versiéon

Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para
bloques de fijacion, Conexion por soldadura THT, 5.08 mm, Numero
de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm,

estafiado, naranja, Caja

Tipo SL 5.08/03/90B 3.2SN BL...
Codigo 1510480000

GTIN (EAN) 4008190286477

Cantidad 100 ST

Version

Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para
bloques de fijaciéon, Conexién por soldadura THT, 5.08 mm, Nimero
de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm,
estafiado, azul, Caja

SL 5.08/90

Datos generales para pedido

Conectores macho con direccién de salida 90°. La
longitud del terminal de soldadura esta optimizada para
la utilizacion de soldadura por ola. Los conectores macho
ofrecen espacio para rotulacién y se pueden codificar.

Tipo SL 5.08/03/90 4.5SN BK ...
Cédigo 1512710000

GTIN (EAN) 4008190275860

Cantidad 100 ST

Versiéon
Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,
Conexién por soldadura THT, 5.08 mm, Numero de polos: 3, 90°,

Longitud del terminal de soldadura (I): 4.5 mm, estafiado, negro, Caja

Tipo SL 5.08/03/90 4.5SN OR ...
Cédigo 1512760000

GTIN (EAN) 4008190036089

Cantidad 100 ST

Versiéon

Conector para placa c.i., Conector macho, abierto lateralmente,
Conexioén por soldadura THT, 5.08 mm, Numero de polos: 3, 90°,
Longitud del terminal de soldadura (I): 4.5 mm, estafiado, naranja,
Caja

SL 5.08/90B

Datos generales para pedido

Conectores macho con direccién de salida 90°. La
longitud del terminal de soldadura esta optimizada para
la utilizacion de soldadura por ola. Los conectores macho
ofrecen espacio para rotulacién y se pueden codificar.

Tipo SL 5.08/03/90B 4.5SN BK...
Cédigo 15615010000

GTIN (EAN) 4008190114978

Cantidad 100 ST

Versiéon

Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para
bloques de fijacion, Conexién por soldadura THT, 5.08 mm, Nimero
de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (I): 4.5 mm,

estafiado, negro, Caja
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Tipo
Codigo
GTIN (EAN)
Cantidad

SL 5.08/03/90B 4.5SN OR...

156156060000
4008190010126
100 ST

Versiéon

Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para
bloques de fijacion, Conexion por soldadura THT, 5.08 mm, Numero
de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm,

estafiado, naranja, Caja

SL 5.08/180B

Datos generales para pedido

Conectores macho con direcciéon de salida recta. La
longitud del terminal de soldadura esta optimizada para
la utilizacién de soldadura por ola. Los conectores macho
ofrecen espacio para rotulacién y se pueden codificar.

Tipo SL 5.08/03/180B 3.2SN B...  Version

Codigo 1519610000 Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para

GTIN (EAN) 4008190294663 bloques de fijacion, Conexion por soldadura THT, 5.08 mm, Numero

Cantidad 100 ST de polos: 3, 180°, Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm,
estafiado, negro, Caja

Tipo SL 5.08/03/180B 3.2SN D...  Version

Cadigo 1519650000 Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para

GTIN (EAN) 4008190291327 bloques de fijacion, Conexién por soldadura THT, 5.08 mm, Nimero

Cantidad 100 ST de polos: 3, 180°, Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm,
estafiado, verde signal, Caja

Tipo SL 5.08/03/180B 3.2SN O...  Version

Codigo 1519660000 Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para

GTIN (EAN) 4008190110024 bloques de fijacion, Conexién por soldadura THT, 5.08 mm, Nimero

Cantidad 108 ST de polos: 3, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm,
estafiado, naranja, Caja

Tipo SL 5.08/03/180B 4.5SN B...  Version

Cdédigo 1524210000 Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para

GTIN (EAN) 4008190139933 bloques de fijaciéon, Conexién por soldadura THT, 5.08 mm, Nimero

Cantidad 100 ST de polos: 3, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm,
estaniado, negro, Caja

Tipo SL 5.08/03/180B 4.5SN O...  Version

Cadigo 1524260000 Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para

GTIN (EAN) 4008190095444 bloques de fijacién, Conexién por soldadura THT, 5.08 mm, Niumero

Cantidad 100 ST de polos: 3, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm,

estafiado, naranja, Caja
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SL 5.00/90B

Conectores macho con direccion de salida 902. La
longitud del terminal de soldadura esta optimizada para
la utilizacion de soldadura por ola. Los conectores macho
ofrecen espacio para rotulacién y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

Tipo SL 5.00/03/90B 3.2SN OR...  Version

Codigo 1580870000 Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para
GTIN (EAN) 4008190008482 bloques de fijacién, Conexién por soldadura THT, 5.00 mm, Nimero
Cantidad 100 ST de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (I): 3.2 mm,

estafiado, naranja, Caja

SL 5.08/135B

Conectores macho con direccion de salida 135°. La
longitud del terminal de soldadura esta optimizada para
la utilizacién de soldadura por ola. Los conectores macho
ofrecen espacio para rotulacién y se pueden codificar.

Datos generales para pedido

Tipo SL 5.08/03/135B 3.2SN O...  Version

Codigo 1605540000 Conector para placa c.i., Conector macho, Colas de milano para
GTIN (EAN) 4008190097059 bloques de fijacion, Conexién por soldadura THT, 5.08 mm, Nimero
Cantidad 100 ST de polos: 3, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm,

estafiado, naranja, Caja

SLT 5.08B

Conectores macho con conexién Top para conectar el
conductor. Los conectores macho ofrecen espacio para
rotulacién y se pueden codificar.
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Datos generales para pedido

Tipo SLT 5.08/03/180B SN OR ...  Version
Codigo 1611720000 Conector para placa c.i., clavija macho, 5.08 mm, Nimero de polos: 3,
GTIN (EAN) 4008190192600 180°, Conexion TOP, Seccion de embornado, méx. : 2.6 mm?, Caja

Cantidad 100 ST
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