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Eficaz: el enlace entre el LED vy el panel frontal.

Los indicadores tipo proyector permiten supervisar los

estados de conmutacién sin necesidad de un disefio

especial: un plastico 6ptico dirige la luz de los LED estan-

dar en angulo hacia los conectores o a través de la placa

frontal.

Los elementos de fibra éptica se encajan facilmente

detras de los conectores macho acodados a 90° corres-

pondientes (salida en direccion de 90°). Existen varian-

tes con diferentes alturas de entrada de luz que permiten

aprovechar de forma 6ptima la luz para LED de diferentes

modelos o alturas.

Ventajas en comparacion con sistemas convencionales:

* No se necesita una placa de LED adicional detras del
panel frontal

* No se necesitan LED alargados con soporte adicional

* Linea de alumbrado curvada para aprovechar mejor la
potencia luminosa

* Forma redonda de la salida de luz para orificios senci-
llos de paneles frontales

* Conservacion sin problemas de los intervalos de aire y
de las lineas de fuga

¢ Separable para nimeros de polos mas bajos

Resultado: reduccién de costes y simplificacién tanto del

disefio como del proceso de fabricacién

Datos generales para pedido

Versiéon Conector para placa c.i., Accesorios, Indicador de
alumbrado focos, transparente, Nimero de polos:
1

Caodigo 1580100000

Tipo SLFLA 1.5/1

GTIN (EAN) 4008190152475

Cantidad 100 Pieza

Valores caracteristicos del

producto

Embalaje Caja
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Datos técnicos

Homologaciones
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ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto

0.52¢g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exenciéon

RoHS

REACH SVHC

Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Materiales aislantes

Polimetil-metaacrilico Color transparente

Carta de colores (similar)

- Moisture Level (MSL)

Material de contacto

Aleacion de Cu Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C

Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C Temperatura de servicio, min. -50 °C
Temperatura de servicio, max. 100 °C Gama de temperatura, montaje, min. -25°C
Gama de temperatura, montaje, max. 100 °C

Datos nominales conformes a IEC

testado segun la norma

IEC 60664-1, IEC 61984

Embalaje
Embalaje Caja Longitud de VPE 89.00 mm
Anchura VPE 70.00 mm Altura de VPE 42.00 mm

Indicaciéon importante

Conformidad con IPC

Conformidad: Los productos se disefan, fabrican y entregan de conformidad con los estandares

y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las caracteristicas especificadas en la
hoja técnica o, segun el producto, con las caracteristicas decorativas de conformidad con la norma
IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.

Notas ¢ Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-04

ECLASS 15.0 27-46-04-04
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