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Componente menor, gran efecto:
los elementos de fijación encajables aumentan la
resistencia mecánica de toda la conexión enchufable
mediante
• la fijación de los conectores macho a la placa de cir-

cuito
• y la conexión a prueba de vibraciones entre los conecto-

res hembra y los conectores macho
Opcionalmente insertables o premontados, pero siempre
la solución más adecuada:
• Conexión de cola de milano precisa y segura
• Insertos roscados metálicos para cargas elevadas
• Uso en cualquier dirección de salida
Dar toda la estabilidad necesaria, pero reducir el esfuerzo
al mínimo:
• elevada resistencia para atornillamientos frecuentes
• Juego completo para simplificar la selección
Resultado: mayor resistencia de los puntos de soldadura,
los contactos y todo el módulo si se ven sometidos a
esfuerzos mecánicos, como vibraciones o tracción.

Datos generales para pedido

 
Versión Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de

fijación, naranja, Número de polos: 0
Código 1604120000
Tipo SLA BB11R OR
GTIN (EAN) 4008190182977
Cantidad 20 Pieza
Valores característicos del
producto

 

Embalaje Caja
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Homologaciones
 
ROHS Conformidad
 

Dimensiones y pesos
 
Profundidad 12.4 mm Profundidad (pulgadas) 0.4882 inch
Altura 8.3 mm Altura (pulgadas) 0.3268 inch
Anchura 5.08 mm Anchura (pulgadas) 0.2 inch
Peso neto 1.17 g
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 00c92aa4-198d-4f32-82d1-4ccab9233b4d
 

Datos del material
 
Materiales aislantes PBT GF Color naranja
Carta de colores (similar) RAL 2000 Moisture Level (MSL)
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0 Material de contacto Aleación de Cu
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C
Temperatura de servicio, min. -50 °C Temperatura de servicio, max. 100 °C
Gama de temperatura, montaje, min. -25 °C Gama de temperatura, montaje, max. 100 °C
 

Datos nominales conformes a IEC
 
testado según la norma IEC 60664-1, IEC 61984
 

Embalaje
 
Embalaje Caja Longitud de VPE 80.00 mm
Anchura VPE 45.00 mm Altura de VPE 23.00 mm
 

Indicación importante
 
Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares

y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la
hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma
IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.

Notas • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

 

Clasificaciones
 
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-05
ECLASS 15.0 27-46-04-05
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Ejemplo de uso
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