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La serie HD dispone de una elevada densidad de contac-
tos y resulta idénea para el procesamiento de sefales.

El nivel de conexiéon de conductores se compone de con-
tactos crimpados. La técnica de conexidon crimpada de
reconocida eficacia lleva empleandose desde hace déca-
das.

Los contactos crimpados no van incluidos en el material
suministrado con los conectores.

Numero de polos: 24

Corriente nominal: 10 A

Tensiéon nominal: 250 V

Tensién nominal segun UL/CSA: 600 V AC/DC

Datos generales para pedido

Version HDC - Conector, Macho, 250 V, 10 A, Nimero de
polos: 24, Conexion crimpada, Tamafio de instala-
cion: 4

Codigo 1650870000

Tipo HDC HD 24 MC

GTIN (EAN) 4008190299477

Cantidad 1 Pieza

Estado de entrega Este articulo no estara disponible en el futuro.

Ultima fecha de pedido 2022-12-31T00:00:00+01:00

Producto alternativo HDC HDD 42 MC
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Homologaciones

Homologaciones

ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura 39.5 mm Altura (pulgadas) 1.6551 inch
Anchura 34 mm Anchura (pulgadas) 1.3386 inch
Longitud 64 mm Longitud (pulgadas) 2.5197 inch
Peso neto 485¢g

Temperaturas

Temperatura limite -40°C...125°C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exencion

RoHS

REACH SVHC

Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Resistencia quimica

Sustancia

Acetona

Resistencia quimica

Resistente

Sustancia

Amoniaco, acuoso

Resistencia quimica

Con resistencia limitada

Sustancia Gasolina
Resistencia quimica Resistente
Sustancia Benceno
Resistencia quimica Resistente
Sustancia Gasoleo

Resistencia quimica

Con resistencia limitada

Sustancia

Acido acético, concentrado

Resistencia quimica

Resistente

Sustancia

Hidréxido de potasio

Resistencia quimica

Con resistencia limitada

Sustancia

Metanol

Resistencia quimica

Con resistencia limitada

Sustancia

Aceite de motor

Resistencia quimica

Con resistencia limitada

Sustancia

Lejia, diluida

Resistencia quimica

Resistente

Sustancia

Hidrofluorocarbonos

Resistencia quimica

Con resistencia limitada

Sustancia
Resistencia quimica

Uso exterior
Con resistencia limitada

Datos generales

Ndamero de polos 24
ciclos de enchufado Ag 2500
ciclos de enchufado Au =500

Tipo de conexion

Conexion crimpada

Tamano de instalacion
Grado inflamabilidad segun UL 94

4
V-0
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Resistencia de paso <4 mQ
Color beige
Resistencia del aislamiento 1010 Q

Materiales aislantes

Reforzado con fibra de vidrio de policarbonato (listado en la norma UL y aprobado para
instalaciones ferroviarias)

Grupo de materiales aislantes llla

Seccién de conexion del conductor 2.5 mm?2

Par de apriete, max. PE en un lado 1.5 Nm

Tipo Macho

Grado de polucién 3

Par de apriete min. PE en un lado 1.2 Nm

Material basico aleacioén de cobre

Serie HD

Tensién nominal (DIN EN 61984) 250V

Tensién nominal segun UL/CSA 600V AC/DC

Sobretensién de choque nominal (DIN 4 kV

EN 61984)

Corriente nominal (DIN EN 61984) 10 A

Corriente nominal (UR) Seccién de conexion del conductor AWG AWG 14
Corriente nominal 10 A
Seccién de conexion del conductor AWG AWG 16
Corriente nominal 7A
Seccién de conexion del conductor AWG AWG 18
Corriente nominal 7A
Seccién de conexion del conductor AWG AWG 20
Corriente nominal 275 A
Seccion de conexion del conductor AWG AWG 22
Corriente nominal 2.75 A
Seccion de conexion del conductor AWG AWG 24
Corriente nominal 275 A

Corriente nominal (cUR) Seccién de conexion del conductor AWG AWG 14
Corriente nominal 10 A
Seccion de conexién del conductor AWG AWG 16
Corriente nominal 7A
Seccion de conexion del conductor AWG AWG 18
Corriente nominal 7A
Seccién de conexion del conductor AWG AWG 20
Corriente nominal 275 A
Seccién de conexion del conductor AWG AWG 22
Corriente nominal 2.75 A
Seccién de conexion del conductor AWG AWG 24
Corriente nominal 275 A

Sin halégenos true

Baja emision de humos segiin DIN EN  Si

45545-2

BG 4

Dimensiones

Anchura 34 mm Longitud, base 64 mm

Altura conector 39.5 mm

Datos de conexion PE

Tipo de conexion PE Conexion brida-tornillo Dimens. cafa destornillador pala plana SD 0,6 x 3,5, SD 0,8 x 4,0

(conexion PE)
Longitud de desaislado, PEen unlado 10 mm Par de apriete, max. PE en un lado 1.5 Nm

Fecha de creacion 27.03.2026 12:55:39 MEZ

Version del catalogo / Dibujos



HDC HD 24 MC

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Par de apriete min. PE en un lado 1.2 Nm Tornillo de fijacion M4

Seccién nominal 2.5 mm?2 Seccién de conexién del conductor AWG 20
AWG (PE), min.

Seccion de conexién del conductor AWG 14

AWG (PE), max.

Version

Seccion de conexién del conductor AWG 14 Longitud de desaislado, conexiéon 8 mm

AWG, max. nominal

Tipo de conexion Conexion crimpada Tamafo de instalacion 4

Resistencia de paso <4 mQ Seccién de conexion del conductor AWG 26
AWG, min.

Seccion de conexién del conductor, 2.5 mm?2 Seccién de conexién del conductor, 0.5 mm?2

rigido, max. rigido, min.

Seccion de conexién del conductor, 2.5 mm?2 Seccién de conexién del conductor, 0.5 mm?2

flexible, max. flexible, min.

Seccion de conexién del conductor, 2.5 mm?2 Seccién de conexion del conductor, min. 0.14 mm?2

max.

Material basico aleacion de cobre BG 4
Clasificaciones

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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DSTV

Datos generales para pedido

Se suministran diferentes accesorios adecuados
a los conectores Weidmiiller. Entre ellos estan las
codificaciones para los conectores.

Tipo DSTV COST4
Cédigo 1471300000
GTIN (EAN) 4008190017354
Cantidad 100 ST

Versiéon

Conectores industriales, Accesorios, Sistema de codificacion

Tipo DSTV COBU5S
Codigo 1471500000
GTIN (EAN) 4008190178543
Cantidad 100 ST

Versiéon

Conectores industriales, Accesorios, Elemento de codificacion

Destornillador de pala plana

Datos generales para pedido

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, accionamiento segun DIN 5264, ISO
2380/1, mango blando SoftFinish

Tipo SDIS 0.6X3.5X100
Coédigo 9008390000
GTIN (EAN) 4032248056354
Cantidad 1ST

Versiéon

Destornillador, Destornillador

Tipo SDS 0.6X3.5X100
Cédigo 9008330000
GTIN (EAN) 4032248056286
Cantidad 1ST

Versiéon

Destornillador, Destornillador

Tipo SDIS 0.8X4.0X100
Coédigo 9008400000
GTIN (EAN) 4032248056361
Cantidad 18T

Versiéon

Destornillador, Destornillador

Tipo SDS 0.8X4.0X100
Cédigo 9008340000
GTIN (EAN) 4032248056293
Cantidad 18T

Version

Destornillador, Destornillador
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Accesorios

Destornillador de estrella, tipo Pozidrive

Destornillador para tornillos de estrella con aislamiento
VDE, tipo Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-
PZ, accionamiento segun ISO 8764-PZ, mango blando
SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo SDIK P21 Version

Codigo 9008900000 Destornillador, Destornillador
GTIN (EAN) 4032248266685

Cantidad 18T

Destornillador para tornillos de estrella tipo Posidriv

Destornillador para tornillos de estrella, Tipo Pozidriv SDK
PZ DIN 5262, 1ISO 8764 /2-PZ, accionamiento segun ISO
8764-PZ, punta cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo SDK PZ1 Version

Cadigo 9008530000 Destornillador, Destornillador
GTIN (EAN) 4032248056521

Cantidad 18T

Crimping tools

Herramientas para prensar contactos torneados

* El enclavamiento por trinquete de retencion garantiza
un prensado de calidad

* Posibilidad de desenclavar el trinquete de retenciéon en
caso de manejo erréneo

* con tope para un posicionamiento exacto de los

contactos
Datos generales para pedido
Tipo CTXCM 1.6/2.5 Version
Cadigo 9018490000 Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN) 4008190884598 0.14mm?2, 4mm?2, Crimpado W

Cantidad 1ST
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Tipo
Codigo
GTIN (EAN)
Cantidad

CTINCM 1.6/2.5
9205430000
4032248733446
18T

Versiéon
Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,

0.14mm?2, 6mm?2, 4-Indent-Crimp

Herramientas para soltar contactos

Datos generales para pedido

Weidmdiiller ofrece un amplio surtido de herramientas
para prensar, para soltar contactos y para conductores de
fibra dptica.

Tipo
Codigo
GTIN (EAN)
Cantidad

REMOVAL TOOL HD
1866730000
4032248437054
18T

Versiéon

Herramientas, Herramienta para extraer contactos

Contactos crimpados HD

el |

Datos generales para pedido

El crimpado logra una conexién eléctrica y mecanica
segura entre conductor y contacto. Una conexién
crimpada éptima es hermética y resistente a la corrosion.

Tipo HDC-C-HD-SMO0.14-0.37AG Version

Codigo 1651520000 Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN) 4008190400194 Macho, Seccion de conexion del conductor, max.: 0.37, torneado,
Cantidad 100 ST aleacion de cobre

Tipo HDC-C-HD-SMO.5AG Version

Codigo 1651530000 Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN) 4008190400200 Macho, Seccion de conexion del conductor, max.: 0.5, torneado,
Cantidad 100 ST aleacion de cobre

Tipo HDC-C-HD-SMO0.75-1.00AG Version

Codigo 1601750000 Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN) 4008190134280 Macho, Seccion de conexion del conductor, max.: 1, torneado,
Cantidad 100 ST aleacion de cobre

Tipo HDC-C-HD-SM1.5AG Versiéon

Codigo 1651550000 Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN) 4008190400224 Macho, Seccion de conexién del conductor, max.: 1.5, torneado,
Cantidad 100 ST aleacion de cobre

Fecha de creacién 27.03.2026 12:55:39 MEZ

Versién del catalogo / Dibujos


https://eshop.weidmueller.com/p/9205430000
https://eshop.weidmueller.com/p/1866730000
https://eshop.weidmueller.com/p/1651520000
https://eshop.weidmueller.com/p/1651530000
https://eshop.weidmueller.com/p/1601750000
https://eshop.weidmueller.com/p/1651550000

HDC HD 24 MC

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tipo HDC-C-HD-SM2.5AG Version

Codigo 1651560000 Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN) 4008190400231 Macho, Seccion de conexion del conductor, max.: 2.5, torneado,
Cantidad 100 ST aleacion de cobre

Tipo HDC-C-HD-SMO0.14-0.37AU Versiéon

Codigo 1651620000 Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN) 4008190400293 Macho, Seccion de conexion del conductor, max.: 0.37, torneado,
Cantidad 100 ST aleacion de cobre

Tipo HDC-C-HD-SMO0.5AU Version

Cdédigo 1651630000 Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN) 4008190400309 Macho, Seccion de conexion del conductor, max.: 0.5, torneado,
Cantidad 100 ST aleacion de cobre

Tipo HDC-C-HD-SMO0.75-1.00AU Version

Cdédigo 1651640000 Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN) 4008190400316 Macho, Secciéon de conexion del conductor, max.: 1, torneado,
Cantidad 100 ST aleacion de cobre

Tipo HDC-C-HD-SM1.5AU Version

Cadigo 1651650000 Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN) 4008190400323 Macho, Seccion de conexién del conductor, max.: 1.5, torneado,
Cantidad 100 ST aleacion de cobre

Tipo HDC-C-HD-SM2.5AU Version

Cadigo 1651660000 Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate,
GTIN (EAN) 4008190400330 Macho, Seccion de conexién del conductor, max.: 2.5, torneado,
Cantidad 100 ST aleacion de cobre
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