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Similar a la ilustracion

Ademas de la amplia gama de cajas, Weidmiiller ofrece
un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud

de aplicaciones.

Los prensaestopas de latén, plastico y acero inoxidable
cumplen los requisitos de proteccion IP mas diversos, lo
que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial.
Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplica-
cién, los prensaestopas se homologan y prueban seguin
las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Datos generales para pedido

Versién VG MS ZE (protector antitraccién de prensaesto-
pas de laton estandar), Prensaestopas, recto, PG
11, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65,
laton, niquelado

Codigo 1718820000

Tipo VG 11-MS54-ZE

GTIN (EAN) 4008190352042

Cantidad 50 Pieza

Estado de entrega Retirado

Disponible hasta 2024-08-31T00:00:00+02:00

Producto alternativo VG 11-MS68
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Homologaciones

ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura 25.5 mm Altura (pulgadas) 1.0039 inch

Longitud 31.5 mm Longitud (pulgadas) 1.2402 inch

Peso neto 35.87¢g

Temperaturas

Temperatura de servicio -20°C..80°C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exencién

RoHS

Exencién RoHS (si procede/conocida) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-052 1ddb52139

Datos generales

Diametro del cable exterior, max. 12.5 mm Diametro del cable exterior, min. 6.5 mm

Tipo de proteccion con GWDR IP65 Gama de temperaturas de servicio, max. 80 °C

Gama de temperaturas de servicio, min. -20 °C Paso de rosca 1.41 mm

Halégenos No Seccién de embornado, proteccion 12 mm
antitraccion, max.

Seccion embornable proteccion 7.5 mm Calibre de llave 1 22 mm

antitracciéon max.

Calibre de llave 2 20 mm calibre de llave 22 mm

Tipo de proteccion IP54 Prensaestopas PG, PG 11

Material basico laton, niquelado Aplicacion del cierre NBR

Junta NBR Tuerca (externa) PG 11

Longitud de rosca 6 mm Par de apriete tuerca de sombrerete, 4.20 Nm
max.

Par de apriete pieza de conexion, max. 6.25 Nm Par de apriete pieza de conexion, min.  6.25 Nm

Par de apriete tuerca de sombrerete, 4.20 Nm

min.

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441

ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01

ECLASS 15.0 27-14-08-01
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Accesorios

Tuercas de bloqueo de latén, niqueladas

Ademas de los prensaestopas validos para una amplia
gama de aplicaciones, la cartera de productos se
complementa con tapones, elementos de compensaciéon
de presion, adaptadores y accesorios correspondientes,
como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta,
arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo SKMU PG11-MS Version
Codigo 1694090000 SKMU MS (contratuerca de latén), Contratuerca, PG 11, 3 mm, laton,
GTIN (EAN) 4008190872250 niquelado

Cantidad 100 ST

Junta hermética de neopreno: GWDR NP

Ademas de los prensaestopas validos para una amplia
gama de aplicaciones, la cartera de productos se
complementa con tapones, elementos de compensaciéon
de presion, adaptadores y accesorios correspondientes,
como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta,
arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo GWDR PG11-NP Version
Codigo 1719560000 GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, PG 11,
GTIN (EAN) 4008190352820 Neopreno

Cantidad 100 ST

Junta hermética de polietileno: GWDR PO

Ademas de los prensaestopas validos para una amplia
gama de aplicaciones, la cartera de productos se
complementa con tapones, elementos de compensaciéon
de presion, adaptadores y accesorios correspondientes,
¢ " como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta,

NS j), arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo GWDR PG11-PO Version
Codigo 1719460000 GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, PG 11,
GTIN (EAN) 4008190352714 Polietileno

Cantidad 100 ST
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