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Imagen de producto

El suministro de energia, sefales y datos es el clasico
requisito en la ingenieria eléctrica y la fabricacién de
paneles. El material aislante, el sistema de conexién y el
disefio de los bornes son las caracteristicas diferencia-
doras. Un borne de paso es ideal para unir y/o conectar
uno o mas conductores. Pueden tener uno o mas niveles
de conexion con el mismo potencial o aislados unos de
otros.

Datos generales para pedido

Version Bornes de tornillo, Borne de paso, Seccién nomi-
nal: 120 mm?2, Conexién de esparrago

Codigo 1789790000

Tipo WF 10/2BZ

GTIN (EAN) 4032248251162

Cantidad 10 Pieza
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Homologaciones

Homologaciones

CE@ wy,, K

ROHS Conformidad

UL File Number Search Sitio web UL

Ndam. de certificacién (cURus) E60693

Dimensiones y pesos

Profundidad 72.5 mm Profundidad (pulgadas) 2.8543 inch
Altura 87.6 mm Altura (pulgadas) 3.4488 inch
Anchura 33.8 mm Anchura (pulgadas) 1.3307 inch
Peso neto 221.75¢g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25°C..56 °C Temperatura ambiente -5°C..40°C

Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C

Temperatura permanete de trabajo, max.120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exencion
RoHS

REACH SVHC

Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conductor embornable (conexién nominal)

Terminal plano DIN 46234 6...120 mm?2 Terminal plano DIN 46235 10...95 mm?2
Seccién de conexion del conductor kemil 250 Direccidn de conexién lateral
AWG, max.
Par de apriete, max. 20 Nm Par de apriete, min. 10 Nm
Tipo de conexion Conexion de esparrago Numero de conexiones 2
Seccién de embornado, méax. 120 mm?2 Seccién de embornado, min. 6 mm?2
Secciéon de conexién del conductor AWG 8 Seccion del conductor, flexible con 6 mm?2
AWG, min. terminales tubulares DIN 46228/4, min.
Seccion del conductor, flexible con 6 mm?2 Seccién de conexién del conductor, 120 mm?
terminales tubulares DIN 46228/1, min. flexible, max.
Seccién de conexion del conductor, 6 mm?2 Seccidén del conductor, semirrigido, max. 120 mm?2
flexible, min.
Seccién del conductor, semirrigido, min. 6 mm?2 Tamano de espdarragos para terminal M 10

plano
Seccioén transversal de conductor, nticleo120 mm?2 Seccién transversal de conductor, nicleo6 mm?2
rigido, max. rigido, min.
Seccion del conductor, flexible, min. 6 mm? 2 terminales planos DIN 46235 10...95 mm?2
2 terminales planos DIN 46234 6..120 mm?2
Datos del material
Material basico Wemid Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad segin UL 94 V-0
Datos nominales
Seccién nominal 120 mm?2 Tensién nominal 1000V
Tensién nominal DC 1000V Corriente nominal 269 A
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Corriente en conductor maximo 269 A Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso segun IEC 60947-7-0.12 mQ Sobretensiéon de choque nominal 8 kV
X
Pérdida de potencia segun la norma IEC 8.61 W Grado de polucion 3
60947-7x
Datos nominales segin CSA
Tensién Gr C (CSA) 1000V Corriente Gr C (CSA) 230 A
Num. de certificacion (CSA) 200039-1244019
Datos nominales segiin UL
Seccién del conductor Cableado de 0000 AWG Ndam. de certificacién (cURus) E60693
fabrica max. (cURus)
Seccion del conductor Cableado de 0000 AWG Tensién Gr C (cURus) 1000V
fabrica min. (cURus)
Corriente Gr C (cURus) 230 A
Generalidades
Seccion de conexién del conductor kemil 250 Seccién de conexién del conductor AWG 8
AWG, max. AWG, min.
Normas IEC 60947-7-1 Carril de montaje TS 35
Otros datos técnicos
Lados abiertos abierto Version a prueba de explosivos No
Tipo de montaje enclavado
Valores caracteristicos del sistema
Tapa final obligatoria No Ndmero de potenciales 1
Numero de pisos 1 Numero de puntos de embornado por 2

piso
Pisos internos puenteados No Conexién PE No
Carril de montaje TS 35
Clasificaciones
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Conexiones transversales

=l
E

Datos generales para pedido

La distribucién o multiplicacion de un potencial a bornes
contiguos se realiza a través de una conexion transversal.
El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar
facilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad
de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro
portafolio ofrece sistemas de conexién transversal
enchufables y atornillables para bornes modulares.

Tipo WwaQL 2 WF10
Cadigo 1781010000
GTIN (EAN) 4032248219421
Cantidad 5 ST

Versiéon

Bornes de tornillo, Conexion transversal, Nimero de polos: 2

Tipo waL 3 WF10
Cédigo 1781020000
GTIN (EAN) 4032248241217
Cantidad 5 ST

Versiéon

Bornes de tornillo, Conexién transversal, NUmero de polos: 3

Conexion adicional

Datos generales para pedido

La conexién adicional permite una toma de tensién
independiente. Esto se puede utilizar, por ejemplo, para
la fuente de alimentacion de emergencia antes del
interruptor principal o simplemente como una conexiéon
adicional dentro de la aplicacién.

Tipo WZAF 120
Cddigo 1066300000
GTIN (EAN) 4008190024642
Cantidad 10 ST

Versiéon

Conexidn adicional (borne)
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Tapas finales / placas separadoras

Datos generales para pedido

Las placas separadoras y las tapas finales son accesorios
esenciales para los bornes. Las placas de separacion
proporcionan aislamiento 6ptico y eléctrico entre
diferentes potenciales y grupos funcionales, aumentando
la seguridad y garantizando una estructura clara dentro
del cuadro eléctrico. Las tapas finales cierran la fila de
bornes por los laterales, protegen contra el contacto con
partes activas y garantizan un acabado limpio y estable.
Ambos componentes estan adaptados con precision

a la correspondiente serie de bornes de Weidmiiller,
contribuyendo a un cableado seguro, conforme y
profesional.

Tipo WTW WF10/WF12 Version

Codigo 1780890000 Bornes de tornillo, Separador, Beige oscuro, 3 mm

GTIN (EAN) 4032248219391
Cantidad 20 ST

Tipo WTW WF10/WF12 2300 Version

Codigo 1780920000 Bornes de tornillo, Separador, gris, 2 mm

GTIN (EAN) 4032248241149
Cantidad 20 ST

Angulo final

Datos generales para pedido

Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el
carril y para evitar el deslizamiento, Weidmdiller dispone
de los angulos de fijacion. Se dispone de disefios con

o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el
angulo de fijacién sefalizadores, incluso sefializadores
de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de
prueba.

Tipo WEW 35/2 Version
Codigo 1061200000 Angulo de fijacién lateral, Beige oscuro, TS 35, HB, Wemid, Anchura:
GTIN (EAN) 4008190030230 8 mm, 100 °C

Cantidad 50 ST
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Proteccion contra contacto

Datos generales para pedido

Nuestros sistemas de proteccién tactil garantizan una
mayor seguridad en su armario de distribucion. Ofrecen
proteccion contra descargas eléctricas causadas por
contacto accidental con partes activas debido al manejo o
fallos.

Tipo ADP WF10/WF12
Cddigo 1780940000
GTIN (EAN) 4032248241255
Cantidad 100 M

Versiéon

Bornes de tornillo, Perfil protector, transparente, 1000 mm

Tipo HA ADP WF6,/WF10
Cédigo 1781050000

GTIN (EAN) 4032248241231
Cantidad 10 ST

Versiéon

Bornes de tornillo, Perfil protector, Beige oscuro, 2.2 mm

Datos generales para pedido

Los senalizadores WS son el complemento perfecto para
los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del
sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en

la serie | y la serie Z. La gran superficie de sefializacién
permite grandes cadenas de caracteres y la distribucién
del texto en varias lineas.

Los senalizadores WS estan especialmente indicados
para etiquetas con largas cadenas personalizadas de
caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia
demostrada, ahora es posible la impresion con
impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

* Montaje en tiras o individual

¢ Senalizadores en formato MultiCard

Impresion especial: Envie un archivo del software de
sefalizacion M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin
instalacion) con sus especificaciones de sefalizacion.

Tipo WS 10/5 MC NE WS
Cédigo 1635000000

GTIN (EAN) 4008190261948
Cantidad 720 ST

Version
WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller,

Allen-Bradley, blanco

Tipo WS 15/5 MC NE WS
Cédigo 1609880000

GTIN (EAN) 4008190203504
Cantidad 480 ST

Version
WS, Terminal marker, 15 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller,

Allen-Bradley, blanco
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Soporte del seinalizador

El soporte para senalizadores ofrece la posibilidad de
montar adicionalmente sefializadores estandar con
un paso de 5 6 5,1 mm. Los soportes acodados se
pueden encajar opcionalmente y se pueden montar
en todos los canales de sefalizacién estandar de los
bornes modulares Klippon® Connect. Los tipos de
senalizadores de ajuste se pueden encontrar en los
respectivos accesorios del soporte de senalizacién.

Datos generales para pedido

Tipo BZT 1 WS 10/5 Version

Codigo 1805490000 Accesorios, Soporte de sefalizacion
GTIN (EAN) 4032248270231

Cantidad 100 ST

Tipo BZT 1 ZAWS 10/5 Version

Codigo 1805520000 Accesorios, Soporte de sefalizacion
GTIN (EAN) 4032248270248

Cantidad 100 ST
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