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OMPLIANT

En la actualidad son necesarias con frecuencia longitu-
des de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesi-
dad, Weidmiiller ofrece una amplia gama de conectores
de configuracion libre.

Conectores macho y hembra de configuracién libre en
modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y per-
fectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de
fabricacion de maquinas. Los conectores M 12 cuentan
con 5 sistemas de conexion diferentes.

La conexién IDC se caracteriza por su sencillez y rapidez,
permitiendo la insercién directa del conductor en el punto
de embornado sin necesidad de prensado o de desais-
lado. Su seguridad funcional es excelente.

Datos generales para pedido

Versién Conector acoplable en campo, M 12
Cédigo 1812870000

Tipo SAISWI-P-4A-4/5.1-M12

GTIN (EAN) 4032248296422

Cantidad 1 Pieza
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Homologaciones

Homologaciones

M us

ROHS Conformidad

UL File Number Search Sitio web UL

Ndam. de certificacién (cURus) E92202

Dimensiones y pesos

Diametro 15 mm Peso neto 20g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exencion

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos conectores de libre configuracion

Nudmero de polos 4 Codificacién Codificacién A

Superficie de contacto estafiado LED No

Tipo de conexion Conexion de bornes Material capotas CuZn

por desplazamiento del
aislante

Diametros de cable, max. 5.1 mm Diametros de cable, min. 4 mm

Seccion de conexidn del conductor, 0.5 mm?2 Seccion de conexidn del conductor, min.0.25 mm?

max.

Tensién nominal 32V Corriente nominal 4 A

Tipo de proteccion IP67 Ciclos de enchufado 250

Grado de polucion 3 Género del contacto Macho

Conexion de apantallamiento No Material del anillo roscado Fundicién inyectada de
cinc

Rango de temperatura caja -25...+85 °C

Datos generales

Nudmero de polos 4 Conexién 1 M12

Conexioén 2 IDC Descripcion del articulo SAISW IDC / SAIBW IDC

Grado inflamabilidad segin UL 94 V-0 Material capotas CuZn

Rosca de conexion M12 Superficie de contacto estafiado

Seccion de conexion del conductor, 0.14 mm? Seccion de conexion de conductor, 0.34 mm?2

flexible, min. semirrigido fino, max.

Tipo de proteccion IP67 Ciclos de enchufado 250

Normas

Conector norma IEC 61076-2-101

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635

ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16

ECLASS 15.0 27-44-01-16
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