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Imagen de producto
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Similar a la ilustracion
Los WGK son idéneos para carcasas para componentes
electrénicos de covertidores de frecuencia, alimentacién
de corriente o componentes de filtro ya que la carcasa
aislada, tanto en la parte interna como en la externa, pro-
tege los dedos y permite un sistema de conexion comodo
y fiable. Para adaptar de forma dptima la insercién del
conductor a las condiciones dadas de montaje, Weidmii-
ller ofrece dos variantes con direccion de salida horizontal
(WGK) y vertical (WGKV).

Datos generales para pedido

Versién OMNIMATE Power - Serie WGK, Borne de paso,
Seccién nominal: 16 mm2, Wemid (PA), Montaje
directo, Paso

Codigo 2440720000

Tipo WGKV 16/Z GN/YE BX

GTIN (EAN) 4050118468311

Cantidad 50 Pieza

Valores caracteristicos del [IEC: 500V / 76 A / 0.5 - 25 mm?2
producto UL: 600V /85 A/ AWG 20-AWG 4
Embalaje Caja

Fecha de creacién 15.03.2026 04:39:10 MEZ

Version del catalogo / Dibujos 1


https://eshop.weidmueller.com/p/2440720000

WGKYV 16/Z GN/YE BX

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Homologaciones

Homologaciones

M us

ROHS Conformidad

UL File Number Search Sitio web UL

Ndam. de certificacién (cURus) E60693

Dimensiones y pesos

Altura 39.7 mm Altura (pulgadas) 1.5663 inch
Altura construccién baja 39.7 mm Anchura 15.7 mm
Anchura (pulgadas) 0.6181 inch Longitud 15.6 mm
Longitud (pulgadas) 0.6142 inch Peso neto 33.82¢g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

Conforme sin exencion

REACH SVHC

Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Parametros del sistema

Familia del producto

OMNIMATE Power - Serie
WGK

Técnica de conexion de conductores

Conexion brida-tornillo

Direccion de salida de conductor 90°/270° Numero de polos 1
Numero de filas de polos 1 disponible por parte del cliente Si
Punta de destornillador 1,0x 5,5 Par de apriete, min. 2 Nm
Par de apriete, max. 2.3 Nm Tornillo de apriete M 5
Longitud de desaislado 16 mm Proteccién contra contacto segun DIN  IP 20

VDE 0470
Tipo de proteccion IP20 Tipo de conexién 1 Bridas-tornillo
Tipo de conexién 2 Brida-tornillo
Datos del material
Materiales aislantes Wemid (PA) Color Verde/amarillo
Carta de colores (similar) Not specified Moisture Level (MSL)
Grado inflamabilidad segin UL 94 V-0 Material de contacto Aleacion de Cu
Superficie de contacto estafiado Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C Temperatura de servicio, min. -50 °C
Temperatura de servicio, max. 120°C Gama de temperatura, montaje, min. -25°C
Gama de temperatura, montaje, max. 120°C

Conductores aptos para conexion

Seccién de embornado, min. 0.5 mm?
Seccion de embornado, méax. 25 mm?2
Seccion de conexién del conductor AWG 20
AWG, min.

Seccién de conexion del conductor AWG 4
AWG, max.

Rigido, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
Rigido, max. HO5(07) V-U 16 mm?2
Semirrigido, min HO7V-R 10 mm2
semirrigido, max. HO7V-R 25 mm?2
Flexible, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2
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Flexible, max. HO5(07) V-K 16 mm?2

con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, 0.5 mm?
min.

con terminal tubular segun DIN 46 16 mm?2
228/1, max.

Conductor embornable

Seccién de conexion del conductor Tipo

conductor fino

nominal 4 mm?2

Terminal tubular

Longitud de desaislado‘ nominal 15 mm

Terminal tubular H4,0/15
recomendado
Seccién de conexion del conductor Tipo conductor fino

nominal 6 mm?2

Terminal tubular

Longitud de desaislado\ nominal 15 mm

Terminal tubular H6,0/15
recomendado
Seccién de conexion del conductor Tipo conductor fino

nominal 10 mm?2

Terminal tubular

Longitud de desaislado‘ nominal 15 mm

Terminal tubular H10,0/15
recomendado
Seccién de conexion del conductor Tipo conductor fino

Terminal tubular

nominal 16 mm?2
Longitud de desaislado\ nominal 15 mm

Terminal tubular H16,0/15
recomendado

Texto de referencia

La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en funcién del producto y de la tensién

nominal., El didmetro exterior de la abrazadera de plastico no debe ser superior al paso (P)

Datos nominales conformes a IEC

testado segun la norma IEC 60664-1 Corriente nominal, nimero de polos min.76 A
(Tu=20 °C)
Corriente nominal, nimero de polos 76 A Tensidon nominal con categoria de 500V

max. (Tu=20 °C)

sobretensidon/grado de polucién lll/3

Sobretension de choque nominal con 6 kV
categoria de sobretensién/grado de
polucién lll/3

Datos nominales segin CSA

Tension nominal (Use Group B / CSA) 600V

Tension nominal (Use Group C / CSA) 600V

Tensién nominal (Use group D / CSA) 300V
Intensidad nominal (Use Group C / CSA) 85 A

Intensidad nominal (Use Group B / CSA) 85 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) 10 A

Seccion de conexién del conductor AWG 20 Seccién de conexién del conductor AWG 4
AWG, min. AWG, max.

Datos nominales segun UL 1059

Instituto (cURus) CURUS Num. de certificacion (cURus) E60693
Tension nominal (Use Group B / UL 600V Tension nominal (Use Group C / UL 600V
1059) 1059)

Tensiéon nominal (Use Group D / UL 300V Intensidad nominal (Use GroupB/UL 85 A
1059) 1059)

Intensidad nominal (Use GroupC /UL 85 A Intensidad nominal (Use GroupD /UL 10A
1059) 1059)

Seccion de conexién del conductor AWG 20 Secciéon de conexién del conductor AWG 4
AWG, min. AWG, méx.

Referencia para valores de
homologacion

Las especificaciones
son valores maximos;
para mas informacién,
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ver certificado de
homologacion.

Embalaje
Embalaje Caja Longitud de VPE 320.00 mm
Anchura VPE 164.00 mm Altura de VPE 48.00 mm

Indicaciéon importante

Notas * Clearance and creepage distances to other components must be devised in accordance with the
relevant application standard. This can be achieved in the device by full encapsulation or by the
use of additional spacer plates.

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

* Colours: SW = black; GN/YL = green/yellow; GY = grey

* Additional variants on request

* WGK: Rated voltage plastic walls: 1-6 mm = 800 V; metal walls: 1-2.5 mm = 800 V; metal
walls: 2.5 -4 mm = 690 V; metal walls: 4 - 6 mm =500 V

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC001283 ETIM 9.0 EC001283

ETIM 10.0 EC001283 ECLASS 14.0 27-14-11-34

ECLASS 15.0 27-14-11-34
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Dimensional drawing

Curva de deriva
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Accesorios

Sin imprimir

El sefializador Dekafix (DEK) es un sefializador universal
para todos los tipos de conectores y grupos electrénicos.
El sistema esta especialmente indicado para series
. de numeros cortas y ofrece una gran variedad de
m——— = sefalizadores ya impresos.
I | Tiras para instalacion rapida en un solo paso. La
[ I | impresion es perfectamente legible, de alto contraste y
] esta disponible en varios anchos.
[LLLI * Amplia gama de sefializadores listos para usar
IRERRRRRRR R | * Tiras para instalacion rapida
* Los sefalizadores son aptos para todo tipo de
conectores Weidmiiller
¢ Disponible como MultiCard sin imprimir o con
impresion estandar
Impresion especial: Envie un archivo del software de
sefalizacién M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin
instalacion) con sus especificaciones de senalizacion.

LI ]
ITI 17 ]

Datos generales para pedido

Tipo DEK 5/5 MC NE WS Version

Codigo 1609801044 Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, blanco

Cantidad 1000 ST

Tipo DEK 5/6 MC NE WS Version

Codigo 1609820000 Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190203436 Weidmueller, blanco

Cantidad 1000 ST

Tipo DEK 5/8 MC NE WS Versiéon

Codigo 1856740000 Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Paso en mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248400850 Weidmueller, blanco

Cantidad 800 ST

Destornillador de pala plana

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, accionamiento segin DIN 5264, ISO
2380/1, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo SDIS 1.0X5.56X125 Versiéon
Codigo 2749850000 Destornillador, Anchura de cafa (B): 5.5 mm, Longitud de cana: 125
GTIN (EAN) 4050118897050 mm, Solidez de cafia (A): 1 mm

Cantidad 18T
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Datos generales para pedido

Integrar, ampliar y personalizar: el complemento
adecuado para cualquier tipo de aplicacion. La gama de
accesorios de sistema permite adaptar facilmente las
interfaces a los requisitos especificos de cada aplicacién.

Tipo DP WGK 16 BK BX
Cddigo 1250580000
GTIN (EAN) 4050118041613
Cantidad 50 ST

Versiéon
OMNIMATE Power - Serie WGK, Borne de paso

Tipo DP WGK 16 GY BX
Cédigo 1936700000
GTIN (EAN) 4032248664771
Cantidad 50 ST

Versiéon
OMNIMATE Power - Serie WGK, Borne de paso
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