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Imagen de producto

Conexiones transversales ajustables

Aumenta la flexibilidad de tus conexiones transversales.

La CONEXION TRANSVERSAL TERMSERIES (TCC) per-

mite conexiones transversales ajustables individualmente

con hasta 51 polos. La cantidad maxima de polos enchu-

fables se ha aumentado a 32 polos. El material que se

debe desaislar se puede acortar a la longitud necesaria

muy facilmente. Las conexiones transversales conven-

cen gracias a su facil manejo y visibilidad, ademas de sus

posibilidades de conexién universal. Una malla adicional

evita que el muelle se deforme durante el montaje.

¢ Conexioén transversal ajustable individualmente con 51
polos

* Barra adicional para evitar la deformaciéon del muelle

* Aumento de la conexién transversal: posibilidad de
hasta 32 polos

* Resistencia a vibraciones

Vnuﬁum

Datos generales para pedido

Version TERMSERIES, Conexidn transversal
Codigo 2556350000

Tipo TCC 6.4/2 OR

GTIN (EAN) 4050118566826

Cantidad 10 Pieza
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Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad 4.8 mm Profundidad (pulgadas) 0.189 inch
Altura 13.1T mm Altura (pulgadas) 0.5157 inch
Anchura 9.8 mm Anchura (pulgadas) 0.3858 inch
Peso neto 0.37g¢g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C Temperatura ambiente -40 °C...60 °C
Temperatura de servicio
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exencion
RoHS
REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
Datos de conexion transversal
Tensién nominal 300V Corriente nominal 175 A
Aislamiento Si Proteccién frente al contacto con los Si

dedos
Color naranja Ndmero de bornes puenteados 2
Numero de polos 2 Paso en mm (P) 6.40 mm
Tipo de montaje insertado Versién no puede cortarse segun el

tamafo necesario

Datos nominales UL

Tension nominal (UL) 10 A

Datos generales

Version no puede cortarse segun el tamafo necesario

Color naranja

Componente de indice de inflamabilidad Componente Caja
uL94 indice de inflamabilidad UL94 V-0

Coordinacion de aislamiento

Tensiéon nominal 300V

Datos de conexion

Paso en mm (P) 6.40 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92
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Dimensional drawing
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Otros
Type code TERMSERIES accessories
I
T TERMSERIES'J OR Orange
| Interface BL Blue
c Cross RD Red
w Partition plate BK Black
X na.
F10 Flat connector 10-poles
A Adapter F20 Flat connector 20-pales
C Connection 158 SUBD 15 pole Sub-D connector
P PUSH IN R3.2 3.2 mm width
S Srew 6.4/2 6.4 mm grid 2-poles
z Tension 6.4/10 6.4 mm grid 10-poles
6.4/51 6.4 mm grid 51-poles
12.8/26 12.8 mm grid 26-poles
L Large
(for 12.8 mm sockets)
TXS/TXZ All shapes
Supply Supply terminal

Cédigos de tipo
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Herramientas de corte

A

Datos generales para pedido

Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm,

12 mm, 14 mmy 22 mm de didmetro exterior. La
geometria especial de la cuchilla permite un corte sin
estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio,
con esfuerzo fisico minimo. Las herramientas para

cortar (KT 8 to KT 22) incluyen ademas aislamiento de
proteccion sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000
V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

Tipo KT 14 Versiéon
Cédigo 1157820000
GTIN (EAN) 4032248945344

Cantidad 18T

Herramientas para cortar, Alicate accionable con una mano

Herramienta para cortar conexiones transversales

Datos generales para pedido

¢ Para conexiones transversales de Weidmdiiller de la serie
z

* Para conexiones transversales WQV 2,5 hasta WQV 35

* Para ventanas de conexiones transversales de los
bornes WTR 2,5 y WSI 6

Tipo KT zQv Version

Codigo 9002170000 Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN) 4032248291670

Cantidad 18T

Tipo WAW 1 NEUTRAL Version

Codigo 9004500000 Miscellaneous tools

GTIN (EAN) 4008190053925

Cantidad 18T
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