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Conector PushPull segun IEC 61076-3-117 Var.14 (PRO-
FINET) de metal incl. conector SC

Datos generales para pedido

Versién Conector de fibra 6ptica, Variante 14, SC-RJ POF,
reconectable, IP67

Cédigo 2568260000

Tipo |IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

GTIN (EAN) 4050118578928

Cantidad 10 Pieza
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Datos técnicos

Homologaciones
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ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad 79.9 mm Profundidad (pulgadas) 3.1457 inch
Altura 26.8 mm Altura (pulgadas) 1.0551 inch
Anchura 22.7 mm Anchura (pulgadas) 0.8937 inch
Peso neto 5544 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40°C..70°C
Temperatura de colocacién
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exencién
RoHS
Exencién RoHS (si procede/conocida) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114babbd55
Datos generales
Descripcion del articulo Variante 14, SC-RJ POF, Color otros
reconectable
Material capotas Fundicién inyectada de Diametro de la funda, max. 10 mm
zinc
Diametro de la funda, min. 5 mm Tipo de proteccion IP67
Ciclos de enchufado 750 Tipo de fibra POF
Atenuacién por insercion <1,0dB Conexion 1 SCRJ

Conexioén 2

Sistema de conexién
répido: atornillado, corte

Material de la carcasa del conector

PA, Fundicion inyectada de
zinc

Normas generales

Conector norma

IEC 61076-3-117 Var. 14,

IEC 61754-24
Clasificaciones
ETIM 8.0 EC001122 ETIM 9.0 EC001122
ETIM 10.0 EC001122 ECLASS 14.0 19-17-01-22
ECLASS 15.0 19-17-01-22
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Accesorios

...para cable de fibra optica de polimero (POF)

Herramientas de prensado y pelamangueras para la
elaboracion de contactos de conductores de fibra éptica
de polimero (POF)

Datos generales para pedido

Tipo HTX-IE-POF-QA Version
Cédigo 2602860000

GTIN (EAN) 4050118615043

Cantidad 18T

Herramientas

 para conductores flexibles y rigidos con materiales
especiales de aislamiento

 Alta calidad de desaislado para aplicaciones
industriales (segun los requisitos aeronauticos)

* Las cuchillas especiales permiten el desaislado de
aislantes y estructuras especiales

¢ Longitud de desaislado ajustable por tope

* Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado
intecambiables

* Alta exactitud de repeticiéon en el desaislado

¢ Sin danar los conductores

¢ Alta estabilidad para una larga vida util y alta fiabilidad

¢ Funcién de corte integrada

Datos generales para pedido

Tipo MULTI-STRIPAX IE-POF Version

Cadigo 1208880000 Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar
GTIN (EAN) 4032248990276

Cantidad 18T

Tijeras

Weidmdiiller esta especializado en la separacion de
cables de cobre y de aluminio. La gama de productos
abarca desde herramientas de corte para una seccion
transversal pequefia con una transmisién directa de

la fuerza hasta herramientas de corte para diametros
grandes. El accionamiento mecanico y un mecanismo
de corte especialmente disefiado reducen el esfuerzo
manual requerido a un minimo.

Weidmdiiller, con su amplia gama de herramientas para
desaislar, cumple con todos los requisitos del sector de la
elaboracion profesional de cables.
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Datos generales para pedido

Tipo SCISSORS KEVLAR Version

Codigo 1208910000 Electrician's scissors
GTIN (EAN) 4032248990085

Cantidad 18T

Tapas protectoras del polvo

Datos generales para pedido

Para la proteccion de sus equipos contra polvo y
suciedad.

Tipo |IE-PP-V14P Version

Cadigo 1058280000 Tapa de proteccion para capota
GTIN (EAN) 4032248799374

Cantidad 10 ST

Datos generales para pedido

El sistema ESG es un reconocido sefalizador en
formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos
equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una
sefalizacién de equipos excelente con una imagen de
alto contraste.
Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de
fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc.
Andlisis rapido de ventajas:
* Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal,
segun el tipo
* En el caso de equipos conectados en linea,
como fusibles automaticos, tenemos disponibles
sefalizadores ESG para insertar en la guia para
etiquetas
* Impresién personalizada en calidad laser segun
indicaciones del cliente
Impresion especial: Envie un archivo del software de
sefnalizaciéon M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin
instalacion) con sus especificaciones de sefalizacion.

Tipo ESG 9/11 KMC NEWS Version
Codigo 1857440000 ESG, Senalizadores de dispositivos x 11 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN) 4032248402731 autoadhesivo

Cantidad 200 ST
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