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Ya sea con didmetros de cable grandes o pequeinos: Cab-

tite le ofrece siempre el inserto de sellado correcto.

La forma cénica de los elementos de sellado permite que

insertar facilmente las inserciones reticulares encastra-

bles colocadas previamente del interior hacia el exterior.

Sella espacios intermedios de forma fiable y proporciona

alivio de tension de acuerdo con DIN EN 62444 Los

insertos de sellado combinados con los marcos alcanzan
el indice de proteccién IP 66. Gracias a su disefio ranu-
rado con corte ondulado, esta especialmente indicado
para cables preconfeccionados.

¢ Los insertos de sellado negros estan disefiados para
temperaturas de servicio especialmente elevadas y
cuentan con clasificacién de seguridad UL 94 HB rela-
tiva a inflamabilidad.

* Los elementos de sellado grises estan certificados con
clasificacion de inflamabilidad UL 94 VO vy, por tanto,
cumplen con los requisitos especificos de la industria
ferroviaria.

* Los insertos multiples permiten pasar dos o mas cables,

asi como cables especiales, a través de un elemento de
sellado.

Datos generales para pedido

Version Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso
de cables), TPE, Negro oscuro, Altura: 20.3 mm,
Anchura: 20.3 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40
°C...120°C, IP66

Codigo 2583520000

Tipo CABTITE SE 2/ASI SML BK

GTIN (EAN) 4050118616811

Cantidad 10 Pieza
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Homologaciones

M us

ROHS Conformidad

UL File Number Search Sitio web UL

Ndam. de certificacién (cURus) E223801

Dimensiones y pesos

Profundidad 17.7 mm Profundidad (pulgadas) 0.6968 inch

Altura 20.3 mm Altura (pulgadas) 0.7992 inch

Anchura 20.3 mm Anchura (pulgadas) 0.7992 inch

Peso neto 69

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C..120°C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exenciéon

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Informacion general

Silicona No Grado inflamabilidad segin UL 94 HB

Halégenos No Tipo de proteccion IP66

Material basico TPE Elemento de sellado 1 elemento de sellado
pequeio

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC000879 ETIM 9.0 EC000879

ETIM 10.0 EC000879 ECLASS 14.0 27-14-08-07

ECLASS 15.0 27-14-08-07
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