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Flexible

Cuatro tamafos de mddulo para soluciones de conexion
individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espa-
cio. El tamano reducido del paso se traduce en un disefio
optimizado.

Datos generales para pedido

Version Moddulo de alimentacion, 1000 V, 200 A, Nimero
de polos: 1, Conexion crimpada, Hembra, Ranuras
de conector necesarias: 1

Cédigo 2637310000

Tipo HDC MHP200 PE FC
GTIN (EAN) 4064675269151
Cantidad 1 Pieza
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Datos técnicos
Homologaciones
Homologaciones
Dimensiones y pesos
Profundidad 34 mm Profundidad (pulgadas) 1.3386 inch
Altura 38.2 mm Altura (pulgadas) 1.5039 inch
Anchura 21.85 mm Anchura (pulgadas) 0.8602 inch
Peso neto 66.5g
Temperaturas
Temperatura limite -40°C..125°C
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exencién
RoHS
REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
Datos generales
Ndmero de polos 1 Grado inflamabilidad segin UL 94 V-0
Ciclos de enchufado 2500 Tipo Hembra
Material basico Cinc Tensién nominal (DIN EN 61984) 1000V
Corriente nominal (DIN EN 61984) 200 A Ranuras de conector necesarias 1
Version
Tipo de conexion Conexion crimpada Seccién de conexiéon del conductor, 70 mm?2
max.

Seccién de conexion del conductor, min. 25 mm?2
Contacto de la seiial
Tensién nominal (DIN EN 61984), 1000 VvV Corriente nominal (DIN EN 61984), 200 A
contacto de la sefial contacto de la sefal
Clasificaciones
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-17
ECLASS 15.0 27-44-02-17
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Contactos crimpados de 200 A

Datos generales para pedido

El crimpado logra una conexién eléctrica y mecanica
segura entre conductor y contacto. Una conexién
crimpada 6ptima es hermética y resistente a la corrosioén.

Tipo HDC MHP200 F 25 Version

Codigo 2514820000 Hembra, plata, 25 - 25 mm2
GTIN (EAN) 4050118528466

Cantidad 10 ST

Tipo HDC MHP200 F 35 Version

Codigo 2514830000 Hembra, plata, 35 - 35 mm?
GTIN (EAN) 4050118528473

Cantidad 10 ST

Tipo HDC MHP200 F 50 Version

Codigo 2514840000 Hembra, plata, 50 - 50 mm2
GTIN (EAN) 4050118528480

Cantidad 10 ST

Tipo HDC MHP200 F 70 Versiéon

Codigo 2514850000 Hembra, plata, 70 - 70 mm?2
GTIN (EAN) 4050118528497

Cantidad 10 ST

Varios

\

Datos generales para pedido

Ademas de los conectores industriales, la gama
RockStar® incluye los correspondientes accesorios
funcionales y de seguridad destinados al cableado de
la instalacion, como sistemas de codificacién, bridas de
apantallamiento, tapas protectoras y juntas de repuesto.

Tipo HDC MHP200 REMOVAL TOOL Version
Coédigo 2617240000

GTIN (EAN) 4050118705430

Cantidad 18T
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