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Cabtite - Placas de paso de cables

Introduccién de cables e hilos sin tapones en armarios de
control, cajas o maquinas de espacio reducido con facili-
dad y sin ocupar mucho espacio.

Con las placas de paso de cables Cabtite, podra reali-

zar estas tareas incluso en los entornos mas exigentes,
como, por ejemplo, en el caso de manguitos de protec-
cién, manguitos neumaticos/hidraulicos o cables de fibra
optica. Este sistema permite una instalacién de cables
rapida, sencilla y sin ocupar mucho espacio. La instala-
cién se realiza a través de una abertura rectangular, lo que
supone una reduccién del tiempo de instalacion de hasta
un 40 % (en comparacién con la utilizacion de prensaes-
topas estandar).

La versiéon IP54 de las placas de paso de cables que no
requieren herramienta han sido probadas de conformi-
dad con los requisitos de la norma DIN EN 60529 y estan
fabricadas en material TPE certificado segun la norma
UL94 V-0, capaz de soportar temperaturas desde los

-40 °C hasta los 90 °C.

Las placas de paso de cables Cabtite son una alternativa
econdmica a | uso de prensaestopas convencionales.

Datos generales para pedido

Versiéon Placa de paso de cable, Cabtite (sistema de paso
de cables), TPE, gris, Altura: 44 mm, Anchura: 142
mm, Profundidad: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54
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Homologaciones

Homologaciones

CER..

ROHS Conformidad

UL File Number Search Sitio web UL

Ndam. de certificacién (cURus) E223801

Dimensiones y pesos

Profundidad 12 mm Profundidad (pulgadas) 0.4724 inch
Altura 44 mm Altura (pulgadas) 1.7323 inch
Anchura 142 mm Anchura (pulgadas) 5.5905 inch
Espesor de pared, min. 2.5 mm Espesor de pared, méax. 4 mm

Peso neto 40.3¢g

Temperaturas

Temperatura de servicio -40°C..90°C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exencion

RoHS

REACH SVHC

Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Informacion general

Silicona No

Grado inflamabilidad segin UL 94 V-0

Tipo de proteccion IP54

Material basico

TPE

Tipo de proteccion (UL) Type 1, Type 12

Numero de cables que se pueden conectar

Tipo de montaje enclavado

Number of connectable cables 18

Entradas de cable Ndmero 4
Didmetro del cable, min. T mm
Didmetro del cable, max. 6.5 mm
Tipo de cable Cable redondo
Ndmero 5
Didmetro del cable, min. T mm
Diametro del cable, max. 10.56 mm
Tipo de cable Cable redondo
Ndmero 5
Diametro del cable, min. T mm
Diametro del cable, max. 12.5 mm
Tipo de cable Cable redondo
Ndmero 4
Diametro del cable, min. T mm
Diametro del cable, méax. 16.1 mm

Tipo de cable

Cable redondo
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Clasificaciones

ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15

Fecha de creacién 12.03.2026 08:29:09 MEZ

Versién del catalogo / Dibujos



CABTITE EP B 24/18 GY

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

uuuuuuuuuuuu

Fecha de creacién 12.03.2026 08:29:09 MEZ

Versién del catalogo / Dibujos



Weidmiiller 3£

CABTITE EP B 24/18 GY

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

- www.weidmueller.com
Accesorios

Matriz rectangular de corte limpio para conectores industriales

Las herramientas punzonadoras de Weidmiiller son la
mejor solucién para realizar escotaduras en el armario de
distribucion.

* Prensaestopas PG

* Prensaestopas M

* Prensaestopas especial

iNo apto para acero inoxidable!

Datos generales para pedido

Tipo KOK-112X36 Version
Codigo 9204870000 Sheet holes
GTIN (EAN) 4032248693801

Cantidad 18T
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