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Las nuevas cajas distribuidoras de tapa M8 son extrema-
damente compactas y cuentan con una cémoda conexion
PUSH IN. Esto permite un cableado rapido, seguro y efi-
ciente in situ.

Un sistema modular esta disponible para nuestros distri-
buidores de tapa. Los senalizadores individuales permiten
etiquetar individualmente el distribuidor y los conectores
E/S.

* Conectores E/S M8 de 3 y 4 polos

¢ ConectoresE/S 4,6,80 10

¢ Tipo de proteccion IP 67

¢ Homologacién UL

Datos generales para pedido

Versién Distribuidor pasivo para sensores y actuadores,
M8, 10 m, Nimero de polos: 3, Nimero de con-
tactos hembra: 10

Cédigo 2819160000

Tipo SAI-10Z-MXPP-3A-MO8L-PNP-10U04
GTIN (EAN) 4064675330387

Cantidad 1 Pieza
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Datos técnicos

Homologaciones
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Homologaciones

UK
cCA

ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 806.96 g
Temperaturas
Temperatura de servicio -25-80°C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exencién

RoHS

REACH SVHC

Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de conexion

Seccién de embornado, min. 0.08 mm?2 Seccién de embornado, méax. 1.6 mm?

Datos del material

Material junta térica FKM Material capotas PBT

Material del distribuidor Plastico Color de carcasa Negro (similar a RAL
9005)

Material de sellado de capotas FKM Rosca CuZn, niquelado

Material de contacto CuZn Superficie de contacto bafiado en oro

Material soporte del contacto

PBT (V-0 segun UL)

Datos eléctricos

Tension nominal, min. 15V Tension nominal, max. 30V

Intensidad de corriente maxima 2A Corriente por sefal 2A

admisible por ranura

Separacion potencial existente No

Datos técnicos de cable

Ndmero de polos 3 Color de revestimiento negro

Apantallado Si Hal6genos No

Radio de flexion min., con movimiento 10 x didmetro del cable Radio de flexién min., fijo 10 x didametro del cable
Ciclos de flexion 2 Mio Material de la funda PUR

Cadigo de color blanco, verde, amarillo, Longitud de cable 10m

negro, marrén/verde,
gris, gris/rosa, rosa, rojo,
rojo/azul, violeta, Blanco/

verde, blanco/gris, blanco/
amarillo, gris/marrén, azul,

marrén, Yellow / brown

Apto para cadena de arrastre No
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Datos técnicos generales

Tipo de proteccion IP67 Numero de polos 3

Ndmero de contactos hembra 10 Rosca de conexion M8

Grado de polucion 3 Comportamiento de inflamabilidad V-0

LED No Sensor LED No
Clasificaciones

ETIM 8.0 EC002585 ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585 ECLASS 14.0 27-44-01-08
ECLASS 15.0 27-44-01-08
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Accesorios

Sin imprimir
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Datos generales para pedido

MultiFit es el sistema de sefializacién de Weidmdiller que

se utiliza para bornes de otros fabricantes. Similares al

sistema Dekafix de Weidmiiller, los sefalizadores MultiFit

estan listos para su uso con impresién estandar.

Cuando utilice los sefializadores MultiFit por primera vez,

se recomienda realizar una prueba con senalizadores de

muestra en los bornes.

¢ Un sefalizador adecuado para distintas marcas de
bornes.

» Senalizadores impresos listos para utilizar con
impresion estandar.

¢ Senalizadores sin imprimir para la impresion con la
impresora PrintJet CONNECT o con un Plotter.

¢ Suministro de senalizadores con impresién
personalizada segun las especificaciones o datos CAE
del cliente.

* Un sistema de sefializacion para todas las aplicaciones.

Impresion especial: Envie un archivo del software de

sefnalizaciéon M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin

instalacion) con sus especificaciones de senalizacion.

Tipo MFF 10/6 MC NE WS
Codigo 1856780000
GTIN (EAN) 4032248400881

Cantidad 600 ST

MultiFit, Terminal marker, 10 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Festo,
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