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Imagen de producto

La técnica de conexión enchufable para la electrónica
de potencia está optimizada para la moderna técnica de
accionamiento, por ejemplo arrancadores motor, converti-
dores de frecuencia y servovariadores.
OMNIMATE Power establece normas gracias a una segu-
ridad mejorada y a soluciones innovadoras como el
soporte de apantallado enchufable, los contactos de señal
integrados o el manejo con una sola mano.
Las 3 series de productos le ofrecen otras ventajas adicio-
nales:
• Escalabilidad adecuada a cada aplicación: desde la

compacta conexión de 4 mm² para 29 A (IEC) o 20 A
(UL) hasta la robusta conexión de 16 mm² para 76 A
(IEC) o 54 A (UL)

• Aplicación ilimitada de hasta 1000V (IEC) o 600 V (UL)
• Múltiples opciones de fijación optimizadas para cada

aplicación
Nuestro servicio:
diseñe fácilmente sus conexiones enchufables mediante
el configurador de producto.

Datos generales para pedido

 
Versión Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de

fijación, negro, Número de polos: 4
Código 2838030000
Tipo SUZ DF 10.16/04/180SF BK BX
GTIN (EAN) 4064675436850
Cantidad 25 Pieza
Valores característicos del
producto

 

Embalaje Caja
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Homologaciones
 
ROHS Conformidad
 

Dimensiones y pesos
 
Profundidad 50.5 mm Profundidad (pulgadas) 1.9882 inch
Altura 31 mm Altura (pulgadas) 1.2205 inch
Anchura 60.96 mm Anchura (pulgadas) 2.4 inch
Peso neto 16.64 g
 

Conformidad medioambiental del producto
 
Estado de cumplimiento de la directiva
RoHS

Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
 

Datos del material
 
Materiales aislantes PA 66/6 Color negro
Carta de colores (similar) RAL 9011 Moisture Level (MSL)
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0 Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C Temperatura de servicio, min. -50 °C
Temperatura de servicio, max. 100 °C
 

Datos nominales conformes a IEC
 
testado según la norma IEC 60664-1, IEC 61984
 

Embalaje
 
Embalaje Caja Longitud de VPE 400.00 mm
Anchura VPE 219.00 mm Altura de VPE 61.00 mm
 

Indicación importante
 
Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares

y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la
hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma
IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.

Notas • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

 

Clasificaciones
 
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-05
ECLASS 15.0 27-46-04-05
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Dimensional drawing
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