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El suministro de energia, sefales y datos es el clasico
requisito en la ingenieria eléctrica y la fabricacién de
paneles. El material aislante, el sistema de conexién y el
disefio de los bornes son las caracteristicas diferencia-
doras. Un borne de paso es ideal para unir y/o conectar
uno o mas conductores. Pueden tener uno o mas niveles
de conexion con el mismo potencial o aislados unos de
otros.

Datos generales para pedido

Versién Bloque de bornes de paso, SNAP IN, azul, 4 mm?2,
32 A, 1000 V, Nimero de conexiones: 2

Cédigo 2874830000

Tipo S2C 4 BL

GTIN (EAN) 4064675649861

Cantidad 50 Pieza
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ROHS Conformidad

UL File Number Search Sitio web UL

Nam. de certificacién (cURus) E60693

Nam. de certificacién (cURusEX) E184763

Dimensiones y pesos

Profundidad 41.5 mm Profundidad (pulgadas) 1.6339 inch
Altura 62 mm Altura (pulgadas) 2.4409 inch
Anchura 6.1 mm Anchura (pulgadas) 0.2402 inch
Peso neto 13.23¢g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25°C...55 °C Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C

Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exencién

RoHS

REACH SVHC

Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos nominales IECEx/ATEX

Num. de certificacion (ATEX) TUEV22ATEX8925U NUum. de certificacion (IECEX) IECEXTUR22.0073U
Tensién max. (ATEX) 550V Corriente (ATEX) 29 A

Seccién max. del conductor (ATEX) 6 mm?2 Tension max. (IECEx) 550V

Corriente (IECEX) 29 A Seccién max. del conductor (IECEX) 6 mm?2

Conductor embornable (conexion adicional)

Tipo de conexion, conexion adicional

SNAP IN

Conductor embornable (conexién nominal)

Calibre segun 60 947-1 A4

Seccion de conexién del conductor AWG 12
AWG, max.

Direccién de conexion arriba
Longitud de desaislado 12 mm

Tipo de conexion SNAP IN
Numero de conexiones 2

Seccién de embornado, méax. 6 mm?2
Seccion de embornado, min. 0.75 mm?2
Dimens. cana destornillador 0.6 x 3,6 mm
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Seccion de conexién del conductor AWG 20
AWG, min.

Seccién del conductor, flexible con 4 mm?2
terminales tubulares DIN 46228/4,

max.

Seccion del conductor, flexible con 0.75 mm?2
terminales tubulares DIN 46228/4, min.

Seccion del conductor, flexible con 4 mm?2
terminales tubulares DIN 46228/1,

max.

Seccién del conductor, flexible con 0.75 mm?2
terminales tubulares DIN 46228/1, min.

Seccion de conexién del conductor, 6 mm?2
flexible, max.

Seccion de conexién del conductor, 0.75 mm?2

flexible, min.

Seccion del conductor, semirrigido, max.4 mm?2

Seccién del conductor, semirrigido, min. 0.75 mm?2

Terminal tubular doble, max. 1.5 mm?2

Terminal tubular doble, min. 0.5 mm?2

Seccidn transversal de conductor, nicleo6 mm?2

rigido, max.

Secciodn transversal de conductor, ntcleo0.75 mm?2

rigido, min.

Seccion del conductor, flexible, min. 0.75 mm?2

Longitud del tubo para terminales Seccién, min. 0.5 mm?2

tubulares con cuello de plastico segun Seccidon, max. 1 mm?2

seccion transversal Longitud del tubo, min. 8 mm
Tube length, max. 12 mm
Seccién, min. 1.5 mm?2
Secciéon, max. 2.5 mm?2
Longitud del tubo, min. 10 mm
Tube length, max. 18 mm
Seccién, min. 4 mm?2
Secciéon, max. 4 mm?2
Longitud del tubo, min. 12 mm
Tube length, max. 18 mm

Tube length for wire-end ferrule without Seccién, min. 0.5 mm?2

plastic collar acc. to cross-section Seccidon, max. 1 mm?2
Longitud del tubo, min. 10 mm
Tube length, max. 10 mm
Seccion, min. 1.5 mm?2
Seccion, max. 2.5 mm?2
Longitud del tubo, min. 10 mm
Tube length, max. 18 mm
Seccion, min. 4 mm?2
Seccion, méx. 4 mm?2
Longitud del tubo, min. 12 mm
Tube length, max. 18 mm

Longitud del tubo para terminales Seccién, min. 0.5 mm?2

tubulares dobles seglin seccion Seccidon, Mmax. 0.5 mm2
Longitud del tubo, min. 10 mm
Tube length, max. 12 mm
Seccién, min. 0.75 mm?2
Secciéon, max. 0.75 mm?2
Longitud del tubo, min. 10 mm
Tube length, max. 18 mm
Seccion, min. 1T mm?2
Seccion, max. 1T mm?2
Longitud del tubo, min. 12 mm
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Tube length, max. 18 mm
Seccion, min. 1.5 mm?
Seccion, max. 2.5 mm?
Longitud del tubo, min. 18 mm
Tube length, max. 18 mm

Datos del material

Material basico Wemid Color azul
Color componentes de accionamiento  naranja, verde Grado inflamabilidad segiin UL 94 V-0
Datos nominales

Seccién nominal 4 mm?2 Tensién nominal 1000V
Tensién nominal DC 1000V Corriente nominal 32A
Corriente en conductor maximo 32A Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso segun IEC 60947-7-1 mQ Sobretension de choque nominal 8 kV

X

Pérdida de potencia segun la norma IEC 1.02 W Categoria de sobretension 1
60947-7-x

Grado de polucion 3

Datos nominales segiin CSA

Seccién max. del conductor (CSA) 10 AWG Tension Gr C (CSA) 600V
Corriente Gr C (CSA) 30A Nam. de certificacién (CSA) 227442-80219640
Tension Gr B (CSA) 600V Corriente Gr B (CSA) 30A
Tensioén Gr D (CSA) 600V Corriente Gr D (CSA) b A
Seccion min. del conductor (CSA) 20 AWG

Datos nominales segiin UL

Seccion del conductor Cableado de 10 AWG Tensién Gr B (cURus) 600V
fabrica max. (cURus)

Tensién Gr D (cURus) 600V NUm. de certificacion (cURus) E60693
Seccion del conductor Cableado de 20 AWG Seccién del conductor Cableado de 20 AWG
campo min. (cURus) fabrica min. (cURus)

Corriente Gr B (cURus) 30A Tension Gr C (cURus) 600V
Corriente Gr C (cURus) 30A Corriente Gr D (cURus) b A
Seccién del conductor Cableado de 10 AWG

campo max. (cURus)

Generalidades

Seccién de conexién del conductor AWG 12 Seccién de conexion del conductor AWG 20
AWG, max. AWG, min.

Normas IEC 60947-7-1 Carril de montaje TS 36
Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha enclavable Si

Tipo de fijacion enclavado Versién a prueba de explosivos No

Tipo de montaje TS 35

Valores caracteristicos del sistema

Tapa final obligatoria Si Numero de potenciales 1
Ndmero de pisos 1 Ndmero de puntos de embornado por 2

piso
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Datos técnicos
Ndmero de potenciales por piso 1 Pisos internos puenteados No
Carril de montaje TS 35 Funciéon N No
Funciéon PE No Funcion PEN No
Clasificaciones
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Angulo final

Datos generales para pedido

Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el
carril y para evitar el deslizamiento, Weidmdiller dispone
de los angulos de fijacion. Se dispone de disefios con

o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el
angulo de fijacion sefializadores, incluso sefializadores
de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de
prueba.

Tipo AEB 35 SC/1
Cadigo 1991920000
GTIN (EAN) 4050118376722
Cantidad 50 ST

Versiéon

Serie A, Angulo de fijacion lateral

Adaptador de prueba y tomas de prueba

'y
ol

Datos generales para pedido

Para la conexidn eléctrica entre los bornes y el equipo
de control o revisién se utilizan adaptadores de pruebay
conectores macho de control o revisién. De esta manera,
se puede establecer un contacto eléctrico en estado
cableado y las mediciones pueden realizarse facilmente.

Tipo ATPG 4 MI-R
Cddigo 1991860000
GTIN (EAN) 4050118376661
Cantidad 50 ST

Versiéon

Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm2, 250V, 0.2 A

Tipo ATPG 1.5-10 L Version
Coédigo 1991890000
GTIN (EAN) 4050118376647

Cantidad 50 ST

Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm2, 250V, 0.2 A

Conexiones transversales

La distribucién o multiplicacion de un potencial a bornes
contiguos se realiza a través de una conexion transversal.
El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar
facilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad
de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro
portafolio ofrece sistemas de conexién transversal
enchufables y atornillables para bornes modulares.
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Datos generales para pedido

Tipo ZQV 4N/10 Version

Cadigo 1528090000 Conexidn transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Niimero de
GTIN (EAN) 4050118332896 polos: 10, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 58.7 mm
Cantidad 20 ST

Tipo ZQV 4N/10 BL Version

Cdédigo 1528230000 Conexidn transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4050118333138 10, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 58.7 mm

Cantidad 20 ST

Tipo ZQV 4N/2 Version

Cadigo 1527930000 Conexidn transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Nimero de
GTIN (EAN) 4050118332766 polos: 2, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 9.9 mm
Cantidad 60 ST

Tipo ZQV 4N/2 BL Versiéon

Codigo 1528040000 Conexidn transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4050118332773 2, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 9.9 mm

Cantidad 60 ST

Tipo ZQV 4N/3 Version

Codigo 1527940000 Conexidn transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Namero de
GTIN (EAN) 4050118332865 polos: 3, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 16 mm
Cantidad 60 ST

Tipo ZQV 4N/3 BL Version

Cdédigo 1528080000 Conexidn transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Namero de polos:
GTIN (EAN) 4050118333008 3, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 16 mm

Cantidad 60 ST

Tipo ZQVv 4N/4 Version

Caédigo 1527970000 Conexidn transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Nimero de
GTIN (EAN) 4050118332889 polos: 4, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 22.1 mm
Cantidad 60 ST

Tipo ZQV 4N/4 BL Version

Cadigo 1528120000 Conexidn transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4050118332872 4, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 22.1 mm

Cantidad 60 ST

Tipo ZQV 4N/5 Version

Caédigo 1527980000 Conexidn transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Niimero de
GTIN (EAN) 4050118332759 polos: 5, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 28.2 mm
Cantidad 60 ST

Tipo ZQV 4N/5 BL Version

Codigo 1528140000 Conexidn transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4050118333015 5, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 28.2 mm

Cantidad 60 ST

Tipo ZQV 4N/50 Version

Codigo 1528130000 Conexidn transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Nimero de
GTIN (EAN) 4050118332902 polos: 50, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 303.7 mm
Cantidad 5 ST

Tipo ZQV 4N/50 BL Versiéon

Codigo 1528240000 Conexidn transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Namero de polos:
GTIN (EAN) 4050118333121 50, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 303.7 mm

Cantidad 5 ST

Tipo ZQV 4N/6 Versiéon

Cdédigo 1527990000 Conexidn transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Namero de
GTIN (EAN) 4050118332919 polos: 6, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 34.3 mm
Cantidad 20 ST
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Tipo ZQV 4N/6 BL Version

Codigo 1528170000 Conexidn transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4050118332926 6, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 34.3 mm

Cantidad 20 ST

Tipo ZQV 4N/7 Versiéon

Codigo 1528020000 Conexion transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Namero de
GTIN (EAN) 4050118332780 polos: 7, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 40.4 mm
Cantidad 20 ST

Tipo ZQV 4N/7 BL Version

Cdédigo 1528180000 Conexidn transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Namero de polos:
GTIN (EAN) 4050118333114 7, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 40.4 mm

Cantidad 20 ST

Tipo ZQV 4N/8 Version

Cdédigo 1528030000 Conexion transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Nimero de
GTIN (EAN) 4050118332841 polos: 8, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 46.5 mm
Cantidad 20 ST

Tipo ZQV 4N/8 BL Version

Cadigo 1528190000 Conexidn transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4050118332858 8, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 46.5 mm

Cantidad 20 ST

Tipo ZQV 4N/9 Version

Cadigo 1528070000 Conexidn transversal (borne), insertado, naranja, 32 A, Niimero de
GTIN (EAN) 4050118332797 polos: 9, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 52.6 mm
Cantidad 20 ST

Tipo ZQV 4N/9 BL Version

Codigo 1528220000 Conexidn transversal (borne), insertado, azul, 32 A, Nimero de polos:
GTIN (EAN) 4050118333107 9, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Si, Anchura: 52.6 mm

Cantidad 20 ST

Sin imprimir

El sefializador Dekafix (DEK) es un sefializador universal

para todos los tipos de conectores y grupos electrénicos.

El sistema esta especialmente indicado para series

de numeros cortas y ofrece una gran variedad de

sefalizadores ya impresos.

Tiras para instalacién rapida en un solo paso. La

impresion es perfectamente legible, de alto contraste y

esta disponible en varios anchos.

* Amplia gama de sefializadores listos para usar

* Tiras para instalacién rapida

* Los sefalizadores son aptos para todo tipo de
conectores Weidmiiller

¢ Disponible como MultiCard sin imprimir o con
impresion estandar

Impresion especial: Envie un archivo del software de

sefalizacién M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin

instalacion) con sus especificaciones de senalizacion.

Datos generales para pedido

Tipo DEK 5/6 MC NE BL Version

Codigo 1238290000 Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118267327 Weidmueller, azul

Cantidad 1000 ST
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Tipo DEK 5/6 MC NE BR Version
Codigo 1454900000 Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118323313 Weidmueller, marrén
Cantidad 1000 ST
Tipo DEK 5/6 MC NE GE Versiéon
Codigo 1238280000 Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118038750 Weidmueller, amarillo
Cantidad 1000 ST
Tipo DEK 5/6 MC NE GN Version
Cdédigo 1238310000 Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118271812 Weidmueller, verde
Cantidad 1000 ST
Tipo DEK 5/6 MC NE GR Version
Cdédigo 1238330000 Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118323306 Weidmueller, gris
Cantidad 1000 ST
Tipo DEK 5/6 MC NE OR Version
Cadigo 1912090000 Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248540525 Weidmueller, naranja
Cantidad 1000 ST
Tipo DEK 5/6 MC NE WS Version
Cadigo 1609820000 Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190203436 Weidmueller, blanco
Cantidad 1000 ST

Impresion especial

Datos generales para pedido

El senalizador Dekafix (DEK) es un senalizador universal

para todos los tipos de conectores y grupos electrénicos.

El sistema esta especialmente indicado para series

de numeros cortas y ofrece una gran variedad de

sefalizadores ya impresos.

Tiras para instalacion rapida en un solo paso. La

impresion es perfectamente legible, de alto contraste y

esta disponible en varios anchos.

* Amplia gama de sefalizadores listos para usar

* Tiras para instalacion rapida

* Los sefalizadores son aptos para todo tipo de
conectores Weidmdiiller

¢ Disponible como MultiCard sin imprimir o con
impresion estandar

Impresioén especial: Envie un archivo del software de

sefalizacién M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin

instalacion) con sus especificaciones de senalizacion.

Tipo
Cadigo
GTIN (EAN)
Cantidad

DEK 5/6 MC SDR
1609830000
4008190456603
200 ST

Versiéon

Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00

Weidmueller, bajo demanda
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Plus

Datos generales para pedido

El sefializador Dekafix (DEK) es un sefializador universal

para todos los tipos de conectores y grupos electrénicos.

El sistema esta especialmente indicado para series

de numeros cortas y ofrece una gran variedad de

sefalizadores ya impresos.

Tiras para instalacion rapida en un solo paso. La

impresion es perfectamente legible, de alto contraste y

esta disponible en varios anchos.

* Amplia gama de sefializadores listos para usar

* Tiras para instalacion rapida

* Los sefalizadores son aptos para todo tipo de
conectores Weidmiiller

¢ Disponible como MultiCard sin imprimir o con
impresion estandar

Impresion especial: Envie un archivo del software de

sefalizacién M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin

instalacion) con sus especificaciones de senalizacion.

Tipo DEK 5/6 PLUS MC NE WS Version
Codigo 1011320000 Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248717644 Weidmueller, blanco

Cantidad 1000 ST

Impresion especial

Datos generales para pedido

El sefializador Dekafix (DEK) es un sefializador universal

para todos los tipos de conectores y grupos electrénicos.

El sistema esta especialmente indicado para series

de numeros cortas y ofrece una gran variedad de

sefalizadores ya impresos.

Tiras para instalacién rapida en un solo paso. La

impresion es perfectamente legible, de alto contraste y

esta disponible en varios anchos.

* Amplia gama de sefializadores listos para usar

* Tiras para instalacién rapida

* Los sefalizadores son aptos para todo tipo de
conectores Weidmiiller

¢ Disponible como MultiCard sin imprimir o con
impresion estandar

Impresion especial: Envie un archivo del software de

senalizacion M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin

instalacion) con sus especificaciones de sefalizacion.

Tipo DEK 5/6 PLUS MC SDR Version

Codigo 1038650000 Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00

GTIN (EAN) 4032248767908 Weidmueller, bajo demanda

Cantidad 200 ST

Tipo WS 10/6 M PLUS MC SDR Version

Codigo 2007780000 WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4050118393187 Allen-Bradley, bajo demanda

Cantidad 120 ST
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Version del catalogo / Dibujos

11


https://eshop.weidmueller.com/p/1011320000
https://eshop.weidmueller.com/p/1038650000
https://eshop.weidmueller.com/p/2007780000

Weidmiiller 3t

S2C 4 BL Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

- www.weidmueller.com
Accesorios

Sin imprimir

Los senalizadores WS son el complemento perfecto para

|ELLEEITITL) los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del
TIIIIIIILL sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en
! la serie | y la serie Z. La gran superficie de sefializacién
\ \ permite grandes cadenas de caracteres y la distribucion
(T del texto en varias lineas.
| ‘ Los senalizadores WS estan especialmente indicados
(AL AT AL AIARIRIRIR] J para etiquetas con largas cadenas personalizadas de

caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia
demostrada, ahora es posible la impresion con
impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

* Montaje en tiras o individual

* Sefalizadores en formato MultiCard

Impresion especial: Envie un archivo del software de
senalizacion M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin
instalacion) con sus especificaciones de sefalizacion.
Datos generales para pedido

Tipo WS 10/6 M PLUS MC NEWS  Version

Codigo 2003780000 WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4050118424461 Allen-Bradley, blanco

Cantidad 600 ST

Tipo WS 10/6 MC M NE BL Version

Codigo 1069080000 WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248824618 Allen-Bradley, azul

Cantidad 600 ST

Tipo WS 10/6 MC M NE GE Version

Cdédigo 1917430000 WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248551637 Allen-Bradley, amarillo

Cantidad 600 ST

Tipo WS 10/6 MC M NE GN Version

Cadigo 1917420000 WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248551620 Allen-Bradley, verde

Cantidad 600 ST

Tipo WS 10/6 MC M NE RT Version

Cadigo 1917440000 WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248551644 Allen-Bradley, rojo

Cantidad 600 ST

Tipo WS 10/6 M MC NE WS Version

Caodigo 1818400000 WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248310876 Allen-Bradley, blanco

Cantidad 600 ST
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Impresion especial

s Los senalizadores WS son el complemento perfecto para
los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del
sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en

la serie | y la serie Z. La gran superficie de sefializacién
T permite grandes cadenas de caracteres y la distribucion
sssamsantane del texto en varias lineas.

R Los senalizadores WS estan especialmente indicados

EEEEEEEEEETE

para etiquetas con largas cadenas personalizadas de
s caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia
demostrada, ahora es posible la impresion con
impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.
* Montaje en tiras o individual
¢ Senalizadores en formato MultiCard
Impresion especial: Envie un archivo del software de
senalizacion M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin

instalacion) con sus especificaciones de sefalizacion.

333333353435

Datos generales para pedido

Tipo WS 10/6 MC M SDR Version
Codigo 1818410000 WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248310883 Allen-Bradley, bajo demanda

Cantidad 120 ST

: Los sefializadores WS son el complemento perfecto para
|LLLLLIIILL] los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del
M [TIL] sisterr_]a, se pue(.jen usar las etiquetgsf WS tambi_én en

! la serie | y la serie Z. La gran superficie de sefializacion

' [LLLL| permite grandes cadenas de caracteres y la distribucion
ERRRRN N del texto en varias lineas.

‘ Los senalizadores WS estan especialmente indicados
TT—\FJ para etiquetas con largas cadenas personalizadas de

caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia
demostrada, ahora es posible la impresion con
impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

* Montaje en tiras o individual

¢ Senalizadores en formato MultiCard

Impresion especial: Envie un archivo del software de
sefnalizacién M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin
instalacion) con sus especificaciones de sefalizacion.
Datos generales para pedido

Tipo WS 10/6 MC NE WS Version
Codigo 1828450000 WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248350513 Allen-Bradley, blanco

Cantidad 600 ST
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Accesorios

Impresion especial

s Los senalizadores WS son el complemento perfecto para
los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del
sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en

la serie | y la serie Z. La gran superficie de sefializacién
T permite grandes cadenas de caracteres y la distribucion
sssamsantane del texto en varias lineas.

R Los senalizadores WS estan especialmente indicados

EEEEEEEEEETE

para etiquetas con largas cadenas personalizadas de
s caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia
demostrada, ahora es posible la impresion con
impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.
* Montaje en tiras o individual
¢ Senalizadores en formato MultiCard
Impresion especial: Envie un archivo del software de
senalizacion M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin

instalacion) con sus especificaciones de sefalizacion.

333333353435

Datos generales para pedido

Tipo WS 10/6 MC SDR Version
Codigo 1828460000 WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248367399 Allen-Bradley, bajo demanda

Cantidad 120 ST

: Los sefializadores WS son el complemento perfecto para
|LLLLLIIILL] los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del
M [TIL] sisterr_]a, se pue(.jen usar las etiquetgsf WS tambi_én en

! la serie | y la serie Z. La gran superficie de sefializacion

' [LLLL| permite grandes cadenas de caracteres y la distribucion
ERRRRN N del texto en varias lineas.

‘ Los senalizadores WS estan especialmente indicados
TT—\FJ para etiquetas con largas cadenas personalizadas de

caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia
demostrada, ahora es posible la impresion con
impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

* Montaje en tiras o individual

¢ Senalizadores en formato MultiCard

Impresion especial: Envie un archivo del software de
sefnalizacién M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin
instalacion) con sus especificaciones de sefalizacion.
Datos generales para pedido

Tipo WS 10/6 PLUS MC NE WS Version
Codigo 1046390000 WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248782109 Allen-Bradley, blanco

Cantidad 600 ST
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Impresion especial

s Los senalizadores WS son el complemento perfecto para
los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del
sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en

la serie | y la serie Z. La gran superficie de sefializacién
T permite grandes cadenas de caracteres y la distribucion
sssamsantane del texto en varias lineas.

R Los senalizadores WS estan especialmente indicados

EEEEEEEEEETE

para etiquetas con largas cadenas personalizadas de
s caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia
demostrada, ahora es posible la impresion con
impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.
* Montaje en tiras o individual
¢ Senalizadores en formato MultiCard
Impresion especial: Envie un archivo del software de
senalizacion M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin

instalacion) con sus especificaciones de sefalizacion.

333333353435

Datos generales para pedido

Tipo WS 10/6 PLUS MC SDR Version
Codigo 1046330000 WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248782031 Allen-Bradley, bajo demanda

Cantidad 120 ST

Sin imprimir

: Los senalizadores WS son el complemento perfecto para
los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del

‘ sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en

‘ la serie | y la serie Z. La gran superficie de sefializacion

: permite grandes cadenas de caracteres y la distribucion

\ del texto en varias lineas.

‘ Los senalizadores WS estan especialmente indicados

: para etiquetas con largas cadenas personalizadas de

" caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia

demostrada, ahora es posible la impresion con

impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

* Montaje en tiras o individual

* Sefalizadores en formato MultiCard

Impresion especial: Envie un archivo del software de

sefnalizacién M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin

instalacion) con sus especificaciones de sefalizacion.

Datos generales para pedido

Tipo WS 8/6 PLUS MC NE WS Versiéon
Codigo 1951880000 WS, Terminal marker, 8 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248632114 blanco

Cantidad 600 ST
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Impresion especial

FITETEITETT

HITETETTEET

EEEEEEEEEETE
32321323283

EEEELEEEEETT

Datos generales para pedido

Los senalizadores WS son el complemento perfecto para
los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del
sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en

la serie | y la serie Z. La gran superficie de sefializacién
permite grandes cadenas de caracteres y la distribucién
del texto en varias lineas.

Los senalizadores WS estan especialmente indicados
para etiquetas con largas cadenas personalizadas de
caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia
demostrada, ahora es posible la impresion con
impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

* Montaje en tiras o individual

¢ Senalizadores en formato MultiCard

Impresion especial: Envie un archivo del software de
senalizacion M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin
instalacion) con sus especificaciones de sefalizacion.

Tipo WS 8/6 PLUS MC SDR
Cédigo 1038820000

GTIN (EAN) 4032248768073
Cantidad 120 ST

WS, Terminal marker, 8 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,

DEK 5/6

Datos generales para pedido

WS/DEK

Los sefalizadores de bornes MultiMark utilizan un
innovador material de dos componentes. El duro contorno
de la base del sefalizador encaja firmemente en el
conector. El acabado elastico de la superficie facilita el
montaje del sefalizador. Este material especialmente
perforado permite estirar las tiras para adaptarlas a

las pequefias variaciones de separacion que suelen
formarse sobre todo en largas regletas de bornes. Ventaja
adicional: la excelente imprimibilidad del material de

la superficie garantiza una sefializacion duradera y
resistente al agua. La resolucién de impresién de 300 ppp
también facilita la legibilidad.

Ventajas de MultiMark

¢ Compatible con los bornes modulares de Weidmiiller

¢ Impresion duradera y sujecién robusta

¢ Las tiras continuas ahorran tiempo de instalacién

* Facilidad de montaje gracias al uso de un material
compuesto innovador

¢ Campo de etiqueta grande para una legibilidad 6ptima
* Altos niveles de flexibilidad gracias a no depender de
ningun fabricante

Tipo DEK 5/6 MM WS
Cédigo 2007120000
GTIN (EAN) 4050118392104
Cantidad 600 ST

Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Weidmueller, blanco
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WS 8/6

Datos generales para pedido

WS/DEK

Los senalizadores de bornes MultiMark utilizan un
innovador material de dos componentes. El duro contorno
de la base del sefalizador encaja firmemente en el
conector. El acabado elastico de la superficie facilita el
montaje del sefalizador. Este material especialmente
perforado permite estirar las tiras para adaptarlas a

las pequefias variaciones de separacion que suelen
formarse sobre todo en largas regletas de bornes. Ventaja
adicional: la excelente imprimibilidad del material de

la superficie garantiza una sefalizacién duradera y
resistente al agua. La resolucion de impresién de 300 ppp
también facilita la legibilidad.

Ventajas de MultiMark

¢ Compatible con los bornes modulares de Weidmiiller

* Impresién duradera y sujecion robusta

* Las tiras continuas ahorran tiempo de instalacién

* Facilidad de montaje gracias al uso de un material
compuesto innovador

e Campo de etiqueta grande para una legibilidad 6ptima
* Altos niveles de flexibilidad gracias a no depender de
ningun fabricante

Tipo WS 8/6 MM WS
Codigo 2007160000
GTIN (EAN) 4050118391879
Cantidad 600 ST

WS, Terminal marker, 8 x 6 mm, Weidmueller, blanco

Accesorios

¢

.

Datos generales para pedido

Accesorios para equipo de comprobacién y medicion

Tipo ZUB MULTIMETER
Coédigo 9205270000
GTIN (EAN) 4032248723522
Cantidad 18T
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Angulo final

Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el
carril y para evitar el deslizamiento, Weidmdiller dispone
de los angulos de fijacion. Se dispone de disefios con

o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el
angulo de fijacion sefializadores, incluso sefializadores
de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de
prueba.

-
. -
N

Datos generales para pedido

Tipo AEB 35 SC/1 BK Version

Codigo 2475310000 Serie A, Angulo de fijacion lateral
GTIN (EAN) 4050118487114

Cantidad 50 ST

Soporte del seializador

El soporte para senalizadores ofrece la posibilidad de
montar adicionalmente sefializadores estandar con
un paso de 5 6 5,1 mm. Los soportes acodados se
pueden encajar opcionalmente y se pueden montar
en todos los canales de sefalizacién estandar de los
bornes modulares Klippon® Connect. Los tipos de
sefalizadores de ajuste se pueden encontrar en los
respectivos accesorios del soporte de senalizacion.

Datos generales para pedido

Tipo BZT 1 WS 10/5 Version

Codigo 1805490000 Accesorios, Soporte de sefalizacion
GTIN (EAN) 4032248270231

Cantidad 100 ST

Tipo BZT 1 ZAWS 10/5 Version

Codigo 1805520000 Accesorios, Soporte de sefalizacion
GTIN (EAN) 4032248270248

Cantidad 100 ST
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Tapas finales / placas separadoras

Datos generales para pedido

Las placas separadoras y las tapas finales son accesorios
esenciales para los bornes. Las placas de separacion
proporcionan aislamiento 6ptico y eléctrico entre
diferentes potenciales y grupos funcionales, aumentando
la seguridad y garantizando una estructura clara dentro
del cuadro eléctrico. Las tapas finales cierran la fila de
bornes por los laterales, protegen contra el contacto con
partes activas y garantizan un acabado limpio y estable.
Ambos componentes estan adaptados con precision

a la correspondiente serie de bornes de Weidmiuiller,
contribuyendo a un cableado seguro, conforme y
profesional.

Tipo APP 2

Cadigo 2489090000
GTIN (EAN) 4050118499308
Cantidad 50 ST

Versiéon

Serie A, Separador

Angulo final

Datos generales para pedido

Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el
carril y para evitar el deslizamiento, Weidmdiller dispone
de los angulos de fijacion. Se dispone de disefios con

o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el
angulo de fijacion sefializadores, incluso sefializadores
de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de
prueba.

Tipo AEB 35 SCL/1 VO
Cddigo 2661280000
GTIN (EAN) 4050118702163
Cantidad 20 ST

Versiéon

Serie A, Angulo de fijacion lateral

Tipo AEB 35 SCL/1 VO BK
Cédigo 2661300000

GTIN (EAN) 4050118702187
Cantidad 20 ST

Versiéon

Serie A, Angulo de fijacion lateral

Tipo AEB 35 SCL/1 VO GY
Cédigo 2661290000

GTIN (EAN) 4050118702170
Cantidad 20 ST

Versiéon

Serie A, Angulo de fijacion lateral
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Tapas finales / placas separadoras

Datos generales para pedido

Las placas separadoras y las tapas finales son accesorios
esenciales para los bornes. Las placas de separacion
proporcionan aislamiento 6ptico y eléctrico entre
diferentes potenciales y grupos funcionales, aumentando
la seguridad y garantizando una estructura clara dentro
del cuadro eléctrico. Las tapas finales cierran la fila de
bornes por los laterales, protegen contra el contacto con
partes activas y garantizan un acabado limpio y estable.
Ambos componentes estan adaptados con precision

a la correspondiente serie de bornes de Weidmiuiller,
contribuyendo a un cableado seguro, conforme y
profesional.

Tipo AEP 4C 4 OR Version

Caodigo 2051920000 Serie A, Tapa final
GTIN (EAN) 4050118412000

Cantidad 20 ST

Destornillador de pala plana

Datos generales para pedido

Destornillador con aislamiento VDE para uso en
elementos bajo tensién de hasta 1000 V ACy 1500V
DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS",
comprobacién individual. Cafa de aleacién de acero,
cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

Tipo SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Version
Codigo 2749610000 Herramienta de montaje, Anchura de cafia (B): 3.5 mm, Longitud de
GTIN (EAN) 4050118896350 cafa: 100 mm, Solidez de cafa (A): 0.6 mm

Cantidad 18T

Tapas finales / placas separadoras

Las placas separadoras y las tapas finales son accesorios
esenciales para los bornes. Las placas de separacion
proporcionan aislamiento 6ptico y eléctrico entre
diferentes potenciales y grupos funcionales, aumentando
la seguridad y garantizando una estructura clara dentro
del cuadro eléctrico. Las tapas finales cierran la fila de
bornes por los laterales, protegen contra el contacto con
partes activas y garantizan un acabado limpio y estable.
Ambos componentes estan adaptados con precision

a la correspondiente serie de bornes de Weidmiiller,
contribuyendo a un cableado seguro, conforme y
profesional.
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Datos generales para pedido

Tipo SEP 2C 4 Version
Codigo 2874790000
GTIN (EAN) 4064675649823
Cantidad 20 ST

mm, V-0, Wemid, enclavable: Si

Tapa final para bornes, Beige oscuro, Altura: 60.3 mm, Anchura: 2

Adaptador de prueba y tomas de prueba

'y
ol

Datos generales para pedido

Para la conexion eléctrica entre los bornes y el equipo
de control o revisién se utilizan adaptadores de pruebay
conectores macho de control o revisién. De esta manera,
se puede establecer un contacto eléctrico en estado
cableado y las mediciones pueden realizarse facilmente.

Tipo FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Version
Cédigo 1276300000
GTIN (EAN) 4008190026080
Cantidad 20 ST

Conector macho (borne), Conexion enchufable, 2 mm2, Numero de

conexiones: 2, Niumero de polos: 1, Anchura: 9 mm
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