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Sus dispositivos periféricos necesitan una fuente de
alimentacién de calidad. Con nuestro nuevo conector
macho M 12, podra suministrar sin problemas mas 250 V
y 2 A. Los conectores macho M12 de tipo A-, K-, L, Sy T
han sido disefiados para la transmisién de hasta 630 VCA
060VCCy 12 A

Datos generales para pedido

Version Conector de instalacion, M12, male, Macho, recto,
Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Nimero de polos:
5, Longitud de cable/conductor: 0.2 m, Montaje
en panel posterior

Codigo 2968020000

Tipo SAIE-M12SK-5-0.2VHM 16-1.5
GTIN (EAN) 4099986779426

Cantidad 1 Pieza
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Homologaciones

Homologaciones

or

LISTED
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.2 de certificado (cULus) E310075
Dimensiones y pesos
Peso neto 2bg

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exencion

RoHS

Exencién RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP

6¢c
Lead 7439-92-1
6bfec167-15ed-4338-ac12-b52daf2f7737

Datos técnicos del cable

Funcién PE

Si Seccién del conductor

1.5 mm?2

Longitud de cable/conductor

Ndmero de polos

0.2m Codigo de color

5 (4 + PE)

negro, marron, gris, azul,
Verde/amarillo

Datos técnicos conectores de libre configuracion

Ndmero de polos 5 Codificacion K-coded

Superficie de contacto bafiado en oro Material capotas Fundicién inyectada de
zinc

Resistencia del aislamiento =100 MQ Tensién nominal 630V

Corriente nominal 12A Tipo de proteccion IP65, IP67, IP68,
atornillado

Ciclos de enchufado =100 Grado de polucion 3

Rango de temperatura caja -40..+85°C

Normas

Conector norma

IEC61076-2-111

Datos generales

Numero de polos 5

Codificacién K-coded

Rosca de conexion M12

Superficie de contacto bafado en oro

Par de apriete 1T Nm

Seccién del conductor 1.5 mm?2

Material capotas Fundicién inyectada de zinc
Resistencia del aislamiento = 100 MQ

Tipo de montaje Montaje en panel posterior
Tensidon nominal 630V

Corriente nominal 12A

Fecha de creacién 22.03.2026 08:26:56 MEZ

Versién del catalogo / Dibujos


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

SAIE-M12SK-5-0.2VHM16-1.5

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

calibre de llave 19 mm

Tipo de proteccion IP65, IP67, IP68, atornillado

Ciclos de enchufado =100

Grado de polucion 3

Conexién 1 M12

Conexién 2 Flying wires

Longitud de cable/conductor 0.2m

Rosca de montaje M16x 1,5

Rango de par de apriete de montaje 2 Nm

Par de apriete de montaje max.

Rango de temperatura caja -40..+85°C

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC003570 ETIM 9.0 EC003570
ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 14.0 27-44-01-03
ECLASS 15.0 27-44-01-03
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