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Imagen de producto

Similar a la ilustracion
Relés individuales de TERMSERIES
* Relés electromecanicos
* Diferentes materiales de contacto

Datos generales para pedido

Version TERMSERIES, Relé, Numero de contactos: 2, Con-
tacto conmutado AgNi, Tensién de mando nomi-
nal: 24 V DC, Intensidad permanente: 8 A, Cone-
xién enchufable, Pulsador de prueba disponible: Si

Cédigo 2972690000
Tipo RCL454024

GTIN (EAN) 4099986795273
Cantidad 10 Pieza
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Homologaciones

Homologaciones

M us

ROHS Conformidad

UL File Number Search Sitio web UL

Ndam. de certificacién (cURus) E223474

Dimensiones y pesos

Profundidad 29 mm Profundidad (pulgadas) 1.1417 inch
Altura 25.5 mm Altura (pulgadas) 1.0039 inch
Anchura 13 mm Anchura (pulgadas) 0.5118 inch
Peso neto 999g¢g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40°C..70°C Temperatura de servicio -40°C..70°C

Humedad

5...85% de humedad
relativa, sin condensacion

Datos nominales UL

Nam. de certificacién (cURus) E223474
Lado de mando
Tensiéon de mando nominal 24V DC Resistencia inductiva 1440Q 10 %
Indicador de estado Si
Lado de carga
Tension nominal de conexion 250V AC Frecuencia de conex. méx. con carga 0.1 Hz
nom.
Intensidad de conexion max. 8 A Tension de conex. AC, max. 250V
Retardo de conexion <15 ms Retardo en la desconexién <8 ms

Tipo de contacto

2 CO contact (AgNi)

Potencia de conexion minima

TmA@24V,10mA@ 12
V,100mA /b5V

Datos generales

Pulsador de prueba disponible Si Versién del pulsador de prueba Botdn de test bloqueable,
Botdn de test temporal

Indicador de posicidn del interruptor Si Color negro

mecanico

Grado inflamabilidad segun UL 94 V-2

Coordinacion de aislamiento

Grado de polucion 3 Categoria de sobretension 1]

Distancia en el aire y de fuga entrada - 8 mm Resistencia a tensiones eléctricas, 5 kVeff / Tmin

salida

entrada/salida

Resistencia a tensiones dieléctricas de

contacto abierto

1 kVeff / 1 min

Sobretension de choque fijo

1.2/50 us

Resistencia a sobretensiéon en entraday 1.2/50 ps

salida
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Nam. de certificacién (VDE) 40057912 Nam. de certificacion (cURus) E223474
Datos de conexion

Técnica de conexion de conductores Conexion enchufable

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001437 ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01 ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01 ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Esquema de conexiones
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Miscellaneous
0 I
Type RIDER Control Low —J L Evmruhgrsinn
white
Type of constraction rw transparent
i é%&, pinning § mm Coil valtags
pinning 5 mm
S 16 A, pinning 5 mm, inrush version H;g ;EE EE
048 48VIOC
Typa of contact 110 110V 0C
1100
2 20 524  VAC
3 1ND 615 115VAC
730 230VAC
Contact material
4 Aghi 90/10
5 Aghi 90/10 hard gold plated
L AgSn0z
T AgSn02 + Tungsten (W) pre-make contact

Cédigos de tipo
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